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Als je “Belimo. Goed Geregeld.” als motto hebt moet je dat ook waarmaken. Een consistente focus op de markt en de behoeften van onze 
relaties maakt ons een partner die onovertroffen toegevoegde waarde biedt. 

Met onze ondersteunende diensten dragen wij ook bij aan een duurzame toekomst voor gebouwen door het bieden van energie-efficiënte 
oplossingen. Met ons RetroFIT+ programma transformeren wij “grijze” naar “groene” klimaatinstallaties.

In een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt waarin innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen, komen steeds meer slimmere  
oplossingen die steeds meer vragen van de kennis en kunde van diegene die het calculeert en installeert. Belimo neemt hier ook al jaren 
lang een leidende positie in door het geven van gratis Webinars, trainingen in ons Kenniscentrum of op eigen locatie, train de trainer- 
concepten en door intensieve samenwerkingen met diverse opleidingsinstanties.

Belimo heeft de plaats van marktleider verdiend door “best in class” producten en vindingrijkheid. Gebrek aan goede vaklieden gecombi-
neerd met kortere doorlooptijden van projecten en reduceren van de faalkosten, zijn zaken die met elkaar wringen. Sneller bouwen, minder 
fouten en te weinig mensen, dat gaat niet samen. Daarop hebben wij geanticipeerd met onze klant specifieke PreFIX-oplossingen.

Wilt u meer weten over onze trainingsmogelijkheden of over de toepassingsgebieden van onze producten en 
onze ondersteunende diensten, neemt u dan gerust contact op met ons team van specialisten via  
info@belimo.nl of 0578-576836.

Met vriendelijke groeten,

Richard Daamen
Managing Director 

Beste relatie,
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•	 Sensoren t.b.v.: CO2, temperatuur, vochtigheid, 
luchtkwaliteit, druk en volumestroom

•	 Passieve/actieve uitvoeringen
•	 Eenvoudige installatie; snel, flexibel en veilig
•	 Conformiteit met NEMA 4X/IP65 en UL keurmerk
•	 Schroefloos klikdeksel
•	 Steekklemmen
•	 Modbus/BACnet
•	 Dubbele drukverschilmeting in één behuizing
•	 Luchtkwaliteitssensoren, CO2, 2-kanaals meetprincipe
•	 Multisensoren met CO2, Rv, Temp. en VOC
•	 Drukverschil sensoren voor lucht, optionele autokalibratie en  

volumestroommeting.

Montagevriendelijke sensoren

0-10 V
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•	 Onderhoudsvrije ultrasone debietsensoren 
•	 Passieve/actieve uitvoeringen
•	 Eenvoudige installatie; snel, flexibel en veilig
•	 Druk en drukverschil sensoren
•	 Diverse meetbereiken tot 25 BAR
•	 Maximaal thermostaat.

Innovatieve sensor technologie voor  
vraaggestuurde klimaatbeheersing

Ruimte sensoren

•	 Eenvoudig parametreerbaar en diagnose van actieve sensoren via NFC
•	 Voor de meting van o.a. temperatuur, RV, CO2 en VOC
•	 Korte reactietijden
•	 Actieve sensoren voorzien van digitale ingang inclusief voedingsspanning 

voor extern apparaat
•	 NFC connectie
•	 Instelbaar meet/regelbereik
•	 Stoplicht functie.
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Regelende ventielen

•	 Beschikbaar in 2-weg en 3-weg in binnendraad, buitendraad en flensuitvoering
•	 Flensuitvoeringen in PN6, PN16 en PN25
•	 Aandrijvingen variërend tussen 500 en 4500N
•	 Aansturingen beschikbaar: o/d, modulerend, 3-punts, MP-Bus, Modbus, Bacnet
•	 IP54-klemmen met 1 m demonteerbare kabel (standaard)
•	 Uit te breiden met opsteekbare hulpcontacten
•	 Voedingsspanning AC/DC 24V, AC 230V
•	 Ook beschikbaar met veiligheidsfunctie
•	 Automatische werkbereik bepaling.
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Nieuwe generatie vlinderkleppen

•	 Regelend en omschakelend
•	 Flexibel, goed zichtbare positie-indicator
•	 Verkrijgbaar met lus- of draadogen
•	 Lekverlies A, dicht (naar EN 12266-1)
•	 2- en 3-weg uitvoering
•	 Lineair/equiprocentueel
•	 Grote gewichtsbesparing
•	 Aandrijving met kabel of klemaansluiting.

•	 Eenvoudige inbedrijfsname, parametrering en onderhoud met  
de smartphone (NFC)

•	 Ruimtebesparend design
•	 80% minder vermogensgebruik
•	 Aandrijving met veiligheidsfunctie
• 	 2- en 3-punts, MP-Bus en Modbus, BACnet, modulerend en 

hybride functies 
•	 IP 66/67
•	 Ook voor regelende toepassingen
• 	 2 temperatuur sensoren
•	 Instelbare looptijd
•	 Multispanning 24-240 V.

Nieuwe generatie PR.. aandrijvingen

0-10 V
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QCV
2-weg regelkogelkraan (DN15-25)

•	 Compacte inbouwmaten
•	 Aandrijving met klikmontage
•	 Vervuilings- en blokkerings- 

bestendige kogelkraan
•	 Geen energieverliezen dankzij lucht-

dicht sluitende kogelkraan
•	 Binnen- of buitendraad
•	 Modbus, BACnet, MPL
•	 Laag energieverbruik <0,3W
• 15 seconden looptijd.

•	 Elektrische veiligheidsfunctie
•	 Compacte aandrijving
•	 Handmatig instelbare Kvs-waarden 

van 0,09 tot 8m3/uur
•	 Vervuilings- en blokkerings- 

bestendige kogelkraan
•	 Geen energieverliezen dankzij lucht-

dicht sluitende kogelkraan.

•	 Binnen- of buitendraad
•	 Omschakelfunctie (L-boring)
•	 Aandrijving met klikmontage
•	 Vervuilings- en 

blokkeringsbestendige kogelkraan
•	 Geen energieverliezen dankzij luchtdicht 

sluitende kogelkraan
•	 Voedingsspanning AC/DC 24 V. AC 230 V 
•	 Aandrijving met kabel of klemaansluiting.

QCV met veiligheidsfunctie 
2-weg regelkogelkraan (DN 15-20)

QCV
3-weg omschakelkogelkraan (DN 15-25)

0-10 V
O/D
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•	 Optimaal ruimtecomfort door altijd de juiste aanvoer
•	 Hoge energie-efficiëntie door lage drukverliezen
•	 Flexibele inbouwmogelijkheden door uiterst compacte constructie
•	 Geen energieverliezen dankzij luchtdicht sluitende kogelkraan
•	 Voor gesloten koud- en warmwater systemen
•	 Laag energieverbruik <0,3 W
•	 Met of zonder meetnippels.

PIQCV (DN 15-25)
Drukonafhankelijke regelkogelkraan

PIQCV (DN 15-25)
Drukonafhankelijke regelkogelkraan

•	 Minder werkvoorbereiding nodig door snelle en veilige selectie
•	 Ook leverbaar met aandrijving (afbeelding) of handbedieningsknop
•	 Tijdbesparing door permanent, automatisch hydraulisch inregelen
•	 Geen energieverliezen dankzij luchtdicht sluitende kogelkraan
•	 Voor gesloten koud- en warmwatersystemen
•	 Met of zonder meetnippels
•	 Aandrijving met veiligheidsfunctie.
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•	 Elektronisch flowgestuurde  
drukonafhankelijke regelkogelkraan

•	 Automatische, permanente hydraulische 
inregeling

•	 Gegarandeerd de juiste capaciteit,  
ook in deellast

•	 Drukonafhankelijk door ultrasone  
flowmeting

•	 Tijdbesparende en veilige type selectie  
op maximale flow

•	 Alarmmeldingen (flow, luchtbellen, blokkade)
•	 Real time flowmeting.

•	 Mechanisch drukonafhankelijkheid
•	 Eén bus-deelnemer
•	 Positie/flow terugmelding
•	 Energiebesparende aandrijvingen.

6-WEG EPIV (flow)6-WEG PIQCV (druk)
•	 Meervoudige Kvs-combinaties voor  

een precieze regeling
•	 Maximale installatieveiligheid door  

geïntegreerde drukontlasting (patent)
•	 Compact en probleemloos boven het  

plafond te plaatsen
• 	 Bedrijfszeker door betrouwbare  

ontkoppeling koel-/verwarmingscircuit
• 	 Hybride.

6-WEG (regelkogelkraan)

0-10 V
10



•	 Tijdsbesparende en veilige selectie op maximale flow
•	 Snelle eenvoudige installatie en inbedrijfname
•	 Gegarandeerd de juiste capaciteit, ook in deellast
•	 Automatische, permanente hydraulische inregeling
•	 Drukonafhankelijk door ultrasone flowmeting
•	 Automatische glycolcompensatie en -meting
•	 DN 15-150, 100% sluitend
•	 Ook beschikbaar met veiligheidsfunctie
•	 Storingsmeldingen via bus zoals airbubbles, actueel debiet, enz
•	 Equiprocentueel en lineair.

EPIV
Elektronische flowgestuurde drukonafhankelijke regelkogelkraan

M V
. MV

.

Tds

GBS

0-10 V
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•	 MID gecertificeerd
•	 Support bij cloudconnectie
•	 Directe integratie in het gebouwbeheersysteem
•	 Voeding via Ethernet mogelijk
•	 Glycolmeting en -bewaking
•	 Eenvoudige inbedrijfstelling met eigen smartphone via NFC
•	 Op IOT gebaseerde facturering
•	 Nauwkeurige ultrasone meting
•	 Analoog/digitaal signaalomzetting van passieve en actieve 

sensoren of schakelaars
•	 Alarmmeldingen via bus.

•	 Stand-alone toepassing mogelijk d.m.v. geïntegreerde data loging
•	 Analoge uitgang (DC 0...10 V) beschikbaar en weergeven van 

debiet of temperatuur van het medium
•	 Geïntegreerde sensoren voor het meten van temperatuur-

spreiding, debiet en vermogen
•	 Aansturing van de ventielpositie, debiet of vermogen voor  

optimale werking van de warmtewisselaar
•	 Altijd de juiste hoeveelheid water
•	 Maakt gebruik van Belimo regelkogelkraan 0% lekkage- 

technologie 
•	 Standaard geschikt voor bus-communicatie.

Belimo Energy ValveTM  en energiemeter MID
Transparant en doeltreffend meten, regelen, afsluiten en afrekenen 
van de energie

0-10 V
PoE
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•	 Combineert functies: meten, regelen, inregelen, afsluiten, energiemonitoring, 
	 facturering en cloudconnectie in één montagevriendelijke unit (DN 15-150)
•	 Unieke Delta-T manager voor een transparant verbruik en optimaal comfort door 

mogelijkheid van directe vermogensregeling
•	 Optimaliseren van de efficiëntie en reduceren van de kosten via de Belimo Cloud
•	 AR-functie
•	 Multi-concept vergemakkelijkt inbedrijfstelling, kostenreductie uitgevoerd met 

parametreerbare software
• 	 In 2- en 3-weg uitvoering met 7 jaar garantie bij Belimo Cloud connectie
• 	 Uitvoering ∆P-regeling EDPV (Electronic Differntial Pressure Valve)
•	 Alarmmeldingen via bus
•	 Standaard geschikt voor bus-communicatie.

Belimo Energy ValveTM

Transparant en doeltreffend meten en regelen van de energie

Tt

M V
.

T2

T1

0-10 V
PoE
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RetroFIT+ voor regelafsluiters
Universele vervanging voor alle merken

•	 Revolutionair concept voor de vervanging van oude  
aandrijvingen van vele fabrikaten

•	 Met slechts enkele parametreerbare aandrijvingen zijn bijna 
	 alle toepassingen mogelijk
•	 Gemakkelijke installatie en eenvoudige, intuïtieve bediening
•	 Beschikbaar in diverse aansturingen zoals:
	 - 230 V, 24V multispanning
	 - Bus-communicatie, 0-10v, o/d, 3-p.

•	 Een breed scala aan accessoires beschikbaar voor een  
perfecte vereenvoudigde aanpassing op de vlinderklep

•	 Aandrijvingen beschikbaar met een koppel van 20 tot 400 Nm 
voor een effectieve vervanging

•	 Aandrijvingen met of zonder veiligheidsfunctie effectief voor alle 
toepassingen

•	 Beschikbaar in diverse aansturingen mogelijk zoals:
	 - 230 V, 24V multispanning
	 - Bus-communicatie, 0-10v, o/d, 3punts.

RetroFIT+ voor vlinderkleppen
Flexibele modernisering

Universele Retrofit 
aandrijving

„Glijdende voet“ 
past op elke type 

regelafsluiter

Verstelbare spindel-
koppeling

Klemconsole voor 
montage op  
afsluiterhals
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Diverse adapters voor 
klepassen van allerlei 

vormen en afmetingen

Klepas-overbrenging met 
handsteel op de aandrijving

Montage van aandrijving op 
ISO-flens van de vlinderklep
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RetroFIT+ tool:Overige Apps:

Webshop:

•	 Eenvoudig (na korte registratie) ca 150 
verschillende formaten van elk product 
exporteren

•	 2D, 3D CAD, Revit, DWG, DXF, STEP, 
Solid Edge, enz

•	 Tevens beschikbaar voor Revit (Versies 
2017 tot 2021).

Cadenas CAD info

•	 Selectie van vervangende aandrijvingen  
aan de hand van parameters/specs 

•	 Eenvoudig de best passende HVAC Belimo 
vervanging vinden met innovatieve technologie 
voor uw oude of beschadigde aandrijving

•	 Ook het volledige sensorenassortiment van 
Belimo is in de app opgenomen

•	 OCR functie (optische tekenherkenning).

Bekijk onze overige apps,
zoals o.a. de Virtual Display
app op onze website 
www.belimo.nl of via de
Google playstore of
Apple appstore.

Eenvoudig inloggen met 
uw eigen account om uw 
producten te bestellen. 
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Kanaal sensor assistant app 
Parametreersoftware voor uw SmartPhone

•	 Producten en accessoires simpel vinden en selecteren 
d.m.v. filterfuncties 

•	 Eenvoudige navigatie
•	 Gebruiksvriendelijk en verrijkt met belangrijkste  

productkenmerken en productafbeeldingen
•	 Import-export functie van product selectie.

•	 Individuele configuratie van uitgangssignalen
•	 Instellen van verschillende meetbereiken
•	 Instelmogelijkheden voor displayindicaties
•	 Aangepaste parametrisering van de verkeerslichtfunctie (VLF)
•	 Instellen van bus-parameters
•	 Instellingen op het mobiele apparaat opslaan en op andere  

sensoren laden
•	 Weergave en uitgang van het drukverschil als debietwaarde
•	 K-waarde instelling t.b.v. drukverschil opnemen
•	 Gratis in Google playstore of Apple appstore.

Selectie tools
Online tools voor eenvoudige selectie van sensoren, ventielen  
en aandrijvingen

16



•	 Parametreren van alle multifunctione-
le en MP-aandrijvingen (EPIV / Energy 
Valve / VAV / enz)

•	 Weergave van actuele instellingen 
•	 Eenvoudig aanpassen van parameters 

(debiet, looptijd, aanssturing, enz)
•	 Lokale dwangsturingen
•	 Interface t.b.v. gratis PC-tool.

•	 Duidelijk gestructureerde en geclassifi-
ceerde productdata en 3D-modellen 

•	 Eenvoudige keuze en verdere verwerking 
in Autodesk Revit MEP Magicad zetten

•	 Directe vaststelling van volledige aandrij-
ving- ventielcombinaties uit de VDI3805 
selector.

ZTH EU
Parametreerapparaat en interface

BIM – Building Information Modeling
Plug-in voor autodesk Rent

Belimo assistant App  
Parametreerapparaat en interface

•	 NFC interface; eenvoudig en intuïtief
•	 Weergave van actuele instellingen
•	 Eenvoudig en draadloos aanpassen 

van diverse parameters
•	 Lokale dwangsturingsfunctie
•	 Kritieke prestatie-indicatoren
•	 Directe verzending van bedrijfs- en in-

stellingsgegevens vanuit het systeem 
via e-mail, WhatsApp of sms

•	 Trend functie
•	 Voor hele assortiment.
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Aandrijvingen voor luchttoepassingen
Voorzien van veiligheidsfunctie

•	 Beschikbaar t/m 160 Nm
•	 Vermindering van het elektrisch verbruik van de aandrijving
•	 Geavanceerde functionaliteit voor bepalen veiligheidsstand
•	 Tot 1 miljoen gedeeltelijke cycli en 100.000 volledige cycli
•	 Gepatenteerd Belimo laad/ontlaad-systeem
•	 Roterende en lineaire uitvoeringen.

• 	 Veiligheidsfunctie voor een breed scala regelafsluiters, 
	 kogelkranen en vlinderkleppen
• 	 Compacte aandrijvingen met diverse consoles
•	 Geavanceerde functionaliteit voor bepalen veiligheidsstand
•	 EPIV ook in veiligheidsfunctie.

Aandrijvingen voor watertoepassingen
Voorzien van veiligheidsfunctie
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BFL en BFN
Nieuwe generatie brandklep aandrijvingen met Safety Postion 
LockTM functie

• 	 Houdt de brandkleppen betrouwbaar in de veilige stand 
middels Safety Position Lock™

• 	 Een gestaffeld assortiment van compacte, sterk presterende   
veiligheidsaandrijvingen 

•	 Kortsluitingsbestendige thermo-elektrische 
activeringsinrichting

•	 Verlaging van het stroomverbruik in de ruststand (open)
•	 Te integreren in MP-bus, Modbus, Bacnet systemen
•	 Voeding en communicatie 

module met rooksensor 
ingang.

• 	 Houdt de rookklep betrouwbaar in de veilige stand middels 
Safety Position Lock™

• 	 Positie signalering middels geïntegreerde hulpcontacten
• 	 Vormsluitende metalen as-opname 
• 	 Voldoet aan de EN12101-8 norm
• 	 Standaard voorzien van halogeenvrije kabels
• 	 Handmatige bediening mogelijk.

BEN en BEE
De nieuwe generatie rookklepaandrijvingen

NEN 6075:2020 NEN 6075:2020
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•	 O/d, 0-10V, buscommunicatief en snelle reactietijd
•	 Getest op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit
•	 Draaimoment 1 t/m 160 Nm
•	 Innovatieve energie besparende functie 
•	 Competente ondersteuning door specialisten
•	 5 jaar garantie op alle producten
•	 Voedingsspanning: AC/DC 24 V, AC 230 V  
•	 Beschermingsklasse t/m IP66/67
•	 Met en zonder veiligheidsfunctie.

Het complete assortiment luchtklep aandrijvingen 
100% uitgangscontrole in fabriek
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•	 Toestel bestaand uit sensor, regelaar en aandrijving
•	 Ongevoelig voor vervuiling
•	 O.a. actuele flow, klepstand en alarm meldingen via bus  

beschikbaar
•	 Eenvoudige instellingen analyse via NFC
•	 Speciale VAV-induct voor recidentiële toepassingen 
	 beschikbaar
• 	� Nieuw; nu ook met statische M1-sensor voor regeling van 

vervuilde (aggressieve) lucht.

•	 Statische en dynamische sensoren
•	 Geschikt voor ruimte en kanaal drukregelingen
•	 Eenvoudige instellingen en analyse via NFC
•	 Snellopende, aandrijvingen en uitvoering met 
	 veiligheidsfunctie
•	 Diverse werkbereiken (0..500 Pa), (6..600 Pa), (-75..75 Pa).

VAV Compact VAV-Universal

0-10 V 21



Belimo ZoneEasy™ VAV
Zone Controle made Easy!

•	 Simpele & innovatieve VAV-gebaseerde zone regeling
•	 19 voorgeprogrammeerde applicaties voor o.a. Temp, CO2 en 

flow-regeling
•	 Eenvoudig te configureren met behulp van Smartphone en 

bijbehorende App
•	 Ruimtesensor is tevens interface voor het gehele systeem, het 

plafond hoeft dus niet meer open
•	 Cloud en smartphone zorgen voor efficiënte inbedrijfstelling 

die via de Cloud live gevolgd kan worden
•	 Cloud of Excel-import, gevolgd door stap voor stap geïnte-

greerde werkprocessen
 
 

•	 Alle benodigde onderdelen voor de zone regeling uit één hand 
beschikbaar

•	 Geteste en bewezen kwaliteit
•	 Ruimtesensoren met of zonder e-paper display voorzien van 

NFC-interface
•	 Ruimtesensoren zonder display hebben standaard de optie 

Virtuel Display
•	 Open-dicht of regelend waterzijdig ventiel (MP-Bus) ten behoe-

ve van na-verwarmer/koeler
•	 Kanaal CO2-sensor voor iAQ in retourkanaal voor regeling of 

monitoring
•	 Kanaal temperatuursensor voor meting van 0-160gr/cel t.b.v. 

koeling/verwarming. een effectieve vervanging
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Engineering
Direct in de Cloud of via XLS template
 

Project export
Upload in de Belimo ZoneEase app
 

OEM productie
VAV-box productie en kalibratie bij  
de VAV-fabrikant
 

Inbedrijfstelling
Download in de ZoneEase controller  
middels NFC, via ruimtesensor of direct
 

Live vorderingen volgen
De vorderingen van de inbedrijfstelling worden 
gesynchroniseerd met de Cloud interface

 
Bevestiging
Succesvolle afronding wordt bevestigd  
via een overdrachtsrapport

1

2

3

4

5

6

Cloud-based Engineering and Commissioning Workflow
Seamless import and export of project data

1/15July 2023

2 Project export 
Upload into the Belimo ZoneEase app

4
Commissioning 
Download into the ZoneEase controllers
over NFC through room units or directly

5
Progress tracking 
Commissioning progress is synchronized
with the Cloud interface

6
Confirmation
Successful finalization is confirmed with 
handover report

1 Engineering 
directly in the Cloud or through XLS templateXLS

3
OEM Production 
VAV box manufacturing and calibration 
at the OEM factory
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5
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with the Cloud interface

6
Confirmation
Successful finalization is confirmed with 
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1 Engineering 
directly in the Cloud or through XLS templateXLS

3
OEM Production 
VAV box manufacturing and calibration 
at the OEM factory
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Seamless import and export of project data
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2 Project export 
Upload into the Belimo ZoneEase app

4
Commissioning 
Download into the ZoneEase controllers
over NFC through room units or directly

5
Progress tracking 
Commissioning progress is synchronized
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6
Confirmation
Successful finalization is confirmed with 
handover report
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directly in the Cloud or through XLS templateXLS

3
OEM Production 
VAV box manufacturing and calibration 
at the OEM factory

Cloud-based Engineering and Commissioning Workflow
Seamless import and export of project data

1/15July 2023

2 Project export 
Upload into the Belimo ZoneEase app

4
Commissioning 
Download into the ZoneEase controllers
over NFC through room units or directly

5
Progress tracking 
Commissioning progress is synchronized
with the Cloud interface

6
Confirmation
Successful finalization is confirmed with 
handover report

1 Engineering 
directly in the Cloud or through XLS templateXLS

3
OEM Production 
VAV box manufacturing and calibration 
at the OEM factory

Naadloze import en export van projectgegevens

Cloudgebaseerd engineerings- en inbedrijfstellingsproces
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Kogelkranen voor drinkwater met Belimo aandrijving

Een nieuwe combinatie van een 2-weg kogelkraan en servomotor met 
drinkwatercertificering is nu beschikbaar! Met deze nieuwe oplossing 
kunt u profiteren van Belimo‘s beste motoriseringstechnologieën met 
compacte servomotoren, met of zonder veiligheidsfuncties.

• 	� Open-dicht kogelkranen voor drinkwater met DVGW-  
en KIWA-certificering

• 	 Voor drinkwater van 5° C tot 65° C
• 	 Laag stroomverbruik van de aandrijvingen
• 	 Effectief, duurzaam en 100% afsluitbaar
•	 Beschikbaar in DN 15 t/m DN 50.

Officieel certificaat
volgens Nederlandse regelgeving

Officieel certificaat
volgens Duitse regelgeving

Compatibel met
toepassingen voor drinkwater

0-10 V
O/D
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Continue en betrouwbare meting, weergave
en bewaking van de binnenluchtkwaliteit

Een precieze hoeveelheid lucht die naar de
zone stroomt en een gecontroleerde afvoer
van gecontamineerde lucht

Goed ontworpen luchtvermenging en
luchtstroompatroon

Actieve drukopbouw binnen de
gebouwomhulling en ruimtes

Correcte conditionering van temperatuur
en vochtigheid

Doeltreffende filtering

Juiste hoeveelheid buitenlucht

Basisvereisten voor HVAC-systemen
voor een gezond binnenklimaat

Gezond binnenklimaat

en energie-efficiënte

HVAC-oplossingen.

1

2

3

4
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6

7

1

2 3
4

5 6 7
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PreFIX

“o.a. een tekort aan montage 
personeel, korte doorlooptijd op 
projecten en het terug dringen van 
faalkosten, liggen ten grondslag 
aan het ‘customizen’ van onze 
Belimo oplossingen”

Wat kunnen wij voor u betekenen;
  �Elektrotechnisch; o.a. voorgemonteerde klant specifieke ka- 

beltypen / kortere of langere kabellengten / connectoren / enz
  �Hydraulisch; o.a. voorgemonteerde leidingen / bochten /  

koppelingen / fittingen / enz
 � �Voorgeprogrammeerde intelligente aandrijvingen/ 

oplossingen
  Uitvoeren van functietesten op PreFIX producten 
  �Testen op lekdichtheid!
  Labelen op locatieniveau
  Maatwerk afgestemd op uw (project) wensen
  �Wij werken met gerenommeerde merken en bieden  

u de bekende Belimo-garantie!
  �5 jaar garantie
  �Onze aandrijving op elk vreemdfabrikaat afsluiter.

Wilt u ook meer 
verdienen aan 
minder werk?

Jaar garantie

SWISS QUALITY
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Comfort Energy Safety Installation Maintenance

Onze ambitie is  
een gezondere  
leefomgeving.

Naast vermindering van 
energieverbruik staat 
duurzaamheid in relatie 
tot het milieu centraal.

Wij streven naar  
meer veiligheid in 
gebouwen en verhogen 
de bescherming  
van personen en  
eigendommen.

Eenvoudige installatie & 
inbedrijfstelling reduce-
ren de installatiekosten 
en vereenvoudigen het 
monteren.

Transparantie,  
efficiënt onderhoud en 
systeemoptimalisatie 
zijn voor ons van  
cruciaal belang. 

Voor Belimo ligt de focus op het bieden van een toegevoegde waarde voor onze relaties. Om dit nog verder te optimaliseren hebben  
we CESIM ontwikkeld. CESIM staat voor comfort, energie-efficiëntie, veiligheid, installatie en onderhoud.
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In het innovatieve Belimo Kenniscentrum delen wij op afspraak 
kennis en kunde en verzorgen wij technische module trainingen 
welke volledig zijn gericht op het gehele HVAC werkgebied. Of je nu 
installateur, System Integrator of technisch adviseur bent, Belimo 
deelt graag kennis met een ieder in de gehele keten. 

Van brand-, lucht- en waterzijdige installaties tot en met meet- en 
regeltechnische installaties geven wij trainingen op elk niveau. 
Naast traditionele product toepassingen zijn de trainingen ook 
volledig geënt op de laatste innovatieve producten en technieken. 
Alle trainingen worden volledig afgestemd op het kennisniveau 
van onze cursisten en kan er zelfs gedetailleerd op productniveau 
worden getraind. In het Belimo Kenniscentrum kun je inspiratie 
opdoen, ontmoet je anderen uit het werkveld en delen we kennis 
en ervaring. Het Belimo Kenniscentrum is een plek waar mensen 
en ideeën elkaar vinden en versterken, een plek waar verscholen 
techniek een gezicht krijgt! 

Belimo Trainingen
•	 Klassikale en individuele trainingen
•	 Trainingen in ons Kenniscentrum
•	 Training op locatie 
•	 Train de trainer concept
•	 Hands-on training
•	 Product training
•	 Training op maat
•	 Online training
•	 Training optimaliseren klimaatinstallaties. 

Wilt u het Belimo Kenniscentrum ook ervaren en/ of deelnemen 
aan één van de trainingen? Neem dan contact op met één van de 
Belimo Sales Support Binnendienst medewerkers of stuur een 
email naar kenniscentrum@belimo.nl 

Uw kennis, onze Zorg

In ons innovatieve Kenniscentrum 
verzorgen wij trainingen op maat

Trainingen
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Een gebouw dat dient als studieobject. 
Samenwerking in ontwerpen nieuwe leerlijn meet- en regeltechniek.
Het ROVC is marktleider op het gebied van trainingen en opleidingen voor technisch Nederland met als doel efficiënter, daadkrachtiger en 

competenter te functioneren.  

Jaarlijks volgen meer dan 15.000 mensen een praktijkgerichte 
opleiding bij het ROVC. Het unieke is dat het ROVC-gebouw zelf als 
praktijkopstelling gebruikt wordt en Belimo, op het gebied van meet-
en regeltechnische veldcomponenten, alle aansturing verzorgt.

De samenwerking is ontstaan doordat er binnen de klimaattechniek 
een groeiende zorg is ontstaan over het tekort aan technisch 
geschoolde mensen. Hierdoor zijn Belimo en het ROVC gaan 
nadenken over een oplossing en werd er geconstateerd dat er op 
het gebied van de "losse systemen" zoals airco, warmtepompen 
en luchtbehandeling al best veel trainingsaanbod is, maar dat het 
met name op het gebied hiertussen (de meet-en regeltechniek) nog 
ontbreekt aan de juiste vakkundige opleiding.
Dit is de reden dat Belimo en het ROVC de handen in een geslagen 
hebben en een doorlopende leerlijn hebben opgezet. 

Beide partijen zijn ervan overtuigd dat dit tekort samen aangepakt 
kan worden door het geven van de juiste opleiding.

Waterzijdige verdeelunit 

voor verwarmen en koelen. 

Deze unit wordt ook gebruikt 

voor scholings doeleinden.
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Meer comfort tegen minder energieverbruik. Het lijkt misschien 
een contradictie, maar de praktijk bewijst dat het kan! “Elke dag 
worden HVAC-renovatieprojecten opgeleverd die merkbaar 
een beter comfort en gezonder binnenkwaliteit bieden, terwijl 
tegelijkertijd een aanzienlijke thermische en energiebesparing wordt 
gerealiseerd. De innovatieve technieken van Belimo spelen hierin 
een sleutelrol en transformeren “grijze” HVAC-installaties snel tot 
“groene” klimaatsystemen. Zonder ingrijpende aanpassingen en/
of hoge kosten, waardoor verduurzaming voor elk gebouw binnen 
handbereik komt.

In veel bestaande gebouwen zijn de HVAC-installaties verouderd. 
Niet alleen zijn de installaties vaak anders ontworpen dan hun 
moderne opvolgers, ook zien we regelmatig dat kleppen niet meer 
(goed) sluiten. Hierdoor vindt continu stroming van lucht en water 
plaats. Ook wanneer dit niet gewenst is, waardoor comfort en
geluidsklachten ontstaan en onnodig energie wordt verspild. Omdat 
in veel gebouwen inzicht in de installaties ontbreekt, start Belimo 

steevast met meten. Ook wordt kritisch gekeken naar de staat van 
de installatie en naar het gebruik. Hoe kan de installatie zo goed en 
(kosten)efficiënt mogelijk verduurzaamd worden? Door actief data 
te verzamelen en te analyseren, weten we exact waar we kunnen 
optimaliseren.

De Managers Technisch Advies leggen graag het nut en de 
noodzaak van verduurzaming op locatie  uit. Hierbij worden de 
actuele situatie en mogelijke verbeterpunten in kaart gebracht. 
Via onze website www.belimo.nl kunt u door middel van een 
berekening ook de besparing van uw project inzichtelijk maken via 
verschillende tools. 

Met minimale inspanningen en kosten van een „grijze“ naar een „groene“ 
HVAC-klimaatinstallatie

RetroFIT+
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betrouwbaar
            Belimo. Goed geregeld.

www.belimo.nl
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dynamischdynamisch
openopenbetrouwbaar

BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen
Tel. +31 (0)578 576 836, info@belimo.nl, www.belimo.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur
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