
Elektronisch druckunabhängiges 
6-Weg-Zonenventil EPIV

Ein Gerät für alles
Das druckunabhängige, elektronische 6-Weg-
Zonenventil EPIV ersetzt zwei konventionelle 

Regelventile, zwei Absperrventile und zwei 
Strangregulierventile. Geringer Verdrahtungs-

aufwand dank nur einem Datenpunkt.

Regeln und Abgleichen
Messung des Durchfl usses zur korrekten 

Durchfl ussregelung entsprechend dem 
Sollwert. Dank der Druckunabhängigkeit 

entfällt der hydraulische Abgleich. 

Digital unterstützte Abläufe
Belimo Assistant 2 führt Sie

durch die Inbetriebnahme. 

Selbstreinigende Kugelkonstruktion
Sicherer Betrieb, ohne Festsitzen 

bei Verschmutzungen. 

Einfache Integration
Via Belimo-MP-Bus, BACnet MS/TP und 
Modbus RTU lässt sich das EPIV direkt 

in das Gebäudeleitsystem integrieren. 

6-Weg-Zonenventil EPIV
Der Ultraschallsensor kann gerade, 
in einem 90°-Winkel oder abgesetzt 
angeschlossen werden.

Massgeschneiderte Produkte
Bereit für den schnellen Einbau auf der 
Baustelle.  Anstatt 60 Minuten, eingebaut 
in 10 Minuten.

Reduzierter Energieverbrauch
Kein Haltemoment notwendig, konstruk-
tionsbedingt tieferer Energieverbrauch. 
Sicher und energieeffi  zient mit dynamischer 
Haltekrafterkennung.

Durchfl ussüberwachung
Die dem Heiz-/Kühlsegel zugeführte 
Wassermenge wird genau gemessen und 
erfasst. Die Daten helfen bei der Erkennung 
von Optimierungspotenzial.

Absolut dicht 
Maximale Anlagensicherheit durch 
integrierte Druckentlastungsfunktion. 
Die Luftblasendichtheit im geschlossenen 
Zustand spart Wärmeenergie.

Kondensationsüberwachung
Optional mit Kondensationsschalter oder 
-Feuchtesensor erhältlich, zur frühzeitigen 
Erkennung von Kondensation und Verhin-
derung von Wasserschäden..

Einfache Konfi guration, 
Inbetriebnahme und Überwachung

Schneller und einfacher Datenzugriff vor Ort. 
Inbetriebnahme und Fehlersuche mit 

Belimo Assistant 2 und einem Smartphone/
Tablet oder PC/Laptop (Windows).



Das kompakte 
6-Weg-Zonenventil

Das bewährte, vielseitige 
6-Weg-Zonenventil

Das elektronisch druckunabhängige 
6-Weg-Zonenventil EPIV

Gutes wird noch besser – die neueste Generation der 
6-Weg-Zonenventile wird nochmals um 33% kompak-
ter. Die platzsparende Konstruktion aus Ventil und 
Antrieb ermöglicht zudem eine werkzeuglose Montage 
des Antriebs.

Das konventionelle 6-Weg-Zonenventil ist zuverlässig 
und langlebig im Einsatz, stellt eine effektive Regelung 
sicher und ermöglicht eine optimale Auslegung für die 
kombinierten Kühl-/Heizelemente. Mit einem umfang-
reichen Sortiment und unterschiedlichen kvs-Werten 
für Kühlen und Heizen mit einem Ventil kann Belimo 
Ihnen jederzeit die beste Lösung anbieten.

Dank der permanenten Durchfl ussmessung ermittelt 
dieses Ventilsystem die Wassermenge in Echtzeit. Der 
Antrieb kann zudem einfach via Smartphone in Betrieb 
genommen werden. Dank Near Field Communication 
(NFC) ist dies selbst dann möglich, wenn er nicht an 
die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Optional 
mit Kondensationsschalter oder -Feuchtesensor zur 
frühzeitigen Erkennung von Kondensation.

Typ R3015-..-..-B1 (CQ-Antrieb) R30..-..-..-B2 (LR-Antrieb) R3025-..-..-B3 (NR-Antrieb)
EP..R6+BAC 

EP..R6+BAC-HH1 und -HH2 (mit Kondensationsschalter)
EP..R6+BAC-HHM (mit Feuchtesensor)

Nennweite DN 15 DN 15/20 DN 25 DN 15 DN 20 DN 25

Kvs [m
3/ h] 0.25...0.63 0.25...4.0 6.3 – – –

V′nom [l / h] – – – 1′500 2′500 3′500

Gewicht inkl. Antrieb [kg] 0.85 kg 1.65/2.65 4.5 2.4 3.5 6.0

Einbauhöhe mit Antrieb [mm] 143 mm 203/231 254 203 231 265

Nennspannung AC / DC 24 V AC / DC 24 V AC / DC 24 V

Ansteuerung
0...10 V

Belimo-MP-Bus 
BACnet, Modbus

0...10 V
Belimo-MP-Bus
BACnet, Modbus

KNX

0...10 V
Belimo-MP-Bus 
BACnet, Modbus

Leistung in Ruhestellung 0.3 W 0.4 1.5

Durchfl ussmessung – –

Hydraulischer Abgleich Manuell Manuell Automatisch

Kondensationsüberwachung – – –

6-Weg-Zonenventile
im Vergleich


