Umfassende
Effizienz, jetzt auch

mit Kondensations-
management.

Elektronisch druckunabhangiges 6-Weg-Zonenventil EPIV

Das elektronisch druckunabhéngige 6-Weg-Zonenventil aus der Produktfamilie Belimo ZoneTight™ vereint
die Vorteile von zwei bewahrten Belimo-Ventilen in einer Einheit. Die hohe Planungssicherheit und Effizienz
des elektronisch druckunabhéngigen Ventils EPIV sowie die Installationsfreundlichkeit des 6-Weg-Regel-
kugelhahns. Darlber hinaus profitieren Sie von weiteren herausragenden Eigenschaften:
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Zeitsparende und sichere Ventilauslegung nach dem maximalen Volumenstrom fiir jede Sequenz
Automatischer, permanenter hydraulischer Abgleich durch das Ventil

Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckénderungen und im Teillastbetrieb
Maximale Anlagensicherheit durch integrierte Druckentlastungsfunktion (Patent angemeldet)
Vielfaltige Ansteuerungsmaglichkeiten sowie einfache Inbetriebnahme und Kontrolle via

Near Field Communication (NFC)

Dank integrierter Kondensationstiberwachung konnen Wasserschaden durch friihzeitiges

®
Erkennen von Kondensation verhindert werden BEL' M O




Elektronisch druckunabhéngiges 6-Weg-Zonenventil EPIV

Funktionell, montagefreundlich
und vielseitig.

Funktionsprinzip

— Ubernimmt die Funktion von bis zu vier Durchgangsventilen

- Mit integrierter Durchflussmessung (1) und elektronischer
Durchflussregelung (2)

— Zeitsparend in der Auslegung, da die Berechnung des
K.s-Wertes entfallt

- Dichtschliessender Regelkugelhahn (3)

- Kondensationsschalter oder -sensor (4) erkennt friihzeitig
das Auftreten von Kondensation

Sequenzen fiir Kiihlen und Heizen
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- Unterschiedlich einstellbare maximale Durchflusswerte
fir Kihlen und Heizen

— Sicherstellung des gewlinschten Durchflusses bei
Voll- und Teillast

— Inbetriebnahme und Kontrolle mit Smartphones, auch
ohne Stromversorgung

— Ansteuerbar per Belimo MP-Bus, BACnet MS/TPR,
Modbus oder konventionell

Anwendung mit Raumtemperatur-Regler

- Geringer Verdrahtungsaufwand dank nur einem Datenpunkt
— Optimiert fiir die Ansteuerung des 6-Weg-Zonenventils
- Energieeffizient durch die intelligente Ubersteuerungsfunktion

Raumtemperatur-Regler CRK24-B1

Elektronisch druckunabhangiges 6-Weg-Zonenventil EPIV

Typ Nennweite Vo Vmax (einstellbar)
DN I/s m*/h Vinax m*/h
EP015R6+BAC 15 0.42 1.5 0.063..1.5
EPO020R6+BAC 20 0.69 2.5 0.105...2.5
EP025R6+BAC 25 0.97 3.5 0.147..3.5

Mediumstemperatur: +6 ... +80°C, Systemdruck (ps): 1600 kPa
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