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Das Original —
bewahrt, vielseitig

und wirtschaftlich.

Das bewahrte, vielseitige 6-Weg-Zonenventil

Konventionelle Losungen fiir kombinierte Heiz-/Kiihlelemente im Vierleitersystem sind bekanntlich fehler-
anfallig, aufwandig zu installieren und platzraubend. Bereits 2008 hat Belimo hierfiir eine innovative Losung
auf den Markt gebracht. Nur noch ein Ventil und ein Antrieb anstelle von jeweils vier — dies vereinfacht den
Anschluss, die Ansteuerung und reduziert die Anzahl der bendtigten Datenpunkte. Der Installationsaufwand
und magliche Fehlerquellen werden somit auf ein Minimum reduziert.

Weitere Vorteile:
Vielfaltige k,--Kombinationen ermoglichen eine prazise und effektive Regelung

Montagefehler sind nicht zu beflirchten, da das Vertauschen von Ventilen unmaoglich ist
Betriebssicherheit durch zuverldssiges Entkoppeln von Kihl- und Heizkreislauf

Maximale Anlagensicherheit durch integrierte Druckentlastungsfunktion BEL' : ®




6-Weg-Zonenventil von Belimo

Motorisierte
6-Weg-Zonenventile.

Funktionsprinzip

- Ein 6-Weg-Ventil Gbernimmt die Funktion von bis zu vier Durch-
gangsventilen.

- Ermoglicht eine optimale Auslegung der Heiz- und Kihlelemente.

— Schliesst Fehler bei der Installation aus.

— Spart Platz und reduziert den Verdrahtungsaufwand.

Sequenzen fiir Kiihlen und Heizen P
— Unterschiedliche k,s-Werte flr Kihlen und Heizen in einem Ventil. Kiihlen
- Keine Energieverluste in der geschlossenen Position, da luftblasen- s
dicht. Heizen g
— Nur eine Kontrollsequenz erforderlich. /- g
0 Drehwinkel 90°
Produktiibersicht k,.-Kombinationen mit Antriebmaoglichkeiten
Typ X P25 P4 P63 1 1P3  1P6 1P8 2P5 4  6P3 DN 15: Rp %", DN 20: Rp %", DN.25: Rp 1"
Y  kelm¥h] 025 04 063 10 13 16 18 25 40 6.3 2.10V  MP-Bus BAC/MOD  KNX
P25 0.25 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
P4 0.4 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
P63 0.63  DN15 DN15 DN15 DNT5 DN15 DN20 DN15 DN20 DN20
1 1.0 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN20 DN15 DN20 DN20 - " a8 x x
1P3 1.3 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 2% 3 == -5
1P6 1.6 DN20 DN20 DN20 DN 20 DN20 DN20 38 S8 33 33
1P8 1.8 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 -z - = 5% LEDZ:
2P5 2.5 DN20  DN20 DN 20 DN20 DN20
4 4.0 DN20  DN20 DN20  DN20
6P3 6.3 DN25

DE - 04.2020 - Technische Anderungen vorbehalten

Motorisierte 6-Weg-Zonenventile: R3015-X-Y-B2 (DN 15), R3020-X-Y-B2 (DN 20) und R3025-X-Y-B3 (DN 25).
Durch das Kombinieren der k,s-Werte flr Heiz- und Kihlbetrieb erhalten Sie die Artikelnummer des Ventils.

Beispiel
kys-Werte von 1.8 m®/ h fiir den Kiihlbetrieb und 0.63 m®/ h fiir den Heizbetrieb ergeben Artikelnummer R3015-1P8-P63-B2.
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