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Elektronisch druckunabhängiger 
Regelkugelhahn EPIV

Durchflussregelung 
einfacher als jemals 
zuvor.
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Der EPIV vereint vier Funktionen in einer montagefertigen Einheit: 
Messen, Regeln, Abgleichen und Absperren. So erhöhen Sie die Effi-
zienz bei der Planung und Realisation sowie im Betrieb.

	— Zeitsparende und sichere Ventilauslegung entsprechend dem 
maximalen Durchfluss

	— Automatischer, permanenter hydraulischer Abgleich zur Sicher- 
stellung der korrekten Wassermenge auch im Teillastbetrieb

	— Der Belimo Assistant führt Sie durch den Einrichtungsprozess
	— Echtzeitinformation über die gemessene Durchflussmenge 

schafft Transparenz
	— Unterstützung aller gängigen Kommunikationsprotokolle der 

Gebäudeautomation
	— Patentierte Logik für Temperatur- und Glykolkompensation 

gewährleistet jederzeit eine korrekte Messung und Regelung
	— Genaue Messung des Glykolgehalts ermöglicht die Überwa-

chung desselben

Die clevere Art den  
Durchfluss zu regeln
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Der EPIV, der aus einem 2-Weg -Regelkugelhahn, einem Durchfl uss-
sensor mit integrierter Logik, einem Temperatursensor und einem 
Antrieb besteht, vereint viele Funktionen in einer einzigen, montage-
freundlichen Einheit.

Messen
  Integrierte Sensoren für die Messung der Temperatur 

und des Durchfl usses (inkl. Messung des Glykolgehalts).

Regeln
  Kontrolle von Ventilposition und Durchfl uss.

Abgleichen
  Immer die korrekte Wassermenge – auch bei Differenz-

druckschwankungen und im Teillastbetrieb.

Absperren
  Keine Leckagen dank luftblasendicht schliessendem 

Regelkugelhahn.

Transparenz
  Wissen, wie hoch der Durchfl uss ist (inkl. Kompensati-

on des Glykolgehalts).

Messen und Regeln

Einkaufsliste

1 EPIV
1 Regelventil

1 Strangregulierventil

1 Durchflusssensor

1 Temperatursensor

1 komplexe Berechnung

30 Min. hydraulischer Abgleich

15 Min. Montageaufwand

1 Regelventil

1 Strangregulierventil

1 Durchflusssensor

1 Temperatursensor

1 komplexe Berechnung

30 Min. hydraulischer Abgleich

15 Min. Montageaufwand

Die Zukunft der HLK-Systeme ist vernetzt

Konnektivität war schon immer ein wichtiges Merkmal unserer Pro-
dukte. Der EPIV unterstützt alle gängigen Kommunikations-
protokolle der Gebäudeautomation (BACnet MS/TP, Modbus RTU 
und Belimo MP-Bus). Auch bei Ansteuerung des EPIV mittels ana-
logem Stellsignal kann die Bus-Kommunikation zur Überwachung 
und Übersteuerung verwendet werden.
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Die wichtigsten Merkmale 
auf einen Blick

Glykolmessung und -kompensation
Die Glykolmessung und -kompensation 

garantieren jederzeit eine präzise 
Durchfl ussmessung.

Digital unterstützte Workflows
Belimo Assistant 2 führt Sie durch 

den Einrichtungsprozess.

Einfache Integration
Via BACnet MS/TP und Modbus RTU 

lässt sich der EPIV direkt ins Gebäude-
leitsystem integrieren.

Regeln und Abgleichen
Messung des Durchfl usses zur 

korrekten Durchfl ussregelung 
entsprechend dem Sollwert. Dank der 

Druckunabhängigkeit entfällt der 
hydraulische Abgleich.

Montagefreundlich
Alle Komponenten in 
einer Einheit vereint.
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Energieeffizient
Keine Leckagen dank luftblasendich-
tem Regelkugelhahn (Leckrate A nach 
EN12266-1).

Flexibel
Einfach einstellbarer 
maximaler Durchfl uss.

Zeitsparend
Markant verringerter Aufwand für den 
hydraulischen Abgleich.

Vielseitig
Konventionelle oder Belimo-MP-Bus 
Kommunikation.

Sicher
Gewünschter Durchfl uss unter 
allen Bedingungen.
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Einfache Konfi guration, 
Inbetriebnahme und 
Überwachung
Belimo Assistant 2

Der EPIV mit NFC-Schnittstelle (Near Field Communication) ermög-
licht eine einfache Konfi guration und Instandhaltung direkt über ein 
Smartphone/Tablet oder PC/Laptop (Windows). Mit dem Belimo 
Assistant 2 lassen sich die Geräte intuitiv konfi gurieren und die In-
betriebnahmewerte erfassen. Leistungskennzahlen (KPIs) erleich-
tern die Ermittlung des Zustands des Geräts und gewährleisten so 
einen zuverlässigen Betrieb. Zahlreiche Diagnoseparameter zeigen, 
wie das Gerät mit dem System interagiert. Bei Wartungsbedarf 
kann schnell eine Fehleranalyse erstellt werden.
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Elektronisch druckunabhängiger 
Regelkugelhahn EPIV

Typ Nennweite DN Maximaler Durchfluss V'nom Einstellbarer  
Maximaldurchfluss 
V’max (m3/h)(mm) (I/s) (m3/h)

EP015R2+.. 15 0.42 1.5 0.38...1.5

EP020R2+.. 20 0.69 2.5 0.63...2.5

EP025R2+.. 25 0.97 3.5 0.88...3.5

EP032R2+.. 32 1.67 6.0 1.5...6.0

EP040R2+.. 40 2.78 10 2.5...10

EP050R2+.. 50 4.17 15 3.75...15

Typ Nennweite DN Maximaler Durchfluss V'nom Einstellbarer  
Maximaldurchfluss 
V’max (m3/h)(mm) (I/s) (m3/h)

EP065F2-..+.. 65 8.33 30 7.5...30

EP080F2-..+.. 80 11.67 42 10.5...42

EP100F2-..+.. 100 20.83 75 18.75...75

EP125F2-..+.. 125 33.33 120 30...120

EP150F2-..+.. 150 50.00 180 45...180

Nennweiten von DN 15 bis 50 – geschraubte Verbindung (PN 25)

Nennweiten von DN 65 bis 150 – geflanschte Verbindung (PN 16 / PN 25)

Antriebe jeweils in Standardversion (+BAC) oder mit Notstellfunktion (+KBAC) erhältlich.



BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Schweiz
+41 43 843 61 11, info@belimo.ch, www.belimo.com

Belimo ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb  
von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren 
und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft.

Stets den Kundenmehrwert im Fokus, liefern wir mehr als nur Produkte. 
Bei uns erhalten Sie das komplette Sortiment von Antriebs- und 
Sensorlösungen zur Regelung und Steuerung von HLK-Systemen aus 
einer Hand. Dabei setzen wir auf geprüfte Schweizer Qualität mit fünf 
Jahren Garantie. Unsere Vertretungen in weltweit über 80 Ländern 
gewährleisten zudem kurze Lieferzeiten und einen umfassenden 
Support über die gesamte Produktlebensdauer. Bei Belimo ist in der 
Tat alles inklusive.

Die «kleinen» Belimo-Produkte üben einen grossen Einfluss auf Komfort, 
Energieeffizienz, Sicherheit, Installation und Instandhaltung aus.

Kurzum: Small devices, big impact.

Alles inklusive

5 Jahre Garantie

Komplettes Sortiment

Kurze Lieferzeit

Weltweit vor Ort

Geprüfte Qualität

Umfassender Support
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