Zertifiziert,
wartungsfrei und
zukunftssicher.

Die neue Generation motorisierter Trinkwasserventile

Mit der neuen Generation der Trinkwasserventile von Belimo werden zertifizierte 2-Weg-Kugelhdhne
mit kompakten Drehantrieben, mit oder ohne Notstellfunktion, kombiniert. Die kompakte und wartungs-
freie Einheit, fir einen langen und sorgenfreien Betrieb.

Profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Zertifiziert fir die Anwendung in Trinkwasserinstallationen

- Zukunftssicherheit dank Verwendung von zeitgemassen, entzinkungsfreien Materialien
Wartungsfreier Einsatz dank Bestandigkeit gegen Verschmutzung und Ablagerungen
Unkomplizierte und vielseitige Motorisierung durch die bewahrten Standardantriebe von Belimo
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis
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Zertifiziert und
zukunftssicher.

Auf/Zu-Kugelhahn

— Geeignet fr Trinkwassertemperaturen von 5..100°C

- Fur hohe Nenndriicke (PN40)

— Wartungsfrei, langlebig und Luftblasen dichtschliessend

- Bestandig gegen Verschmutzung und Ablagerungen von Kalk

— Zukunftssicher dank zeitgemésser Materialisierung
(DZR/CR-Standard)

— Zertifiziert fur die Applikation in Trinkwasserinstallationen

Strom sparende Motorisierung mit
Standard-Drehantrieben

— Kompakt, stark und zuverlassig

— Unkomplizierte und vielseitige Motorisierung durch die bewahrten
Standardantriebe von Belimo

- Mit und ohne Notstellfunktion (Federricklauf) oder Schnelllaufer-Antrieb

— Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis

Neu: Die Motorisierung der DN15-Ventile ist nun auch mit der
Platz sparenden CQ..-Antriebsserie moglich.

Europaweit einsetzbar dank breiter
Zertifizierung

Belimo hat bei der Neuentwicklung dieser Trinkwasserventile besonderen
Wert auf Zukunftssicherheit gelegt. Dank der Wahl von modernen Mate-
rialien sind diese neuen Trinkwasserventile DZR/CR-Zertifiziert (entzin-
kungsfrei). Da diese Thematik von immer mehr Normen aufgegriffen wird,
sind Sie mit unseren Ventilen bereits einen Schritt voraus.

ZERTIFIZIERUNG

Belimos Trinkwasserventile besitzen
folgende Zulassungen: ACS, DVGW, KIWA,
KIWA Sweden, UA und WRAS.

Ventilsortiment Motorisierung

Typ DN PN Rp [‘] kvs [m3/h] cQ.. LR.. NR.. SR.
C215QPW-N 15 1/2 16 u - - -
R215PW-N 15 40 1/2 16 - u - -
R220PW-P 20 3/4 32 - u - -
R225PW-Q 25 1 40 - u - -
R232PW-Q 32 11/4 63 - - u -
R240PW-R 40 25 11/2 100 - - - u
R250PW-S 50 2 150 - - - u
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