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lhre Wahil:

News und Fakten

Katalog oder online

Aus dem Katalog bestellen

In diesem Produktkatalog konnen Sie aus unterschiedlichen
Sensoren und Zahlern wahlen.

Mit der gewlinschten Bestellnummer kontaktieren Sie dann
einfach Ihre Ansprechperson von Belimo. Sie stellt mit hnen
gemeinsam sicher, dass Sie die Losung fir Ihre Anforderung
erhalten, die lhre Bedirfnisse an Wirtschaftlichkeit,
Energieeffizienz und Komfort am besten erf(llt.

Fur Ihre Region wenden Sie sich direkt an:

BELIMO Stellenantriebe Vertriebs GmbH
Rita-Maiburg-Strafte 30

Online bestellen

Alle Produkte und Systeme von Belimo
konnen Sie selbstverstandlich auch online
bestellen. Nach einer kurzen Registrierung
steht lhnen Ihr personlicher Warenkorb zur
Verfligung. Sie konnen lhre gewahlten
Produkte von dort aus direkt bestellen.

www.belimo.de

Selektion
¢ Sensoren/Zahler

g L
70794 Filderstadt, Deutschland e ! 'r .

Telefon: +49711 167 83-0
E-Mail:  info@belimo.de

5 Jahre Innovation und Bestandigkeit sind fir uns kein Widerspruch, sondern typisch Belimo.

Garantie Zuverlassigkeit versprechen viele — bei uns haben Sie 5 Jahre Garantie schwarz auf
weiss.

Weltweit Wir sind, wo Sie sind. Auf allen finf Kontinenten stehen lhnen die Ansprechpersonen

vor Ort von Belimo jederzeit kompetent und hilfsbereit zur Seite. Wir sprechen Ihre Sprache
und verstehen Sie.

Komp|ettes Sie werden es finden: das Produkt fur Ihre Anwendung — die Lsung fur thr Problem.

Sortiment Ob fur Luft, Wasser oder als Retrofit, bei Brandschutz, Entrauchung oder Volumen-
stromregelung.

Geprufte Prazision, Zuverlassigkeit und faire Partnerschaft — dafiir steht «Swiss Quality». Wir

Qualité’t nehmen diesen Anspruch ernst und prifen fir Sie jeden Antrieb vor der Lieferung
gewissenhaft bis ins Detail.

Kurze Schnellist nicht immer schnell genug. Deshalb versprechen wir Ihnen, dass Sie lhre

Lieferzeit Lieferung plnktlich zum vereinbarten Termin und am richtigen Ort bekommen.

Umfassender Mit sehr guten Produkten perfekte Losungen gestalten. Wir unterstutzen Sie dabei

support weltweit mit kundigen Fachberatern, cleveren Service-Tools und einer lickenlosen

Dokumentation, die lhre Fragen préazise beantwortet.


https://www.belimo.com/de/de_CH/contact/channels/belimo-contacts.html
mailto:info@belimo.de?subject=Produkte und Preise Sensoren/Z�hler 2026 - Bestellung / Anfrage
https://www.belimo.com/de/de_CH/
https://www.belimo.com/shop/sensor-selection#/msdynttrid/sensors/1

Sensoren und Zahler

Sensoren und thermische
Energiezahler von Belimo
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Unsere Sensoren bieten hochste Qualitat und Nahtlose Integration und
Zuverlassigkeit, sind einfach zu installieren und Kompatibilitéit

nahtlos kompatibel mit allen gangigen Gebaude-
automationssystemen. Das Sortiment deckt die
Messwerte Temperatur, Feuchte, Druck, COo,
VOC und Durchfluss in Rohr-, Kanal-, Aussen- und
Raumanwendungen ab. Die Produktlinie wird
hervorragend erganzt durch die neuen thermi-
schen Energiezahler, je nach Anwendung mit oder
ohne MID-Zulassung. Erstklassiger Service und
Support sind selbstverstandlich inklusive.


https://www.belimo.com/de/de_CH/products/sensors
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Raumgerate Raumsensoren / Raumbediengerate 12
Luft und Wasser Kanal- und Kanal- und Tauchsensoren Temperatur 14
Rohrsensoren Kabelsensoren Temperatur 17
Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB / Temperaturwachter TW 18
Wasser Rohrsensoren Anlegesensoren Temperatur / Kondensation 19
Drucksensoren 20
Durchflusssensoren mit Glykolkompensation 21
Thermische Energiezahler MID-Zulassung Thermische Energiezéhler nach EN 1434 mit MID-Zulassung 22
Belimo Energy Valve™ nach EN 1434 mit MID-Zulassung 23
Standard Thermische Energiezahler mit Glykolkompensation 24
Mechanisches Zubehor Adapter und Rohrverschraubungssets, Anschlussadapter 25
Kabelverschraubungen, Befestigungsbander und Warmeleitpaste 26
Montageflansche, Montagezubehor 27
Tauchhulsen und Klemmverschraubungen, Tauchhulsensets 28
Zubehor fur Differenzdrucksensoren Luft, Zubehor fir Feuchtesensoren 29
Dammschalen, MID-Zubehdrsets 30
Absperrventile und Rohrverschraubungen, Tauchhilsen 31
T-Stlicke, Zubehor thermische Energiezahler 32
Elektrisches Zubehor Kabel, M-Bus-Konverter, Sensormodule als Ersatzteile 33
Service-Tools, Endanwender-Tools 34
Konverter 35

-

Produktneuheiten von Belimo:
Hier erfahren Sie mebhr.
Die neuesten Losungen fir lhre Bedirfnisse.
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BELIMO



https://www.belimo.com/de/de_CH/products/sensors
https://www.belimo.com/products/new-products

6 Sensoren / Luft / Kanalsensoren

Differenzdrucksenso

Ausgangssignale aktiv,
Modbus RTU, BACnet MS/TP

ren

22ADP-..

Spannungsversorgung AC/DC 24V
Schutzart IEC/EN IP65 / NEMA 4X
Gehéuse Kunststoff, mit Einrastdeckel 22ADP-..B
22ADP-..L
22ADP-1.. D/F/H/K
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Differenzdruck
5
5 <
. 1 B2 g g SE
§§§§§§§§§§33333§§§§§§§§§§.§
N8 35838 T td 03883838888 g3 %
S <« J 8 a1 ¢ "TT ©o oo o 0o o o o 6 6 6 6 6 >0 O EUR
Differenzdruck
n " = ®E ®m ®m ®m mE O " 22ADP-18Q 208,00
s =« = = =m " wwewo =" 22ADP-18QL 285,00
N e e aawwe T T T T a7 opises oehoo
m = = " = ®E ®m ®m ®m mE O =" 22ADP-18QB 351,00
T e T d e m mmmao &V 22nDP-184 208,00
0.5V/0.10V, a = = am om m mowmao  aV 22nDP-184L 285,00
4..20mA a = = = m = m mowmoa  a" 22ADP-184A 284,00
'a m = ®- = mw m mw o wmwmao  aY 20aADP-184B 351,00
. 4 a m mmowm om0 u) 22ADP-186 208,00
.« = 4 s m momomom o a" 22ADP-186L 285,00
-« s 4 s m m m mw o =" 22ADP-186A 284,00
a m = 4w mmmom om0 =" 22ADP-186B 351,00
s 2 = w @ wewswo = 22ADP-15Q 239,00
2 "« s« s s s ss=c »  22ADP-15QL 314,00
= '« = = = m ®w ww.wo = 22ADP-15QA 324,00
'a = = = = - =m wwewso = 22ADP-15QB 399,00
T e T d e m mwmmao T a 22nDP-154 239,00
Modbus RTU, = = T a e m s mmao T a 22nDP-154L 314,00
0.5V/0.10V m = = wm m mowmwmao  m 22ADP-154D 339,00
'a = m w  wm m m wwmao  u 22ADP-154F 437,00
m = m @  aa m s wmwmao T a 22ADP-154H 359,00
= = m m w4 am s mmao T a 22ADP-154K 469,00
- T T T T T T e e e m mm m o = 22ADP-156 239,00
s = 4w m mmm om0 m 22ADP-156L 314,00
BACnet MS/TP. T e T T d e m mmmao T a 22nDP-164 239,00
0.5V/0.10V s = = wam m s mowmo  m 22ADP-164L 314,00
. . . " = = = ®m ®m O a" 22ADP-124D 309,00
0.-5V/0..10V a = m  w  wm om m wmowmoao  a 22ADP-124F 418,00

Hinweis: Die Sensortypen 22ADP-.. werden im Lauf des Jahres durch neue Typen DP.. abgel6st. Die aktuelle Produktpalette finden Sie im Webshop von Belimo.
0 Werkseinstellung (Messbereiche am Sensor konfigurierbar).
Weitere Einstellungen und Livedaten kdnnen via Bluetooth mit dem Zubehdr A-22G-A05 gewahlt und ausgelesen werden.

" Nur mit Dongle (A-22G-A05) und Belimo Duct Sensor Assistant App nutzbar.
2 Dual Sensor beinhaltet 2 Messsysteme, 2 Analogausgénge, 4 Luftanschliisse.

Mitgeliefertes und optionales Zubehor ab Seite 25

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-18Q
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-18QL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-18QA
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-18QB
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-184
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-184L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-184A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-184B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-186
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-186L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-186A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-186B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-15Q
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-15QL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-15QA
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-15QB
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-154
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-154L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-154D
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-154F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-154H
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-154K
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-156
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-156L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-164
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-164L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-124D
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22ADP-124F
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Differenzdruckschalter
Ausgangssignal Schalter SPDT

01APS-..
Zur Uberwachung des Uberdrucks, Unterdrucks oder Differenzdrucks
von Luft oder anderen nicht brennbaren und nicht aggressiven Gasen.
Mit Sollwerteinstellung und automatischer Ruckstellfunktion.
Schutzart IEC/EN IP54
Gehause Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Differenzdruck
° © &
: : : : g .
(=] [=] o 0 n =
3 2 s 3 s 3
(=3 (= o o
Q 8 & 2 2 & EUR
" 01APS-10R 38,70
" 01APS-10R.1" 28,80
n 01APS-10U 38,70
. 01APS-10U.1" 28,80
Schalter SPDT N 01APS-101 38,70
n 01APS-101.1" 28,80
n 01APS-104 38,70
n 01APS-104.1" 28,80
" 01APS-105 38,70

" Multipack a 45 Stk. Preis pro Stiick. (Montagezubehér A-22AP-A05.1 muss separat bestellt werden.)

Mitgeliefertes und optionales Zubehér ab Seite 25

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preiséanderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-10R
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-10R.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-10U
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-10U.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-101
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-101.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-104
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-104.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01APS-105
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Temperaturmittelwert und Feuchte

Ausgangssignale aktiv, passiv, Schalter SPDT,
Modbus RTU, BACnet MS/TP

Zur Messung der Feuchte und des Temperaturmittelwerts in Luftkandlen und RLT-Geraten.

Spannungsversorgung AC/DC 24 V (aktive Sensoren)
Schutzart IEC/EN IP65 / NEMA 4X
IP55 (Kanalhygrostat 01DH-..)
Gehause Kunststoff
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Temperatur Feuchte E
o B
o = o
E £ g3 3
o o : n ;
o 8 8 8 co LQ
[ g [3) &) [3) ‘_ c B o 2 a
2 e 5 © 5 S § £ & 23 =
[ @ 1 ] N 2 3 5 S T o
= 2 i ¢ 4 = 3§ & £ 3B
s & ? T ? & < e § T o EUR
Temperatur (Mittelwert)
3m n 01MT-1B4 224,00
Passiv Pt1000 6m N 01MT-1B5S 240,00
15 m " 01MT-1B8 578,00
n 3m 22MT-124 262,00
0..5Vv/0.10V N 6m N 22MT-125 275,00
Aktiv u 15m u 22MT-128 616,00
n 3m n 22MT-144 262,00
4..20mA . 6m . 22MT-145 275,00
Feuchte / Temperatur
0.5V/0.10V ] 1740 mm ] O ] ] ] 22DTH-11M 254,00
n 270 mm n m] n n n 22DTH-11Q 272,00
n 140 mm n ] n n n 22DTH-13M 254,00
X 4.20 mA —_—
Aktiv n 270 mm n m] n n n 22DTH-13Q 272,00
140 mm n =) o =) o 22DTH-15M 321,00
Modbus RTU — — :
270 mm n O O O O 22DTH-15Q 334,00
BACnet MS/TP 140 mm n m] ] m] ] 22DTH-16M 321,00
Feuchte (Kanalhygrostat)
Schalter SPDT 150 mm n  01DH-10N 278,00

0 Werkseinstellung (Messbereiche am Sensor einstellbar).
Weitere Einstellungen und Livedaten kdnnen via Bluetooth mit dem Zubehor A-22G-A05 gewahlt und ausgelesen werden (22DTH-15.., 22DTH-16M).

Mitgeliefertes und optionales Zubehor ab Seite 25

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01MT-1B4
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01MT-1B5
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01MT-1B8
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22MT-124
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22MT-125
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22MT-128
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22MT-144
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22MT-145
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTH-11M
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTH-11Q
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTH-13M
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTH-13Q
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTH-15M
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTH-15Q
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTH-16M
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DH-10N
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Luftqualitat, Feuchte, Temperatur

Ausgangssignale aktiv,
Modbus RTU, BACnet MS/TP

Zur Messung der Luftqualitat (CO9, Feuchte, Temperatur und VOC) in Luftkanélen und RLT-Geréaten.

Spannungsversorgung AC/DC 24V
Schutzart IEC/EN IP65/ NEMA 4X
Gehause Kunststoff, mit Einrastdeckel
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Temperatur Feuchte CO2 voc
o 2
T 3] b3 =
£ =} =
S s ® £
z 2 T <4 L 2 & =8 o
& - o ° r x 2 o o 2 2
5 § 2 £ 2 5 5 88 83
a 2 " 5 8 S £ 9 =» = 2
S 3 S g 2 & § S & & & EUR
CO2
0..5Vv/0.10V n 22DC-11 365,00
Akti — 1 _—_— — —— — —
v 0.5V/0.10V, 4..20 mA S0mm o m" 22DC-13 378,00
CO, / Temperatur
. 0.5Vv/0.10V n m] n 22DTC-11 459,00
Aktiv 0.5V/0.10V, 4..20 mA 180 mm . o " 22DTC-13 469,00
CO3 / Feuchte / Temperatur
" 22DTM-11 7
0..5V/0.10V - °/6.00
Aktiv n 180 mm n n ] n? 22DTM-1106 659,00
Modbus RTU O O O O O O " 22DTM-15 599,00
BACnet MS/TP O O O O O O " 22DTM-16 599,00
CO,/VoC
Aktiv 0..5Vv/0.10V 150 mm m] u = 22DCV-11 596,00
CO2 /VOC / Temperatur
Aktiv 0..5v/0.10V 180 mm n m] "B s 22DCM-11 630,00
CO2/VOC / Mix CO2/VOC / Temperatur
Aktiv 0..5Vv/0.10V 180 mm n m] "B m  22DCK-11 713,00

O Werkseinstellung (Messbereiche am Sensor einstellbar).
Weitere Einstellungen und Livedaten konnen via Bluetooth mit dem Zubehdr A-22G-A05 gewahlt und ausgelesen werden
(22DC-13, 22DTC.., 22DTM.., 22DCV-11, 22DCM-11, 22DCK-11).

" Nur via Bus-Kommunikation oder mit Bluetooth-Dongle (A-22G-A05) und Belimo Duct Sensor Assistant App nutzbar.

Mitgeliefertes und optionales Zubehor ab Seite 25

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preiséanderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DC-11
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DC-13
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTC-11
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTC-13
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTM-11
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTM-1106
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTM-15
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DTM-16
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DCV-11
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DCM-11
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DCK-11
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Frostwachter

Ausgangssignale aktiv,
Schalter SPDT

Ruckstellung Manuell oder automatisch
Anfahrfunktion Bei den 20DTS-..-Typen
Spannungsversorgung  AC 24V (20DTS-..-Typen)

20DTS-..
A-22D-A12
(optionales Zubehor fiir 20DTS-..)
Messwerte
Ausgangssignale 2
3 4
] o v [S]
Q :g E ' 2 :
2 & k 2 = =
© 2 L2 o L 2
z 8 & i=d g o
S 2 P g 3 g &
S £ 3 z 3 3 5
g 2 5 2 £ s 2
< 2 s 3 i i & EUR
Temperatur (Frostwachter)
3m n n 01ATS-1040B 121,00
Schalter SPDT 6m n n 01ATS-1050B 132,00
Passiv 3m n n 01ATS-104XC 133,00
6m n n 01ATS-105XC 144,00
2m n n ] n 20DTS-1P3 398,00
Aktiv 0..10V .
6m n n n " 20DTS-1P5 408,00

Mitgeliefertes und optionales Zubehér ab Seite 25

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ATS-1040B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ATS-1050B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ATS-104XC
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ATS-105XC
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=20DTS-1P3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=20DTS-1P5

Sensoren / Luft / Aussensensoren 11

o
—
Aussensensoren b=
Feuchte / Temperatur
*‘Q-
Ausgangssignale aktiv, passiv, Y T
Modbus RTU, BACnet MS/TP « » ) L=~
- 22UT-..
- 01UT-..0X
Zur Messung der Temperatur oder der relativen Feuchte und Temperatur b
im Aussenbereich sowie in anspruchsvollen Innenanwendungen, die einen -5 I
hohen IP-Schutz verlangen — z.B. in Kihl- und Gewéachshausern oder l_ . ‘P
Produktions- und Lagerhallen. - b
Spannungsversorgung AC/DC 24 V (aktive Sensoren) 1/ 292UTH-..X
Schutzart IEC/EN IP65/ NEMA 4X
Gehause Kunststoff, mit Einrastdeckel
\, U »!;\\\
\l[ 22UTH-..
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Temperatur Feuchte
o o 2
= ®m ™ s =
2% T EE oo 3
g s 2 ® ® o % n
g e €88 % g "
88 5 9o eoef o ,dS9Lsss
2 5 338388882555 :55¢ ¢ sg
8 £ S S wwouwg e =38 g 8§ 585 <2
2 2 P Y PP ¥ T T S8 TIEEES EUR
Temperatur
1100 e 01UT-1A 35,50
n I L 01UT-1A0X 58,20
. 01UT-1B 34,50
Pt1 _—— Y — — — — — — — — — — — — :
11000 N . 01UT-1B0OX 58,20
Passiv Ni1000 e 01UT-1C 34,50
Ni1000TK5000 e 01UT-1D 39,80
NTC1k8 e 01UT-1F 31,40
NTC10k (10k2) . 01UT-1L 30,60
NTC10k Carel . 01UT-1N 32,60
NTC20k e 01UT-1Q 31,70
Aktiv 0..5V/0.10V . = o = = = = = = == 22UT-12 122,00
4.20mA ] ] O " = ®E ® ®E ®E ® 22UT-14 122,00
Feuchte / Temperatur
0..5Vv/0.10V ] 7L77EL7L777£LLLLL22UTH_11 314,00
4..20 mA = = o= O m m m = m 22UTH-13 314,00
O..,5V/O..,1OV, NTC10k Pre ] 7L77EL7L777£LLLLL22UTH-110M 363,00
Aktiv 0..5Vv/0..10V ] 7L77£L7L777£LLLLL22UTH-110X 428,00
4..20mA ] 7L77£L7L777£LLLLL22UTH-130X 428,00
Modbus RTU v @ g O o 22UTH-150X 477,00
BACnet MS/TP o o o o o 22UTH-160X 481,00

O Werkseinstellung (Messbereiche am Sensor oder via Bus-System einstellbar).

Weitere Einstellungen und Livedaten konnen via Bluetooth mit dem Zubehor A-22G-A05 gewéhlt und ausgelesen werden (22UTH-150X, 22UTH-160X).

Mitgeliefertes und optionales Zubehor ab Seite 25
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1A0X
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1B0X
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1D
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1N
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01UT-1Q
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UT-12
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UT-14
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UTH-11
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UTH-13
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UTH-110M
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UTH-110X
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UTH-130X
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UTH-150X
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22UTH-160X

12 Sensoren / Luft / Raumgerate

Raumsensoren /
Raumbediengerate »

. . 01RT-1..
Ausgangssignal passiv
Zur Temperaturmessung und Einstellung des Raumtemperatursollwerts. P &
Diese Raumgeréte lassen sich nahtlos an bestehende Regler anschliessen. i .
L ]
Umgebungsbedingungen 0..50°C
LGS
P-01RT-1..
Messbereich
Ausgangssignale Temperatur
g =)
©
Do c
28 g
835 S 5
=832 ] 2
852 S & EUR
Passive Raumsensoren und Raumbediengerate
Pt1000 . 01RT-1B-0 27,60
Ni1000 . 01RT-1C-0 27,60
NiT000TK5000 . 01RT-1D-0 27,60
NTC1k8 . 01RT-1F-0 24,30
NTC10k (10k2) n 01RT-1L-0 23,00
: NTC10k Carel n 01RT-1N-0 23,00
Passiv
NTC10k Pre (10k3) " 01RT-1M-0 23,00
NTC20k m 01RT-1Q-0 24,30
Pt1000 n P-01RT-1B-0 39,10
NTC1k8 07.13k0 n P-01RT-1F-0 37,80
NTC10k (10k2) 55 85k0 . P-01RT-1L-0 36,40
NTC10k Pre (10k3) T m P-01RT-1M-0 36,40
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1B-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1C-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1D-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1F-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1L-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1N-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1M-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01RT-1Q-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-01RT-1B-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-01RT-1F-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-01RT-1L-0
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-01RT-1M-0
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Raumsensoren /
Raumbediengerate "

22RT..-18-1

Ausgangssignal aktiv, MP-Bus, P-22RT..-TU00A-2
Modbus RTU, BACnet MS/TP
22RT..-18-1B
Zur Messung und Anpassung des Raumklimas. Die aktiven Raumbediengeréte von Belimo P-22RT..-1U00A-2B
P-22RT.-1..D.. verfligen uber ein gestochen scharfes ePaper-Touch-Display fir einfachste
Bedienung und beste Ablesbarkeit. In 6ffentlichen Bereichen bieten die displaylosen —
Raumgerate 22RT.-18-1 (mit Analogausgangen) und P-22RT..-TUOOA-2 (mit Modbus RTU, =150 =
BACnet MS/TP und MP-Bus) eine optimale und dezente Losung. Dank der Belimo Display ;gg” EG 5
App bieten auch sie die volle Funktionalitédt eines Raumbediengerats mit hohem Bedienkomfort % il (5
und vollstandiger Zugriffskontrolle. 28l
. ) a ®
Konfiguration Stromlos Uber NFC By
Diagnosefunktion Einfach Uber NFC
; o o : . P-22RT..-1800D-1
Umgebungsbedingungen 0...50°C, max. 95% RH, nicht kondensierend P-22RT..-1U00D-2
Analogausgang 0.5V,0..10V,2..10 V,4..20 mA
(konfigurierbar mit Belimo Assistant 2)
Sollwerteinstellung Steuerelemente fur Temperatur und Liftung
Messbereiche
Ausgangssignale ’uo? Temperatur Feuchte Co,
g .2 2 3
[ Q J
g2 58 ¢ ¢ I.o &
%5 %u 2 ¢ SES & S
2% 3S& 2 = o ge8 S £
@ 0 @ 2 S s 2 Sa ! 5 @
] <5 -1 c : 138 : S
02 oo < i o Sk i c »n EUR
Aktive Raumsensoren und Raumbediengerate
n 3 n 22RT-18-1 92,90
n 3 n 22RT-18-1B -4
0.5V
0.0V . 3 . . 22RTH-18-1 138,00
2.10V
4..20 mA ] 3 ] ] 22RTH-18-1B -4
MP-Bus . 3 . . . 22RTM-18-1 292,00
Display App ?
= 3 = = = 22RTM-18-1B -4
n n n P-22RTH-1U00A-2 214,00
Modbus RTU . . . P-22RTH-1U00A-2B 228,00
BACnet MS/TP —_— 1xDI¥
MP-Bus . . . . P-22RTM-1U00A-2 350,00
n n n n P-22RTM-1U00A-2B 363,00
0.5V . 3 . P-22RT-1800D-1 267,00
0..10V
2.10V n 3 n n P-22RTH-1800D-1 306,00
ePaper-Touch- 420 mA
Display MP-BUS " 3 . . . P-22RTM-1800D-1 460,00
Modbus RTU - " . P-22RTH-1U00D-2 363,00
BACnet MS/TP E— 1xDI¥
MP-Bus n n n ] P-22RTM-1U00D-2 507,00

" Maximaler Messbereich; stufenlos einstellbar mit Belimo Assistant 2.

2 Fir die Anzeige aktueller Raumwerte und die Anpassung von Sollwerten via Smartphone. Ndhere Informationen auf Seite 34.
% Digitaler Eingang.

9 Preis auf Anfrage.
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22RT-18-1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22RT-18-1B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22RTH-18-1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22RTH-18-1B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22RTM-18-1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22RTM-18-1B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTH-1U00A-2
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTH-1U00A-2B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTM-1U00A-2
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTM-1U00A-2B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RT-1800D-1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTH-1800D-1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTM-1800D-1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTH-1U00D-2
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=P-22RTM-1U00D-2

14 Sensoren / Luft und Wasser / Kanal- und Rohrsensoren

Kanal- und Tauchsensoren
Temperatur

01DT-..
Ausgangssignal passiv
01DT-.., 22DT-.. Beim Einsatz als Tauchsensor fir Rohrinstallationen
(FlUssigkeitsleitungen) wird als optionales Zubehor A-22P-.. )
eine Tauchhdlse empfohlen. §3’,’3?B$‘.ﬁ?§;§$ﬁ3’
Schutzart IEC/EN P65/ NEMA 4X
Gehause Kunststoff, mit Einrastdeckel
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Temperatur
dé’ [3) 3}
& ".’ ? & EUR
Temperatur (Kanal, Rohr)
50 mm n 01DT-1CH 47,20
700 mm n 01DT-1CL 47,20
) 150 mm n 01DT-1CN 49,80
NIT000 200 mm n 01DT-1CP 49,80
300 mm n 01DT-1CR 53,40
450 mm n 01DT-1CT 57,00
50 mm n 01DT-1DH 53,40
1700 mm n 01DT-1DL 53,40
. 150 mm n 01DT-1DN 55,20
N000TKS000 200 mm . 01DT-1DP 55,20
300 mm n 01DT-1DR 59,60
450 mm n 01DT-1DT 63,20
50 mm n 01DT-1LH 44,50
700 mm n 01DT-1LL 44,50
150 mm n 01DT-1LN 4720
NTC10k (10k2) 200 mm n 01DT-1LP 47,20
Passiv 300 mm n 01DT-1LR 49,80
450 mm ] 01DT-1LT 53,40
50 mm u 01DT-1NH 48,10
100 mm n 01DT-1NL 48,10
NTC10k Carel 150 mm n 01DT-1NN 50,70
200 mm ] 01DT-1NP 50,70
300 mm u 01DT-1NR 54,30
50 mm n 01DT-1MH 46,40
700 mm n 01DT-1ML 46,40
NTC10k Pre (10k3) 150 mm N 01DT-1MN 48,90
200 mm u 01DT-1MP 48,90
300 mm n 01DT-1TMR 52,40
700 mm n 01DT-1FL 48,60
1750 mm ] 01DT-1FN 51,20
NTC1k8 200 mm u 01DT-1FP 51,20
300 mm n 01DT-1FR 54,40
450 mm n 01DT-1FT 5710
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1CH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1CL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1CN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1CP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1CR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1CT
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1DH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1DL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1DN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1DP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1DR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1DT
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1LH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1LL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1LN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1LP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1LR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1LT
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1NH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1NL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1NN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1NP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1NR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1MH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1ML
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1MN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1MP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1MR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1FL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1FN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1FP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1FR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1FT
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Kanal- und Tauchsensoren
Temperatur

Ausgangssignale passiv und aktiv

01DT-.., 22DT-.. Beim Einsatz als Tauchsensor fiir Rohrinstallationen
(FlUssigkeitsleitungen) wird als optionales Zubehor A-22P-.. )
eine Tauchhtlse empfohlen. Sg?};‘;g#‘.ﬁ?&;‘é’%ﬁg’
Schutzart IEC/EN IP65 / NEMA 4X
Gehause Kunststoff, mit Einrastdeckel
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Temperatur
Q
8 g 2 S =
5 2 2 2
: 3 ‘.
= n | | 7] EUR
Temperatur (Kanal, Rohr)
50 mm n 01DT-1QH 48,60
100 mm n 01DT-1QL 48,60
NTC20K 150 mm N 01DT-1QN 51,20
200 mm n 01DT-1QP 51,20
300 mm n 01DT-1QR 54,40
450 mm n 01DT-1QT 5710
NTC5k 200 mm n 01DT-1HP 4720
50 mm n 01DT-1AH 48,90
100 mm n 01DT-1AL 48,90
1100 750 mm n 01DT-1AN 50,70
200 mm n 01DT-1AP 50,70
3 300 mm ] 01DT-1AR 54,30
Passiv 450 mm . 01DT-1AT 5790
50 mm n 01DT-1BH 47,20
1700 mm n 01DT-1BL 4720
150 mm n 01DT-1BN 49,80
P00 200 mm n 01DT-1BP 49,80
300 mm n 01DT-1BR 53,40
450 mm u 01DT-1BT 57,00
50 mm n 01DT-1RH 50,80
700 mm n 01DT-1RL 50,80
Pt1000 Class AA 150 mm u 01DT-1RN 53,40
200 mm u 01DT-1RP 53,40
300 mm n 01DT-1RR 57,00
n 50 mm n 22DT-12H 108,00
n 100 mm n 22DT-12L 108,00
u 150 mm u 22DT-12N 112,00
0..5V/0..10v n 200 mm n 22DT-12P 112,00
n 300 mm n 22DT-12R 115,00
) n 450 mm n 22DT-12T 119,00
Aktiv
= 50 mm = 22DT-14H 108,00
n 700 mm n 22DT-14L 108,00
n 150 mm n 22DT-14N 112,00
4..20mA . 200 mm . 22DT-14P 112,00
u 300 mm u 22DT-14R 115,00
n 450 mm n 22DT-14T 119,00

Mitgeliefertes und optionales Zubehér ab Seite 25
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1QH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1QL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1QN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1QP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1QR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1QT
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1HP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1AH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1AL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1AN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1AP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1AR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1AT
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1BH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1BL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1BN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1BP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1BR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1BT
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1RH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1RL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1RN
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1RP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01DT-1RR
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-12H
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-12L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-12N
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-12P
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-12R
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-12T
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-14H
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-14L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-14N
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-14P
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-14R
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22DT-14T

16 Sensoren / Luft und Wasser / Kanal- und Rohrsensoren

Kanal- und Tauchsensoren

Temperatur

01PT-..
Ausgangssignal passiv
01PT-.. Fir Rohrinstallationen mit kurzer Ansprechzeit,
keine zusatzliche Tauchhtlse notwendig.
Schutzart IEC/EN P65/ NEMA 4X
Gehause Kunststoff, mit Einrastdeckel
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Temperatur
Q
2 e o a
© o < >
[ n ©° £
[ - - o
© H 17
& 3 3 &
[Z] 1 1 (7] EUR
Temperatur (Rohr)
50 mm . 01PT-1DH 89,00
Ni1T000TK5000 100 mm " 01PT-1DL 89,00
200 mm =  O01PT-1DP 94,60
50 mm . 01PT-1LH 79,80
Passiv NTC10k (10k2) 100 mm . 01PT-1LL 79,80
200 mm = 01PT-1LP 85,50
50 mm = O01PT-1BH 83,60
Pt1000 100 mm n 01PT-1BL 84,60
200 mm n 01PT-1BP 88,10
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1DH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1DL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1DP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1LH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1LL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1LP
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1BH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1BL
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01PT-1BP
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Kabelsensoren Temperatur
Ausgangssignale passiv und aktiv o

Spannungsversorgung AC/DC 24V (aktive Sensoren)
Kabellange 2m
Schutzart IEC/EN P65/ NEMA 4X
Gehause Kunststoff, mit Einrastdeckel
A-22P-..
(optionales Zubehar)
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale 5 Temperatur
. ) o o
2 3 SE ? ° 3 EUR
Temperatur
50 mm u 01CT-1CH 19,90
Ni1000 100 mm u u 01CT-1CLF 31,60
200 mm u u 01CT-1CPF 32,90
50 mm u 01CT-1DH 24,40
Ni1000TK5000 100 mm u u 01CT-1DLF 36,50
200 mm u u 01CT-1DPF 37,40
50 mm u 01CT-1LH 16,50
NTC10k (10k2) 100 mm u u 01CT-1LLF 28,30
200 mm u u 01CT-1LPF 29,40
. NTC1k8 50 mm u 01CT-1FH 18,30
Passiv 50 mm = 0ICT-1QH 18,30
NTC20k 100 mm u u 01CT-1QLF 29,60
200 mm u u 01CT-1QPF 30,70
50 mm u 01CT-1AH 19,90
Pt100 100 mm u u 01CT-1ALF 31,60
200 mm u u 01CT-1APF 33,00
50 mm u 01CT-1BH 19,60
Pt1000 100 mm u u 01CT-1BLF 31,00
200 mm u u 01CT-1BPF 33,00
Pt1000 Class AA 200 mm N 01CT-1RH 23,20
Aktiv 0..5v/0.10V u 50 mm u 22CT-12H 108,00
4..20mA u 50 mm u 22CT-14H 108,00

O Werkseinstellung (Messbereiche am Sensor einstellbar).

Mitgeliefertes und optionales Zubehér ab Seite 25
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1CH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1CLF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1CPF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1DH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1DLF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1DPF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1LH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1LLF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1LPF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1FH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1QH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1QLF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1QPF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1AH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1ALF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1APF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1BH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1BLF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1BPF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01CT-1RH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22CT-12H
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22CT-14H

18 Sensoren / Luft und Wasser / Kanal- und Rohrsensoren

Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB /
Temperaturwachter TW

Ausgangssignal Schalter SPDT

Umschaltkontakt 1x SPDT,AC 230V, 16 A 0THT-1A
Schaltwert Kontrollfenster im Gehausedeckel
Montage Rohranlege-, Tauchhtilsen- oder Wandmontage :
Rohranlegemontage Befestigungsband beiliegend T EXT-J-..
Elektrischer Anschluss Federzugklemmen |
Ruckstellung Manuell bei Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB Q
Automatisch bei Temperaturwachter TW I
Kapillarbruchsicherung Bei Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB
A-22P-A6..
(optionales Zubehor
Tauchhiilsensets)
Messwerte Anwendung Sollwertbereich
Ausgangssignale o 2
% = 2 =) ®
s F £ g g Z
N P ] 3 = o
c g 7 < [ £
o = 3 2 [ S5 =
5 § = k) g 3 . £
, 2 2 = S = 5 S Ng
25 5 8 & = 3 o E 352 o a
T ® =] 2 & 5 a2 35 58 1) o 2 =
£5 @ g ] s s S 5 o o o s 5
oo o E = = H 173 23 o @ - 92
s § £ § §F §F 3 & &% 5
a2 2 2 = N < T = &E 8 8 R & EUR
Temperatur — STB
] ] Tm n n n n EXT-J-00734645 104,00
Schalter SPDT :
n n Tm " n n s EXT-J-00734647 104,00
Temperatur - TW
Schalter SPDT n n Tm n " 01HT-101CA 96,40

Mitgeliefertes und optionales Zubehér ab Seite 25
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-J-00734645
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-J-00734647
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-101CA

Sensoren / Wasser / Rohrsensoren 19

Anlegesensoren
Temperatur / Kondensation

Ausgangssignale aktiv, passiv oder
Schalter SPDT

Zur Temperaturmessung an Rohren und gewolbten Flachen (ST-.-, HT-..-Typen)
bzw. zur Detektion von Kondensation an gekihlten Oberflachen (22HH-..-Typen).

Spannungsversorgung AC/DC 24V (aktive Sensoren)
Schutzart IEC/EN IP65 / NEMA 4X
Gehéduse Kunststoff, mit Einrastdeckel
22HH-..
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Temperatur
e £
& £ & 5
— — — (7]
[} [ [ =
g 2 E-] E-1 < o o © o 2
s f£ 0§ f & R 3 8 3¢
£ 2 2 2 a w3 w0 W s 2
s & & & = O EUR
Temperatur
1ST-1C3
: e
n - )
n n 01ST-1D3 28,00
Ni1T000TK5000 —
n 01HT-1D 45,50
m m 01ST-1L3 19,70
NTC10k (10k2) ]
n O0THT-1L 37,60
n n 01ST-1F3 23,10
i NTC1k8 — .
Passiv . 0THT-1F 40,50
m m 01ST-1Q3 23,10
NTC20k
n 01HT-1Q 37,80
n n 01ST-1A3 23,00
Pt100 —
] 01HT-1A 40,50
n ] 01ST-1B3 22,90
Pt1000 —
n 01HT-1B 40,50
Aktiv 0..5V/0.10V n n m  22HT-12 113,00
4..20 mA n n n 22HT-14 113,00
Feuchte / Temperatur
Aktiv 0..5V/0.10V = u = 22HTH-110X 275,00
Kondensation
n 22HH-10 157,00
n " 22HH-100X 179,00
Schalter SPDT _— :
M " 22HH-100S-6 211,00
n " 22HH-100S-7 216,00
Leckage
Schalter SPDT . 22HL-10 157,00

Mitgeliefertes und optionales Zubehér ab Seite 25
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ST-1C3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-1C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ST-1D3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-1D
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ST-1L3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-1L
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ST-1F3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-1F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ST-1Q3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-1Q
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ST-1A3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-1A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01ST-1B3
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=01HT-1B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HT-12
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HT-14
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HTH-110X
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HH-10
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HH-100X
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HH-100S-6
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HH-100S-7
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22HL-10

20 Sensoren / Wasser / Rohrsensoren

Drucksensoren ,

Ausgangssignal aktiv

P o22wp-.

Spannungsversorgung AC/DC 24 V (Typen mit Spannungsausgang) )
DC 24V (Typen mit Stromausgang) Q 22WDP-..
Schutzart IEC/EN 22WP-.. / 22WDP-..: IP65 / NEMA 4 v
22PDP-..: IP65 ) = \.\
Gehaduse 22WP-.. / 22WDP-..: Metall ﬁ\
22PDP-..: Drucktransmitter Metall, Sensorgehduse Kunststoff % ?“\Jh
Kabeleinflihrung 22WP-..: MVS-Stecker gemass DIN EN 175301-803 / Typ A ﬁs‘y
22WDP-..: Winkelstecker gemass DIN 43650 / Typ A \ 22PDP-..
Kabelverschraubung PA6, schwarz
Messwerte Messbereiche
Ausgangssignale Druck
2 >
2 %23 F . B . . . 5 5 5 38
5 E 82z 2 2 =2 2 2 2 5 ¢ gk 8 3
£ g g 8 E”, 9 c o o c o o c o s & EUR
Druck
n n n . e 22WP-114 188,00
n n n n 22WP-115 188,00
0.10V . . . . 22wP-116 188,00
n n n 7777777T7722WP-117 188,00
) . . - e 22wP-119 205,00
Aktiv _— Y — —
n n n n 22WP-134 179,00
. . . . 22wp-135 179,00
4..20 mA . . . . 22wP-136 179,00
. . - . 22wp137 179,00
. . . . 22wp-139 196,00
Differenzdruck
n n n n n 22PDP-185 897,00
08V /010N, — T T T T T T T T T T T T aeoetss e
= = = = = 22PDP-189 897,00
. . - o= 22wpP-1m 571,00
. . . . 22wpP-112 571,00
Aktiv 0-10v . . . = 22wpP-114 571,00
. . - .  22wDP-115 571,00
. . - =  22wpP-131 571,00
n n n n 22WDP-132 571,00
4..20mA . . . = 22wpP-134 571,00
n n n 77777T777722WDP-135 571,00

Mitgeliefertes und optionales Zubehor ab Seite 25
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-114
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-115
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-116
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-117
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-119
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-134
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-135
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-136
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-137
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WP-139
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PDP-185
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PDP-186
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PDP-189
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-111
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-112
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-114
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-115
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-131
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-132
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-134
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22WDP-135

Sensoren / Wasser / Rohrsensoren 21

Durchflusssensoren
mit Glykolkompensation

Ausgangssignal aktiv

22PF-1U..

Ultraschall-Durchflusssensor fiir Wasser und Wasser-Glykol-Gemische.
Ermittlung des Glykolgehalts und entsprechende Kompensation.

Spannungsversorgung AC/DC 24V

Schutzart IEC/EN P54

Nenndruck 22PF... PN 25
FM..:PN 16

Anschluss Kabel 1T m, 6x 0.75 mm2

Analogausgang 22PF.:0..10V,0.5..10 V, 2...10 V oder benutzerdefiniert
FM..:0.5..10 V

Konverter flir Sensoren 22PF..: optionaler Anschluss eines aktiven Sensors mit

Ausgang 0...10 V oder eines Schaltkontakts zur Ubertragung
auf Bus-System

Kommunikation 22PF..: MP-Bus, Modbus RTU, BACnhet MS/TP
Akkumulation 22PF..: Durchfluss kann tber die Zeit akkumuliert werden
Konfiguration, Diagnose 22PF..: Uber NFC mit Belimo Assistant 2
Messwerte
s £ 2
S 24 c23 %
3 = 3 83% &
3 20 & 6Eo 2
3 3 o & =3 £ =£8% g EUR
Durchfluss, Temperatur
15 3/4" 110 mm 1.8 m3/h N N 22PF-1UC 555,00
0..10V 20 1" 130 mm 3.0m3/h N N 22PF-1UD 573,00
0.5...10V 25 25 11/4" 135 mm 4.2 m3/h N N 22PF-1UE 592,00
2.10V 32 11/2" 140 mm 7.2 m3/h N N 22PF-1UF 619,00
Benutzerdefiniert 40 2" 145 mm 12 m3/h . s 22PF-1UG 656,00
50 21/2" 145 mm 18 m3/h N N 22PF-1UH 692,00
Durchfluss
65 240 mm 34.6 m3/h N N FMO65F-SZ 1043,00 S/Z
80 260 mm 49.0 m3/h N u FMO80F-SZ 1145,00
0.5..10V 100 16 Flansch 262 mm 86.4m3/h N N FM100F-SZ 1247,00
125 314 mm 135.0 m3/h N N FM125F-SZ 1348,00
150 334 mm 194.4 m3/h N N FM150F-SZ 1450,00

Hinweis: Die Durchflusssensoren FM..F-SZ werden im Lauf des Jahres durch neue Typen 22PF-1U.. abgeldst.
Benotigtes Zubehor bitte mitbestellen — siehe ab Seite 30.

VFS = full scale.
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PF-1UC
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PF-1UD
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PF-1UE
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PF-1UF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PF-1UG
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PF-1UH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=FM065F-SZ
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=FM080F-SZ
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=FM100F-SZ
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=FM125F-SZ
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=FM150F-SZ

22 Zahler / Thermische Energiezahler / MID-Zulassung

Thermische Energiezahler nach
EN 1434 mit MID-Zulassung

Kommunikation iiber MP-Bus, Modbus,
BACnet, M-Bus (mit Konverter)

22PEM-1U..
Ultraschall-Energiezahler zur zuverlassigen Ermittlung und Abrechnung des Energieverbrauchs.
Einsatz als Warme-, Kalte- oder Warme-/Kaltezahler sowie im Vor- oder Ricklauf.
Die thermischen Energiezahler erfillen die Anforderungen nach EN 1434 und besitzen eine
Bauartzulassung geméss Européischer Messgeréterichtlinie 2014/32/EU (MI-004) als Warmezéhler.
Spannungsversorgung AC/DC 24 V oder PoE (Power over Ethernet)
Schutzart IEC/EN P54
Nenndruck PN 25
Anschluss Kabel T m, 6x 0.75 mm?2 und RJ45-Steckbuchse
Analogausgang Einstellbar 0...10 V,0.5...10 V, 2...10 V oder benutzerdefiniert.
Z.B. kann der Durchfluss oder die Temperatur des
Temperatursensors T1/T2 ausgegeben werden.
Konverter fiir Sensoren Optionaler Anschluss eines passiven Sensors (Pt1000, Ni1000,
NTC10k), eines aktiven Sensors mit Ausgang 0...10 V oder eines
Schaltkontakts zur Ubertragung auf Bus-System
Anzeige thermische Energie  Uber LCD-Display und tiber Kommunikation
Kommunikation MP-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet/IP,
M-Bus (mit Konverter G-22PEM-AQ1), NFC
Konfiguration, Diagnose Uber integrierten Webserver und mit Belimo Assistant 2
Messwerte
o g a
g 8 &
2 £ 3
& £ g =
a o i 4 I a 2= N EUR
Thermische Energie, Durchfluss, Temperatur
15 3/4" 1710 mm 1.5m3/h 3m3/h 15 kPa s 22PEM-1UC 1145,00
0.10V 20 1 130mm  2.5m3/h 5m3/h 12 kPa = 22PEM-1UD 1281,00
0.5..10V 25 11/4" 135 mm 3.5m3/h 7 m3/h 7 kPa s 22PEM-1UE 1419,00
2.10V 32 11/2" 140 mm 6 m3/h 12 m3/h 14 kPa s 22PEM-1UF 1556,00
Benutzerdefiniert 40 2" 145mm  10m3/h  20m3/h  18kPa = 22PEM-1UG 1711,00
50 21/2" 145 mm 15m3/h 30 m3/h 22 kPa m  22PEM-1UH 1858,00

Hinweis: Bendtigtes Zubehor bitte mitbestellen — siehe ab Seite 30.
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PEM-1UC
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PEM-1UD
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PEM-1UE
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PEM-1UF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PEM-1UG
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PEM-1UH

Zdhler / Thermische Energiezahler / MID-Zulassung 23

Belimo Energy Valve™ nach
EN 1434 mit MID-Zulassung

EV..R2+MID

Einsatzgebiet Geschlossene Wassersysteme (pH >7)

Mediumstemperatur -10...120°C
(=10...2°C Ventilhalsverlangerung oder Spindelheizung empfohlen)

Mediumstemperatur Hinweis MID-zertifiziert 15...120°C

Rohranschluss Innengewinde Rp (ISO 7-1) und Aussengewinde G (ISO 228-1)
Leckrate Luftblasendicht, Leckrate A (EN 12266-1)

Zulassiger Betriebsdruck ps: 1600 kPa

V'max Einstellbar 25...100% von V'nom

Die thermischen Energiezahler erfillen die Anforderungen nach EN 1434 und besitzen eine Bauart-
zulassung gemass Europédischer Messgeraterichtlinie 2014/32/EU (MI-004) als Warmezéahler.

Via integrierten Webserver oder Belimo Assistant 2 konfigurierbar
Optionale Anbindung an die Belimo Cloud

Sensorgefihrte Durchfluss- oder Leistungsregelung

(%) 7] -
3 3 [
-~ o 3 S =2
F £ 2 3¢
g> s & B OB O
&3 - T T E 2
[-% =] = =] >
£ ET  ET T E8 g8 E E E £
I £ ) ) = c
z z o 3 2 £ $E gE 22 Hd & & g ¢ EUR
Standardantriebe
15 3/4" 1/2" 0.42 25 15 15 n " n = EVO15R2+MID 1584,00
20 1 3/4" 0.69 417 2.5 2.5 . . . = EV020R2+MID 1619,00
95 25 11/4" 1" 0.97 58.3 3.5 3.5 04y n " n s EVO025R2+MID 1663,00
32 11/2" 11/4" 1.67 100 6 6 n " n s EVO032R2+MID 1839,00
40 2" 11/2" 278 166.7 10 10 n N n s EV040R2+MID 2038,00
50 21/2" 2" 417 250 15 15 ] n n s EVO50R2+MID 2368,00
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EV015R2%2BMID
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EV020R2%2BMID
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EV025R2%2BMID
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EV032R2%2BMID
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EV040R2%2BMID
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EV050R2%2BMID

24 Zahler / Thermische Energiezahler / Standard

Thermische Energiezahler
mit Glykolkompensation

Kommunikation iiber MP-Bus, Modbus,
BACnet, M-Bus (mit Konverter)

22PE-1U..
Ultraschall-Energiezahler zur zuverlassigen Ermittlung des Energieverbrauchs bei
Systemen mit Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen.
Kontinuierliche, automatische Messung und Kompensation des Glykolgehalts.
Einsatz als Warme-, Kalte- oder Warme-/Kaltezahler sowie im Vor- oder Ricklauf.
Spannungsversorgung AC/DC 24 V oder PoE (Power over Ethernet)
Schutzart IEC/EN P54
Nenndruck PN 25
Anschluss Kabel T m, 6x 0.75 mm?2 und RJ45-Steckbuchse
Analogausgang Einstellbar 0...10 V,0.5...10 V, 2...10 V oder benutzerdefiniert.
Z.B. kann der Durchfluss oder die Temperatur des
Temperatursensors T1/T2 ausgegeben werden.
Konverter fiir Sensoren Optionaler Anschluss eines passiven Sensors (Pt1000, Ni1000,
NTC10k), eines aktiven Sensors mit Ausgang 0...10 V oder eines
Schaltkontakts zur Ubertragung auf Bus-System
Anzeige thermische Energie  Uber Kommunikation
Kommunikation MP-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet/IP,
M-Bus (mit Konverter G-22PEM-AQ01), NFC
Konfiguration, Diagnose Uber integrierten Webserver und mit Belimo Assistant 2
Messwerte
o g a 3
o 8 & =
2 £ 3 £3
) E g = =3
< C 5 8 e o
E 5 2 2 = LS 2
F 2 i £ g 22 %
= 2 g 3 5 § 85 %
a o i z T a = S0 N EUR
Thermische Energie, Durchfluss, Temperatur
15 3/4" 110mm  1.5m3/h 3m3/h 15 kPa " s 22PE-1UC 1053,00
0.10V 20 1 130 mm  2.5m3/h 5m3/h 12 kPa n s 22PE-1UD 1180,00
0.5.10V 25 11/4" 135mm  3.5m3/h  7m3/h 7 kPa . s 22PE-1UE 1309,00
2..10V 32 11/2" 140 mm 6 m3/h 12m3/h 14 kPa " s 22PE-1UF 1442,00
Benutzerdefiniert 40 2" 145mm  10m3/h  20m3/h  18kPa . = 22PE-1UG 1571,00
50 21/2" 145 mm 15m3/h 30 m3/h 22 kPa n s 22PE-1UH 1711,00

Hinweis: Bendtigtes Zubehor bitte mitbestellen - siehe ab Seite 30.
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PE-1UC
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PE-1UD
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PE-1UE
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PE-1UF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PE-1UG
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=22PE-1UH

Sensoren und Zahler / Mechanisches Zubehor 25

Adapter und Rohrverschraubungssets

Fiir Sensoren

22WDP-..
22WP-

Typ EUR/Stk.

Reduzieradapter
G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2"
(Aussengewinde)

i

A-22WP-A02 18,80

Rohrverschraubung
nicht rostender Stahl 6 mm . A-22WP-A06 " 116,00
Rohr 6 und 8 mm auf G 1/4"
(Aussengewinde)

Seta 2 Stk. 8 mm ] A-22WP-A10 " 137,00

Rohrverschraubung

Messing 6 mm n A-22WP-A04 " 59,60
Rohr 6 und 8 mm auf G 1/4"
(Aussengewinde)

Seta 2 Stk. 8 mm ] A-22WP-A08 " 60,50

me| wCc

" Der ausgewiesene Preis ist pro Set.

Anschlussadapter

Fiir Sensoren

01APS-..
01DT-
O1THT-..
01MT-..
01PT-..
01UT-..
22ADP-..
22CT-..
22DC-..
22DCK-..
22DCM-..
22DCV-..
22DT-..
22DTC-..
22DTH-..
22DTM-..
22HH-..
22HT-..
22MT-..
22UT-..
22UTH-..

Typ EUR/Stk.

Anschlussadapter M20
fir Kabel 1x 6 mm

" " m m E EEEEEE®E®EE=E === &= 8B A22G-A01.1" 4,40
Multipack a 10 Stk.

Anschlussadapter M20
fir Kabel 2x 6 mm
Multipack a 10 Stk.

Kabeleinfithrung M20x1.5

Multipack & 10 Stk. - A-22AP-A11.17 3,00

" Der ausgewiesene Preis ist pro Stiick.
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22WP-A02
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22WP-A06
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22WP-A10
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22WP-A04
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22WP-A08
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22G-A01.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22G-A02.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A11.1
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Kabelverschraubungen
Fiir Sensoren
EES5h52658888KEEEEESES
S5 JIARNJARIJIJIJIIJIIINRIR T EUR/Stk.
Kabelverschraubung steckbar
fur Kabel 1x 6...8 mm " m m m E EE®EEE®E®E@®E®E®E&®E ==& ®m A22G-A2517 3,00
Multipack a 10 Stk.
Kabelverschraubung steckbar
fur Kabel 2x 6 mm " " m m m m E = ®E === === === 8= m A226-A26.1" 6,70
Multipack a 10 Stk.
" Der ausgewiesene Preis ist pro Stiick.
Befestigungsbander und Warmeleitpaste
Fiir Sensoren
e o I T B
T » T T I
) S N N N Typ EUR/Stk.
Befestigungsband
fir Rohre 20...110 mm
o o o A-22P-A47 3,70
Befestigungsband
flr Rohre 20...250 mm
n n n A-22P-A49 790
i Spritze mit Warmeleitpaste
! n n O =) n A-22P-A44 3,00

0 Werkseitig mitgeliefertes Zubehor.

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A47
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A49
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A44
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22G-A25.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22G-A26.1
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Montageflansche

Fiir Sensoren

01CT-
01CT-..F
01DT-
20DTS-..
22DC-
22DCK-
22DCM-..
22DCV-
22DT-..
22DTC-
22DTH-..
22DTM-..

Typ EUR/Stk.

Montageflansch

Kunststoff

fiir Sensorsonde 6 mm 4.7mm . .
bis max. 120°C

[m]
u
u

A-22D-A03 11,00

Montageflansch
Messing

fur Sensorsonde 6 mm 6mm . A-22D-A05 22,60
bis max. 260°C

Montageflansch
+ Kunststoff

fiir Frostwéchter 20DTS-. . Ar2zb-n12 2540

Montageflansch
Kunststoff

fiir Kanalsensor 195 mm 20 mm O O o o o o o A-22D-A35 18,60
bis max. 120°C

O Werkseitig mitgeliefertes Zubehor.

Montagezubehor

Fiir Sensoren

01APS-
01ATS-
01DT-
01UT-
22ADP-
22CT-..
22DT-
22HH-
22MT-
22UT-
22UTH-
22WDP-..

Typ EUR/Stk.

Montage-Clip
mit Schrauben und Klebefolie

[m]
[m]

A-22D-A11 310

Montageplatte

S-Gehéause n O O n o o o A-22D-A09 7,20

Montageplatte
L-Gehause

o o A-22D-A10 9,40

Montageset

| mit 6 Montagebtgeln o o A-22D-A08 15,30

Montagewinkel

it S-Form flr 01APS-.., Metall - A-22AP-A07 6,40

—— Montagewinkel
m L-Form fir 01APS-.., Metall

g Montagewinkel
: T : fUr22WDP—.., Metall o A-22WP-A11 22[70

] A-22AP-A06 6,40

O Werkseitig mitgeliefertes Zubehor.

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preiséanderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A03
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A05
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A12
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A35
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A11
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A09
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A10
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A08
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A07
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A06
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22WP-A11
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Tauchhiilsen und Klemmverschraubungen

Fiir Sensoren

]
(=]
15 I_IZn.I:!|-I:_IZn.n:|_
Z EEb5BEEEEEEEER
T S © © ©6 6 6 N & & & & A Typ EUR/Stk.
ﬁ- Tauchhiilse s0mm w«w o - A-22P-A06 37,20
nicht rostender Stahl 100 mm s O - A-22P-A08 38,50
G 1/2',8W27 50mm @ = o = A-22P-A10 41,80
200mm = =  A-22P-A12 44,40
250mm o ©  A-22P-A29 47,10
300mm = = A-22P-Al4 48,80
450mm .  u A22P-Al6 52,60
o Tauchhiilse 5mm =« w0 A-22P-AlI8 18,50
Messing 100 mm . = O A-22P-A20 18,00
R1/2', SW22 50mm = w o A22P-A22 20,00
200mm = = A-22P-A24 22,00
250mm o o  A-22P-A30 23,30
300mm = m  A-22P-A26 24,80
450mm = m A-22P-A28 28,20
. To) Kiltesperre
Kunststoff L 50 mm
- fiir Tauchhiilsen A-22P-A.. = = ®E ®E = = = = = =m A-22P-A51 25,00
Klemmverschraubung
nicht rostender Stahl
g G 1/4" (Aussengewinde) fiir 6 mm " = o= omomomomom o= o= o= ow AZZPA4S 31,40
mit Schneidring
B on Adapter fiir Siemens-Tauchhilsen
- Kunststoff
| mit Warmeleitpaste L T T m = = = A-22P-A53 38,00
0 Bei Verwendung einer Kéltesperre.
Tauchhiilsensets
Fiir Sensoren
< S
o < 3 3
2 e S S
£ 2 2 e
T o [n} w Typ EUR/Stk.
E Tauchhﬁlsenset 1700 mm ] ] n A-22P-A61 23,60
Messing, vernickelt '
') fiir Sensorsonde 6 mm
T inkl. Sondenbefestigungsmaterial 150 mm = = L] A-22P-A62 26,00
‘ G 1/2", SW22
| 200 mm . . . A-22P-A63 30,30
g T?UChhmsenset 1700 mm ] ] n A-22P-A64 37,80
nicht rostender Stahl ’
0y fiir Sensorsonde 6 mm
T inkl. Sondenbefestigungsmaterial 150 mm = = L] A-22P-A65 41,60
G 1/2", SW22
200 mm n n n A-22P-A66 56,60
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A06
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A08
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A10
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A12
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A29
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A14
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A16
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A18
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A20
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A22
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A24
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A30
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A26
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A28
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A51
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A45
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A53
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A61
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A62
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A63
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A64
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A65
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22P-A66
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Zubehor fiir Differenzdrucksensoren Luft

Fiir Sensoren
i ) N Typ EUR/Stk.

s Kanal-Anschlussstutzen

Metall

Schlauchanschluss 5 mm 40 mm - . A-22AP-A02 9,70
s Kanal-Anschlussstutzen

Metall

Schlauchanschluss 5 mm 100 mm - " A-22AP-A04 12,90

Kanal-Anschlussstutzen

Kunststoff

Schlauchanschluss 6 mm 30 mm - A-22AP-A09.1 " 0,92

Multipack a 90 Stk.

Kanal-Anschlussset

PVC-Schlauch 2 m

2 Kanal-Anschlussstutzen, Kunststoff 2000 mm - = A-22AP-A08 6,90

Kanal-Anschlussset

PVC-Schlauch 2 m

2 Kanal-Anschlussstutzen, Kunststoff 2000 mm o A-22AP-A05.1 " 3,80
Multipack a 50 Stk.

O Werkseitig mitgeliefertes Zubehor.
" Der ausgewiesene Preis ist pro Einheit.

Zubehor fiir Feuchtesensoren

Fiir Sensoren

£ +
= E
a 2
& B Typ EUR/Stk.
Ersatzfilter
m nicht rostender Stahl n n A-22D-A06 9,60
Drahtgeflecht
o Regenabdeckung
S flir 22UTH-11 und 22UTH-13 n A-22U-A01 9,30

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preiséanderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A02
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A04
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A09.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A08
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22AP-A05.1
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22D-A06
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22U-A01
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Dammschalen

Fiir Fiir
Sensoren / Zahler  Ventile

=)
3 E
g & 5
3 & S ﬁ & Ty EUR/Stk.
Dammschale fiir Belimo Energy Valve™
nur fiir nicht kondensierende Anwendungen 15.25 = " Z-INSHIS 82,70
im Lieferumfang des Gerats enthalten
32..50 " n Z-INSH32 38,10
Dammschale fiir thermischen Energiezahler und 1525 . . . A-22PEM-AO01 2450
Durchflusssensor
nur fir nicht kondensierende Anwendungen
im Lieferumfang des Geréts enthalten 32.50 = L] = A-22PEM-A02 26,80
MID-Zubehorsets
Fiir Fiir
i;, Zahler  Ventile
[ R 2
g T H
o = «
2 a %
P o & < S T Ty EUR/Stk.
FTFT MID-Zubehorset ohne Passstiick 15 3/4" 1/2" u EXT-EF-15A 99,10
? s bestehend aus Absperrventil (2x) und 20 1" 3/4" - EXT-EF-20A 113,00
Kugelhahn mit Messstutzen M10x1 25 11/4" 1" - EXT-EF-25A 156,00
fur externen, direkt eintauchenden 32 112" 11/4" . EXT-EF-32A 342 00
Temperatursensor T1 0 2 112 . EXT-EF-40A 468,00
50 21/2" 2" n EXT-EF-50A 722,00
% MID-Zubehorset mit Passstiick 15 3/4" 1/2" 110 mm " EXT-EF-15B 151,00
% 125" bestehend aus Absperrventil (2x) und 20 1" 3/4" 130 mm . EXT-EF-20B 189,00
Kugelhahn mit Messstutzen M10x1 25 1 '|/4" 1" 135 mm - EXT-EF-25B 24300
fur externen, direkt eintauchenden 32 11/2° 11/4 140 mm . EXT-EF-32B 43600
Temperatursensor Tl 40 2" 172 145mm = EXT-EF-40B 578,00
50 21/2" 2" 145 mm n EXT-EF-50B 856,00
MID-Zubehorset Belimo Energy Valve™ 15 3/4" 1/2" n EXT-EF-15C 73,20
# 1) bestehend aus Absperrventil und 20 1" 3/4" - EXT-EF-20C 81,60
L= Kugelhahn mit Messstutzen M10x1 25 11/4" 1" - EXT-EF-25C 112.00
fTurexterrt]en, dlrekt%ntauchenden 32 112 114 . EXT-EF-32C 267,00
emperatursensor
P 40 2' 11/2" n EXT-EF-40C 359,00
50 21/2" 2" n EXT-EF-50C 548,00
MID-Zubehérset Belimo Energy Valve™ 15 1/2" = = EXT-EF-15E 41,30
- bestehend aus Kugelhahn mit 20 3/4" » » EXT-EF-20E 44,60
e Messstutzen M10x1 flr externen, direkt 25 1" - - EXT-EF-25E 63,60
eintauchenden Temperatursensor T1 30 11/4" . . EXT-EF-32E 186,00
40 11/2" m m EXT-EF-40E 257,00
50 2" n n EXT-EF-50E 297,00

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=Z-INSH15
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=Z-INSH32
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A01
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A02
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-15A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-20A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-25A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-32A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-40A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-50A
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-15B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-20B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-25B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-32B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-40B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-50B
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-15C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-20C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-25C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-32C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-40C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-50C
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-15E
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-20E
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-25E
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-32E
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-40E
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-50E
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Absperrventile und Rohrverschraubungen

Fiir Fiir
Sensoren / Zahler Ventile
o e
> T 2 ;
w w w o
z o & & & =
a o 3 « « « ] Typ EUR/Stk.
Absperrventil 15 3/4" 1/2" u u u u EXT-EF-15G 41,50
Messing, vernickelt 20 1 3/4" . . . . EXT-EF-20G 49,20
mit Plombierbohrung 25 114 1 . . . . EXT-EF-25G 64,70
32 11/2"  11/4" n n n n EXT-EF-32G 119,00
40 2" 11/2" n n n n EXT-EF-40G 155,00
50 21/2" 2" " M M M EXT-EF-50G 317,00
Rohrverschraubung 15 1/2" n ZR2315 15,40
fir Kugelhahn mit Innengewinde 20 3/4" - ZR2320 1710
Messing, vernickelt 25 1" - ZR2325 21,70
32 11/4" M ZR2332 32,20
40 11/2" n ZR2340 44,30
50 2' n ZR2350 73,30
Rohrverschraubung 15 3/4" 1/2" L] L] L] L] ZREV15F 14,10
mit Inlnengevvi‘nde 20 1" 3/4" N " " " ZREV20F 21,60
Messing, vernickelt 25 114 1 . . . . ZREV25F 35,60
'Fﬁk:-sgigg‘:;htﬁggzéhler e 32 112 114 = . . . ZREV32F 50,60
rurs -1 und zafierw 40 2 112 = . . . ZREVAOF 63,80
jeweils 2 Stiick benotigt
50 21/2" 2" ] ] ] ] ZREV50F 98,20
Tauchhiilsen
Fiir Zahler
3
w
z &
a ) N Typ EUR/Stk.
N Tauchhiilse
O flr externen Temperatursensor T1 15...50 1/4" M A-22PE-A07 ¥ 22,90
3 65...100 1/2" " A-22PE-A08 50,20

O

" Im Lieferumfang der Z&hler 22PE-.. enthalten.

Listenpreise exkl. MwSt. / 2026 - Preiséanderungen und technische Anderungen vorbehalten


https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-15G
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-20G
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-25G
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-32G
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-40G
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-EF-50G
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZR2315
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZR2320
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZR2325
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZR2332
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZR2340
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZR2350
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZREV15F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZREV20F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZREV25F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZREV32F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZREV40F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=ZREV50F
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A07
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A08
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T-Stiicke
Fiir Zahler Fiir Ventile
: 2 =]
2 2 T
a a R
3 & S S @ Typ EUR/Stk.
T-Stiick mit Tauchhiilse 15 1/2" u A-22PE-A01 33,90
flr externen Temperatursensor T1 20 3/4" [ A-22PE-A02 40,40
25 1" n A-22PE-A03 48,80
32 11/4" u A-22PE-A04 59,30
40 11/2" n A-22PE-A05 71,10
50 2" " A-22PE-A06 92,90
T-Stiick M10x1 15 1/2" n n A-22PEM-A06 20,20
flr externen, direkt eintauchenden 20 3/4" n - A-22PEM-A07 25,20
Temperatursensor T1 25 1" - - A-22PEM-A08 35,40
32 11/4" n n A-22PEM-A09 45,40
40 11/2" n n A-22PEM-A10 57,60
50 2" u u A-22PEM-A11 79,80
Zubehor thermische Energiezahler
Fiir Zahler Fiir Ventile
5 a
; 2 s
= = &
w w o
o o >
N N [} Typ EUR/Stk.
e =_  Drehplombe
- )( E ) fortlaufend nummeriert (einmalig)
mit angehangtem Draht " " A-22PEM-A03 2290
Set a 2 Stk.
Ll Silikontiille mit Bride
IP54-Schutz zu RJ-Anschlussmodul
Q n n n A-22PEM-A04 28,00
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A03
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A04
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A01
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A02
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A03
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A04
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A05
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PE-A06
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A06
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A07
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A08
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A09
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A10
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PEM-A11
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Kabel
Fiir Sensoren
3 :
:@ \ a '
3 § g g
S 8 N N Typ EUR/Stk.
Anschlusskabel fiir 22WP-.. und 22WDP-..
Ventilstecker Bauform A, schwarz 1.5m n n EXT-MR-249184 51,10
Kabel: PVC schwarz, 4x 0.75 mm2, nummeriert
freie Enden mit Aderhiilsen
!
Y 5m . = EXT-MR-249185 55,60
Verlangerungskabel-Set fiir 22PDP-..
mit vorkonfektionierten M12-Steckern
7m n A-22PDP-A02 286,00
M-Bus-Konverter
Fiir Zahler Fiir Ventile
5 a
; 2 s
= = 3
w w (-4
o o >
N N [} Typ EUR/Stk.

M-Bus-Konverter
@ Intelligente Anschlussdose mit AC/DC 24 V
$ Schnittstelle MP-Bus zu M-Bus . . . G-22PEM-A01 388,00
Fur den Anschluss eines thermischen Energiezahlers
oder Belimo Energy Valve™

Sensormodule als Ersatzteile

Fiir Zahler Fiir Ventile
; s S
Z 8 ] 2 Typ EUR/Stk.
Sensormodul MID 15 " " R-22PEM-0UC 586,00
W Ersatzteil fir thermischen Energiezahler 20 - - R-22PEM-0UD 621,00
mit MID-Zulassung 25 . . R-22PEM-OUE 654,00
inkl. 2 Drehplomben und 1 Siegel 32 . . R-22PEM-OUE 683,00
40 n n R-22PEM-0UG 721,00
50 m m R-22PEM-0UH 760,00
Sensormodul 15 N R-22PE-0UC 490,00
Ersatzteil fir thermischen Energiezahler 20 - R-22PE-0UD 524,00
ohne MID-Zulassung 25 . R-22PE-OUE 558,00
32 . R-22PE-OUF 591,00
40 . R-22PE-0UG 625,00
50 N R-22PE-0UH 663,00
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=G-22PEM-A01
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PEM-0UC
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PEM-0UD
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PEM-0UE
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PEM-0UF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PEM-0UG
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PEM-0UH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PE-0UC
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PE-0UD
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PE-0UE
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PE-0UF
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PE-0UG
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=R-22PE-0UH
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-MR-249184
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=EXT-MR-249185
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22PDP-A02
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Service-Tools

Download unter

Belimo Assistant 2

Einstellung und Schnelldiagnose fir Belimo-Geréte via Smartphone,

Tablet oder Desktop — auch im stromlosen Zustand.

€ 0
A=

£ Download on the

App Store

GET IT ON

P> Google Play

Free Download

Windows Version

e Belimo Duct Sensor Assistant App
BELIMO Einstellung und Schnelldiagnose flr Belimo-Sensoren
\rﬁ via Bluetooth-Dongle (A-22G-A05).

I

%)

#Z Download on the

¢ App Store

GET IT ON

P> Google Play

Endanwender-Tools

Download unter

Belimo Display App
Endanwender-App fir die Anzeige aktueller Raumwerte und
die Anpassung von Sollwerten tber NFC via Smartphone.

Y
BELIMO

=

NEE

£ Download on the
o App Store

GET IT ON
P> Google Play
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https://apps.apple.com/de/app/belimo-assistant-2/id6475810004
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.belimo.belas
https://www.belimo.com/de/de_CH/support-eu/support-services/apps
https://apps.apple.com/de/app/belimo-duct-sensor-assistant/id1559862597
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.belimo.ductsensorassistant
https://apps.apple.com/de/app/belimo-display/id1535807783
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.belimo.displayapp
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Konverter
Fiir Sensoren / Zahler
X X
H o o
. . -~ T - .18 0 ., b ©
: P il T TR o iwow o dowy
R N v T T S - - - - -
wwwkEgqgeooookrkkEkEEEE
G 3&FTI983383833
N NN NOLNNNNNNNNQ NS Ty EUR/Stk.

Belimo Assistant Link

Konverter fiir die Verbindung zwischen

Belimo Assistant 2 und den konfigurierbaren " 2 = oEom LINK.10
und kommunikativen Geréaten von Belimo.
Unterstutzt Bluetooth und USB zu NFC und MP-Bus.
Bluetooth-USB-Dongle

Konverter fir die temporare, drahtlose Bedienung
von Belimo-Sensoren. Funktioniert in Kombination
mit der Belimo Duct Sensor Assistant App. =omomomomomomomowomow AD2GAA0S 213,00
Verfligbar in allen EU- und EFTA-L&ndern sowie UK.

Mit Schnittstellenplatine.

438,00

Bl
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https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=LINK.10
https://www.Belimo.com/de/shop/de_CH/p?code=A-22G-A05
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(Die aktuell glltigen AGBs sind im Internet verfligbar.)

Stand April 2025/ V1

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen
gelten fur Lieferungen und Leistungen der
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Stuttgart
(nachfolgend ,BELIMO") an den Kunden. Allen
Lieferungen und Leistungen gegentber den
Vertragspartnern liegen ausschlielilich diese
Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche
Vereinbarungen zugrunde. Sie gelten auch fir
alle zukiinftigen Geschaftsbeziehungen, auch
wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart
werden. Abweichende Einkaufsbedingungen des
Bestellers werden auch durch die Auftragsannahme
nicht Vertragsinhalt. Gegenbestatigungen des
Bestellers unter Hinweis auf seine Allgemeinen
Geschaftsbedingungen wird hiermit ausdricklich
widersprochen. Sofern unsere Lieferung
auch Softwareprogramme samt zugehoriger
Dokumentation umfasst, gelten hierflr die
massgeblichen Lizenzbedingungen. Diese
Allgemeinen Geschaftsbedingungen sind jedoch
subsidiar zu den Lizenzbedingungen anwendbar.

2. Zustandekommen des Vertrags

Der Vertrag kommt mit Zugang einer
Auftragsbestatigung an den Kunden oder, bei
Fehlen einer Bestatigung, mit der Aussonderung
der bestellten Produkte durch BELIMO zustande.
Samtliche Kataloge, Prospekte und Publikationen
im Internet gelten als Aufforderung zur Offerte
und sind fur BELIMO unverbindlich.

Ohne schriftliche Zustimmung von BELIMO sind
Anderungen oder Erganzungen dieser AGB oder
des Vertrags ungultig. Bestellungen, die von
den von BELIMO publizierten Spezifikationen
abweichen oder vom Kunden angebrachte
Zusétze oder Anderungen enthalten, entfalten
nur eine Wirkung, falls sie mit einer schriftlichen
Auftragsbestatigung ausdricklich durch BELIMO
bestatigt werden.

3. Widerruf des Vertrags

Bestellungen von Katalogprodukten
(Standardprodukte) konnen vom Besteller bis
zur Aussonderung der bestellten Produkte
durch BELIMO annulliert werden, sofern die
Annullationserklarung vor dem Zeitpunkt der
Aussonderung bei BELIMO eingegangen ist.

Bestellungen von Kundenprodukten
(Sonderanfertigungen etc.) kdnnen nur bis
vier Stunden nach Eingang der Bestellung bei
BELIMO annulliert werden. Dem Besteller wird in
diesem Fall eine Bearbeitungsgebuhr von 10 %
des Nettobestellbetrags in Rechnung gestellt.
Handelt es sich um Kundeneinzelanfertigungen
oder konfigurierte Antriebe, wird dem Besteller
eine Bearbeitungsgebihr von 20 % des
Nettobestellbetrags in Rechnung gestellt.

4. Preise

Sofern nicht ausdricklich anders bezeichnet,
verstehen sich alle Preisangaben netto, exklusive
MwSt.

Im Nettopreis inbegriffen ist die Standard-
verpackung der bestellten Produkte. Samtliche

weiteren Kosten, wie beispielsweise fiir Transport,
Versicherung, Steuern, Zolle sowie Ausfuhr-, Einfuhr-
oder andere notwendige Bewilligungen, werden
zusétzlich in Rechnung gestellt. Nicht im Nettopreis
enthalten sind ferner von BELIMO erbrachte Neben-
leistungen, z. B. Montage, Inbetriebnahme und
Erstellen von Schemata etc. Fur Bestellungen mit
einem Nettopreis von weniger als EUR 150,00
wird ein Kleinmengenzuschlag in Hohe von
EUR 20,00 erhoben.

BELIMO behalt sich vor, ihre Preise jederzeit bis
zum Vertragsschluss zu @ndern.

5. Lieferbedingungen

Alle Zeitangaben, Termine und Lieferfristen gelten
als unverbindlich, sofern ihre Verbindlichkeit nicht
vereinbart wurde. Ist BELIMO in Lieferverzug,
wird davon ausgegangen, dass der Kunde
weiterhin auf der Lieferung besteht.

Sofern auf der Auftragsbestéatigung nicht
anders vermerkt, gelten die Lieferungen gemaéss
Incoterms® 2020 DAP Warenempfénger
(DAP = Delivered At Place Lieferadresse
Warenempfanger) innerhalb Deutschland.

BELIMO behalt sich vor, die bestellten Produkte
im Fall ihrer Nichtverfligharkeit nicht zu liefern.
In diesem Fall wird BELIMO den Kunden
unverzlglich Uber die Nichtverfligbarkeit
informieren und eine allenfalls bereits erbrachte
Gegenleistung zurlckerstatten.

6. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen von BELIMO sind innerhalb von
14 Tagen ab Rechnungsdatum vollumfanglich zu
begleichen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet
der Kunde BELIMO ohne Weiteres eine Mahnge-
biihr von EUR 50,00 oder Verzugszinsen in der
Hohe von 7.75 % p. a., falls die Verzugszinsen
den Betrag der Mahngebuhr dbersteigen. Ist
der Kunde in Verzug, behalt sich BELIMO vor,
weitere Lieferungen zuriickzuhalten.

Der Kunde ist nur zur Aufrechnung miteigenen
Gegenforderungen oder zur Austibung eines
Zuruckbehaltungsrechts berechtigt, wenn diese
unbestritten, anerkannt oder rechtskraftig
festgestellt sind. Eine Aufrechnung ist ausserdem
immer maglich, wenn die Gegenforderung mit
der Hauptforderung in einem Gegenseitigkeits-
verhaltnis steht.

7. Einsatz, Installation und Gebrauch
von BELIMO-Produkten

Die BELIMO-Produkte sind nur fur den
fachmannischen Gebrauch bestimmt. Die Instal-
lation und der Austausch von BELIMO-Produkten
durfen einzig durch ausgebildetes Fachpersonal
erfolgen.

BELIMO-Produkte missen gemass den Bestim-
mungen im jeweils aktuell giltigen Daten- und
Montageblatt eingesetzt werden. Fir die Nutzung
der Belimo Cloud Services gelten die "Nutzungs-
bedingungen fiir Belimo Cloud Services" in ihrer
jeweils glltigen Fassung.
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8. Spezifikationen

Soweit nichts anderes ausdriicklich vereinbart
ist, spezifizieren die von BELIMO in Katalogen,
Broschuren, Websites, Daten- und Montage-
blattern oder sonstigen Veroffentlichungen
publizierten Angaben in Text- oder Bildform
(z. B. Abbildungen oder Zeichnungen) die
Beschaffenheit der von BELIMO gelieferten
Waren und deren Verwendungsmaglichkeiten
abschliessend und stellen keine Haltbarkeits- oder
Beschaffenheitsgarantie dar. Die Beschaffenheit der
gelieferten Produkte kann in Material, Farb- oder
Formgebung von Bildern oder Ausstellungs-
stlicken abweichen. BELIMO Ubernimmt keinerlei
Verantwortung beztiglich der Tauglichkeit oder
der Eignung der Produkte fr einen bestimmten
Zweck.

Die von BELIMO kommunizierten Spezifikationen
sind nur als Orientierungsrichtlinie zu betrachten.
BELIMO behélt sich vor, die kommunizierten
Spezifikationen der Produkte zu éndern oder
anstelle der bestellten Produkte andere,
gleichwertige Produkte von Drittlieferanten zu
liefern. Eine solche Anderung kann BELIMO
nur vornehmen, wenn das vom Kunden bestellte
Produkt von BELIMO in der bestellten Form
nicht mehr hergestellt wird oder in sonstiger
Weise dauerhaft nicht mehr verfligbar ist und
das stattdessen gelieferte Produkt in seinen
Spezifikationen nur unerheblich abweicht und
die Abweichung dem Besteller zumutbar ist.

9. Eigentumsvorbehalt

a) Bis zur Erflllung sdmtlicher Zahlungen aus
dem Liefervertrag behélt sich BELIMO das
Eigentum an dem Liefergegenstand vor. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers,
insbesondere bei Zahlungsverzug ist BELIMO
berechtigt, die Kaufsache zurlick zu nehmen.
Die Ricknahme beinhaltet den Ricktritt vom
Vertrag. BELIMO ist nach der Ricknahme
des Kaufgegenstands zu dessen Verwertung
befugt. Der Verwertungserlos ist auf die
Verbindlichkeiten des Bestellers abzuglich
angemessener Verwertungskosten anzurech-
nen. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache
pfleglich zu behandeln. Er hat sie auf seine
Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Was-
ser und sonstige Schaden ausreichend zum
Neuwert zu versichern. Bei Pfandungen sowie
Beschlagnahme oder sonstigen Verfligungen
durch Dritte hat er den Lieferer unverziglich
zu benachrichtigen damit BELIMO Drittwider-
spruchsklage erheben kann. Soweit der Dritte
nichtin der Lage ist, BELIMO die gerichtlichen
und aulergerichtlichen Kosten gemaft § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller fir den
entstandenen Ausfall.

b) Bei Pfandungen sowie Beschlagnahme oder
sonstigen Verfligungen durch Dritte hat er
den Lieferer unverzlglich zu benachrichti-
gen damit BELIMO Drittwiderspruchsklage
erheben kann. Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, BELIMO die gerichtlichen und
aulergerichtlichen Kosten gemal § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller fir den
entstandenen Ausfall.


https://www.belimo.com/de/de_CH/gtc
https://www.belimo.com/de/de_CH/gtc

c) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache
im ordentlichen Geschaftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt bereits jetzt an BELIMO
alle Forderungen in Hohe der Rechnungs-
forderung ab, die ihm aus der Weiterver-
dulerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen und zwar unabhangig davon, ob
die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung der
Forderung bleibt der Besteller auch nach der
Abtretung ermachtigt. Die Befugnis von BELIMO
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon
unberthrt. BELIMO verpflichtet sich jedoch
die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus
den vereinnahmten Erldsen nachkommt, nicht
in Zahlungsverzug gerat und insbesondere
kein Antrag auf Eroffnung des Insolvenz-
verfahrens oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Ist dies der Fall, kann BELIMO verlangen,
dass der Besteller BELIMO die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt,
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht,
die dazugehorigen Unterlagen aushandigt
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung
mitteilt.

d) Die Verarbeitung oder Umbildung der
Kaufsache durch den Besteller wird stets fiir
BELIMO vorgenommen. Wird die Kaufsache
mit anderen als BELIMO gehdrenden Sachen
verarbeitet, so erwirbt BELIMO das Miteigen-
tum an den neuen Sachen im Verhéltnis des
Werts der Kaufsache (Rechnungsendbetrag
einschlieflich Mehrwertsteuer) zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenstéanden zur Zeit der
Verarbeitung. Fir die durch die Verarbeitung
entstehende Sache giltim Ubrigen das gleiche
wie flr die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

e) Wird die Kaufsache mit andern BELIMO
nicht gehdrenden Gegenstanden untrennbar
vermischt, so erwirbt BELIMO das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhaltnis
des Werts der Kaufsache (Rechnungsend-
betrag einschlieRlich Mehrwertsteuer) zu
den anderen Gegenstanden im Zeitpunkt
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in
der Weise, dass die Sache des Bestellers als
Hauptsache anzusehenist, ist vereinbart, dass
der Besteller BELIMO anteilsméaRig Miteigen-
tum Ubertragt. Der Besteller verwahrt fir
BELIMO das so entstandene Alleineigentum
oder Miteigentum.

f) Der Besteller tritt Forderungen an BELIMO
ab, die durch Verbindung der Kaufsache
mit einem Grundstiick gegen einen Dritten
erwachsen, soweit diese Forderung zur
Sicherung der Forderung von BELIMO dient

g) BELIMO verpflichtet sich die BELIMO
zustehenden Forderungen freizugeben, wenn
der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehrals 10 %
Ubersteigt.

=y
=

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers,
insbesondere Zahlungsverzug, ist BELIMO
berechtigt, die Kaufsache nach Mahnung
zurlickzunehmen. Der Besteller ist in diesem
Falle zur Herausgabe verpflichtet.
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i) Die Stellung des Antrags auf Eroffnung des
Insolvenzverfahrens Uber das Vermogen des
Bestellers berechtigt BELIMO vom Vertrag
zurlick zu treten und die sofortige Riickgabe
des Kaufgegenstandes zu verlangen.

10. Gefahriibergang

Nutzen und Gefahr an den Produkten gehen
gemass vereinbarten Incoterms® 2020 auf den
Kunden Uber.

11. Riicknahme von Produkten

Nach Abschluss einer entsprechenden indivi-
duellen Vereinbarung mit dem Besteller kann
BELIMO Katalogprodukte (Standardprodukte)
zuriicknehmen, sofern diese im Zeitpunkt
der Rucksendung noch im Lieferprogramm
enthalten und fabrikneu, d. h. maximal sechs
Monate alt, ungebraucht und originalverpackt,
sind. Eine Verpflichtung von BELIMO zur
Rucknahme besteht nicht. Eine Ricknahme
von Kundenprodukten (Sonderanfertigungen,
Designed to Order, konfigurierte Antriebe),
Openline-Produkten oder auf Wunsch des
Bestellers besonders beschaffter Produkte ist
ausgeschlossen.

Hinweis zu Produkten mit MID-Zulassung: Die
Ricknahme, zu der BELIMO nicht verpflichtet
ist, ist nur innerhalb von 4 Wochen ab Rech-
nungsdatum moglich. Spatester Riickgabetermin
des laufenden Kalenderjahres ist immer der 31.
Oktober. Es gilt der Wareneingang bei Belimo.

Die Riicksendung von Katalogprodukten hat unter
Beilage der Rechnungskopie und der Angabe
des Grunds fir die Riicksendung franko BELIMO
Automation Deutschland GmbH, Schiicostrale 8,
01900 GroRrohrsdorf, Deutschland zu erfolgen.

Von der mit dem Besteller vereinbarten Gutschrift
wird eine Bearbeitungsgebuhr von mindestens
20 % des aktuellen Listenpreises abgezogen.
Eine Barauszahlung der Gutschrift ist ausge-
schlossen. Sie kann nur auf zuklinftige Bestel-
lungen angerechnet werden.

12. Priifungspflicht

Es gelten die Priifungsobliegenheiten nach § 377
HGB. Handelt es sich bei dem Besteller nicht um
einen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-
buchs, so gilt § 377 HGB mit der MaRgabe, dass
an die Stelle der unverziiglichen Anzeigepflicht
eine Anzeige binnen 14 Tagen ab dem Zeitpunkt
der Untersuchung oder der Entdeckung des
Mangels tritt.

13. Mangelanspriiche und freiwillige
Ersatzlieferungen

1. Esgelten die gesetzlichen Gewahrleistungs-
anspriiche, sofern sie in Ziff. 13 und 14 nicht
abbedungen bzw. beschrankt werden.

2. Mangelanspriche sind ausgeschlossen,
soweit sie dadurch entstehen oder verursacht
werden, dass der Kunde oder ein dem
Verantwortlichkeitsbereich des Kunden
zuzurechnender Dritter
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a) Produkte in Bereichen einsetzen, die nichtin
den Daten- und Montageblattern spezifiziert
sind, insbesondere in Flugzeugen und jeglichen
anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft;

b) Produkte einsetzen, ohne dass sie die
gesetzlichen oder behdrdlichen Vorschriften
einhalten oder Weisungen von BELIMO
(insbesondere zu Montage, Inbetriebsetzung,
Betriebsvorschriften und Angaben auf den
Daten- und Montageblattern) missachten;

c) Produkte unter speziellen Bedingungen
einsetzen, insbesondere unter dauerndem
Einfluss von angriffigen Chemikalien,
Gasen oder Flissigkeiten oder ausserhalb
der zulassigen Betriebsparameter oder
Anwendungsbedingungen;

d) die Produkte fehlerhaft oder unsorgfaltig
montieren, handhaben, installieren oder
dies nicht dem jeweils massgebenden
Stand der Technik entsprechend ausfiihren
oder die Produkte nicht durch ausgebildete
Fachpersonen eingesetzt oder montiert
werden;

e) Anderungen oder Reparaturen an Produkten
ohne vorgéngige schriftliche Zustimmung
von BELIMO vornehmen;

f) die Produkte infolge unsachgemasser
oder zweckfremder Verwendung oder
Ubermassiger Beanspruchung verschleissen,

Produkte unsachgemass lagern;

«Q
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h) Schéaden, die vom Kunden oder von Dritten
zu verantworten sind. Belimo tbernimmt
zudem keine Gewahrleistung fur normale
Abnutzung, einschliesslich aller Arten von
Korrosion, betriebs- oder umweltbedingte
Abnutzung und dergleichen, solange diese
nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler
zurickzufuhren ist. Fur Openline-Produkte
gelten weitere Gewahrleistungsausschlisse
gemass dem zwischen BELIMO und dem
Kunden abgeschlossenen Openline-Rahmen-
vertrag.

3. Fur Handlungen oder Unterlassungen von
Hilfspersonen des Kunden haftet der Kunde
wie flr seine eigenen.

4. Die Gewabhrleistungsfrist betragt funf
Jahre ab Herstellungsdatum fir BELIMO-
Produkte. Fur Openline-Produkte betragt
die Gewahrleistungsfrist zwei Jahre
seit Lieferdatum. Fur nicht von BELIMO
hergestellte Produkte (Handelsprodukte)
ergibt sich die Gewahrleistungsfrist aus
der Auftragsbestatigung. Handelsprodukte
sind als solche gekennzeichnet, und zwar
entweder durch den Herstellernamen
und/oder das Logo des Herstellers. Die
Gewahrleistungsfrist fur Handelsprodukte
betragt in der Regel ein Jahr seit Lieferdatum,
in Ausnahmefallen zwei Jahre seit Lieferdatum.
Die Gewahrleistungsfrist beginnt im Zeitpunkt
der Herstellung bzw. der Lieferung des
Produkts zu laufen, ohne dass es dazu einer
Abnahme- oder Priifhandlung des Kunden
bedarf.

5. Der Kunde hat umgehend alle zur Schadens-
minderung geeigneten Massnahmen zu
treffen.
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6. Falls eine rechtzeitige Meldung gemaéss Ziffer
12 vorne erfolgt ist, ist BELIMO verpflichtet,
mangelhafte Produkte entweder durch gleiche
oder gleichwertige Produkte zu ersetzen, diese
selbst oder durch Dritte auf ihre Kosten reparieren
zu lassen. BELIMO entscheidet dariber,
welche dieser Massnahmen ergriffen wird. Mit
Einverstandnis des Kunden kann BELIMO diesem
anstelle der vorgenannten Massnahmen eine
Gutschrift in der Hohe des bezahlten Nettopreises
des mangelhaften Produkts ausstellen.

7. FUr ersetzte Produkte beginnt die Gewahr-
leistungsfrist nicht neu zu laufen.

8. BELIMO kann den Kunden verpflichten, zur
Schadensverhiitung bestimmte mangelhafte
Produkte oder Teile von Produkten auf einer
Anlage auszutauschen, wobei angemessene und
von BELIMO vorgangig schriftlich genehmigte
Aufwendungen des Kunden in diesem
Zusammenhang zulasten von BELIMO gehen.

14. Haftungsausschluss

a) Die Haftung von BELIMO ist in Ziff. 13 abschlie-
Rend umschrieben. Alle weiteren Anspriiche
des Kunden gegenuber BELIMO gleichglltig
aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden,
sind ausgeschlossen. Es bestehen insbeson-
dere keine Anspriche des Kunden auf Ersatz
von Schéaden, die nicht an den Produkten selbst
entstanden sind. Auch die Haftung von BELIMO
flr Kosten zur Feststellung von Schadensursa-
chen, flr Expertisen und fur indirekte oder Fol-
geschaden (einschlieflich Mangelfolgeschaden)
aller Art, wie beispielsweise Nutzungsausfall,
Stillstandszeitens, Ertragsausfall, entgangener
Gewinn etc. fur Datenfehler, insbesondere bei
Produkten mit Messfunktion, sowie fir durch
Rickrufaktionen entstandenen Schaden ist aus-
geschlossen.
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Ausgenommen von dem Haftungsausschluss
sind Anspriiche, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit von BELIMO beruhen, die bei
Vorliegen von arglistigem Verschweigen von
Mangeln oder bei Mangeln, deren Nichtvorlie-
gen garantiert wird.

c) BELIMO haftet bei schuldhafter Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (das sind Pflichten,
deren Erfillung die ordnungsgeméfe Durchfih-
rung des Vertrags Uberhaupt erst ermoglichen
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmafig vertraut und vertrauen darf) auch
bei leichter Fahrlassigkeit.

d) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung
des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit
bleibt unberlhrt von diesem Ausschluss. Dies
gilt auch fir die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.

e) Soweit die Haftung von BELIMO ausge-
schlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch
fur die personliche Haftung ihrer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfullungsgehilfen.

f) Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz ist ohne Riicksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlos-
sen. Dies giltinsbesondere fir Schadensersatz-
anspriche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen

oder wegen deliktischer Anspriiche aus Ersatz
von Sachschaden gem. § 823 BGB.

Soweit dem Kunden im Ubrigen wegen einer
fahrlassigen Pflichtverletzung ein Anspruch
auf Schadensersatz zusteht, ist die Haftung
von BELIMO auf Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schadens
begrenzt. Die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt.
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15. Schadloshaltung

Der Kunde wird BELIMO von allen Forderungen
Dritter, welche diese im Zusammenhang mit in
Ziffer 13 aufgezahlten Ereignissen gegentber
BELIMO stellen, auf erstes Verlangen vollumfanglich
freistellen.

16. Hohere Gewalt

Weder BELIMO noch der Kunde haften fiir Schaden
aller Art, wenn Hindernisse auftreten, die sie
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
abwenden konnen, ungeachtet dessen, ob sie bei
BELIMO oder beim Kunden oder bei einem Dritten
entstehen. Solche Hindernisse sind beispielsweise
Epidemien, Pandemien, Mobilmachung, Krieg,
Aufruhr, erhebliche Betriebsstorungen, Unfélle,
Arbeitskonflikte, verspatete oder fehlerhafte
Zulieferungen der notigen Rohmaterialien, Halb-
und Fertigfabrikate, Nichtverfligbarkeit von
wichtigen Werkstticken, behordliche Massnahmen
oder Unterlassungen, Embargos, Export- oder
Importbeschrankungen, Naturereignisse sowie
Ereignisse, die der Kontrolle von BELIMO oder des
Kunden weitgehend entzogen sind. Zahlungen
dirfen jedoch nicht unter Berufung auf diese
Be-stimmungen zuriickgehalten oder verzogert
werden. Beide Parteien werden in jedem Fall
unverzuglich alle sinnvollen und ihnen zumutbaren
Massnahmen treffen, um Schaden zu vermeiden
oder, sofern solche eintreten, das Ausmass solcher
Schaden auf ein Minimum zu beschranken.

17. Datenschutzbestimmung

BELIMO legt Wert auf die Umsetzung einer
rechtmassigen Datenbearbeitung, die Ihre Person-
endaten schitzt. BELIMO verpflichtet sich dazu,
Ihre Personendaten in Ubereinstimmung mit dem
geltenden Recht zu bearbeiten. Zur Erbringung
unserer Leistungen sind wir auf die Dienste Dritter
angewiesen. Diese bearbeiten lhre Daten nur im
Zusammenhang mit den mit BELIMO vereinbarten
Leistungen, gewahren denselben Datenschutz
wie BELIMO und geben lhre Daten nicht ohne
Ihre Zustimmung an weitere Dritte heraus. Bei der
Bearbeitung Ihrer Daten sowie dem Transfer von
Daten an Dritte stellt BELIMO sicher, dass ein ange-
messener Datenschutzstandard gewahrleistet
wird sowie angemessene organisatorische und
technische Massnahmen zum Schutz Ihrer Daten
umgesetzt wurden. Detaillierte Informationen tiber
unsere Datenschutzrichtlinie sind unter folgender
Internetadresse abrufbar:

www.belimo.com/privacy.
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18. Anderungen

BELIMO behalt sich vor, diese AGB jederzeit zu
andern.

19. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden
Be-stimmungen unwirksam sein oder werden, wird
davon die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen
nicht betroffen.

20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss der Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (ber
den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980
(Wiener Kaufrecht).

Fur samtliche Streitigkeiten sind ausschliesslich
die ordentlichen Gerichte am Sitz von BELIMO
zustandig.

BELIMO Stellantriebe
Vertriebs GmbH
Rita-Maiburg-Stralie 30
70794 Filderstadt
Deutschland

Telefon +49 711 16783 0
info@belimo.de
www.belimo.de


https://www.belimo.com/de/de_CH/privacy.html
https://www.belimo.com/de/de_CH/gtc
https://www.belimo.com/de/de_CH/contact/channels/belimo-contacts.html
mailto:info@belimo.com?subject=Produkte und Preise Sensoren/Z�hler 2026 - Bestellung / Anfrage
https://www.belimo.com/de/de_CH/
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Alles inklusive

Belimo ist Weltmarktfihrer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
von Feldgeraten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-,
Ldftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren
und Zahler bilden dabei unser Kerngeschaft.

5 Jahre Garantie

(@)

Weltweit vor Ort
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Stets den Kundenmehrwert im Fokus, liefern wir mehr als nur Produkte.
Bei uns erhalten Sie das komplette Sortiment von Antriebs- und
Sensorlosungen zur Regelung und Steuerung von HLK-Systemen aus
einer Hand. Dabei setzen wir auf gepriifte Schweizer Qualitat mit finf
Jahren Garantie. Unsere Vertretungen in weltweit Uber 80 Landern
gewabhrleisten zudem kurze Lieferzeiten und einen umfassenden
Support Uber die gesamte Produktlebensdauer. Bei Belimo ist in der
Tat alles inklusive.

Komplettes Sortiment

Geprifte Qualitat

<b &

Die «kleinen» Belimo-Produkte tiben einen grossen Einfluss auf Komfort, = Kurze Lieferzeit

Energieeffizienz, Sicherheit, Installation und Instandhaltung aus.

Kurzum: Small devices, big impact. El)@ Umfassender Support
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BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH

®
Rita-Maiburg-Stralle 30, 70794 Filderstadt, Deutschland BEL' M 0
+49 711 167 83-0, info@belimo.de, www.belimo.de



https://www.belimo.com/de/de_CH/contact/channels/belimo-contacts.html
mailto:info@belimo.de?subject=Produkte und Preise Sensoren/Z�hler 2026 - Bestellung / Anfrage
https://www.belimo.com/de/de_CH/
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