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3-way Changeover/ Diverting, Bola de latén
cromado y eje de lat6n niquelado

Resumen de tipos

Ficha de datos técnicos

La imagen puede diferir del producto

B315L

2 afos garantia

Tipo DN
B315L 1/2" [15]
Datos técnicos

Datos de funcionamiento  Tamafio de valvula [mm] 0.5"[15]

Materiales

Suitable actuators

Caracteristicas del producto

Aplicacién

Ruta de mam

agua fria o caliente, hasta 60% de glicol

Rango de temp. del fluido (agua)

0...250°F [-18...120°C]

Clasificacion de presion corporal 600 psi

Presién de cierre Aps 200 psi

Caracteristica de flujo lineal modificado

Tasa de fuga 0%

Conexion a tuberia Rosca interna
NPT (hembra)

Nombre del edificio/Proyecto

sin mantenimiento

Patrén de flujo

3-way Changeover/ Diverting

Rango de flujo controlable

75°

Cv

6.4

Cuerpo de la valvula

Cuerpo de latén niquelado

Eje laton niquelado
Asiento PTFE

Bola latén cromado
Sin funcion de proteccién a prueba de fallas  LRB(X)

Muelle LF

Esta vélvula se utiliza normalmente en unidades de tratamiento de aire en serpentines de
calentamiento o enfriamiento, y serpentines de enfriamiento o calentamiento de unidades de
fancoil. Algunas otras aplicaciones comunes incluyen ventiladores unitarios, bobinas de
recalentamiento de caja VAV y bucles de derivacion. Esta valvula es adecuada para su uso

como valvula de desvio o cambio.
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Caracteristicas del producto

Detalles de flujo / montaje

Dibujos dimensionales

Ficha de datos técnicos B315L

Tipo DN Peso
B315L 1/2"[15] 0.731b[0.33 kq]
LRB, LRX
; [lT=]
—H o HE=—
[4
A7
LRB, LRX - A >
A B C D E F H1 H2
9.4" [239] 2.4"[60] 5.6"[141] 5.0"[127] 1.3"[33] 1,3"[33] 1.2"[30] 1.1"[28]
LF
i, T — ]
i Y ¢
Y .
@) ,
-2 o
LF . ~ 4 -
A B C D E F
6.6" [167] 2.4"[60] 4.9" [124] 4.7"[120] 1.5" [39] 1,5" [39]
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Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado),
Punto flotante, Segura Electrénica, 24 V

Datos técnicos

Datos eléctricos

Comunicacién por bus de datos

Datos de funcionamiento

Ficha de datos técnicos LFX24-SR-S US

La imagen puede diferir del producto

Tensién nominal AC/DC24V

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Rango de tensién nominal AC19.2..28.8V/DC21.6..35.0V
Consumo de energia en funcionamiento 2W

Consumo energia en reposo 0.8W

Transformer sizing 3.5VA

Contacto auxiliar

1x SPDT, 1 mA...3 A (0.5 A inductivo), DC5
V...AC 250V, ajustable 0...95°

Conexion de la alimentacién / control

cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm?

Funcionamiento en paralelo

Si (tenga en cuenta los datos de
funcionamiento)

Control mediante comunicacion

MP-Bus

Ndmero de nodos

MP-Bus max. 16

Par de giro del motor 35in-Ib [4 Nm]
Torque de la funcién de proteccién a prueba 4 NM

de fallas

Margen de trabajo Y 2.0V
Impedancia de entrada 100 kQ

Margen de trabajo Y variable

Punto de inicio 0.5...32V
Punto final 2.5...32 V

Modos de operacién opcional

variable (VDC, on/off, punto flotante)

Sefial de salida (posicion) U

2.10V

Nota sobre la sefial de salida U

Max. 1 mA

Sefial de posicién U variable

Punto de inicio 0.5...8 V
Punto final 2.5...10 V

Precisién de posicién

+5%

Sentido del movimiento del motor

se puede seleccionar con el interruptor L/R

Sentido del movimiento variable

Electrénico y reversible

Sentido de movimiento de la funcién de
seguridad

seleccionable segin montaje L/R

Palanca

No

Angulo de giro

Max. 95°

Nota sobre el angulo de giro

Ajustable entre un 37 y un 100% con limitacién
mecanica integrada

Tiempo de giro (motor) /90°

Tiempo de giro del motor variable 75..300s

Tiempo de giro a prueba de fallos <20s @-20...50°C, <60 s @ -30 °C
Nivel de ruido, motor 36 dB(A)

Adaptacion del rango de ajuste

con Belimo Assistant 2
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Datos técnicos
Datos de funcionamiento

Datos de seguridad

Peso

Caracteristicas del producto

Modo de funcionamiento

Convertidor para sensores

Dispositivo configurable

Angulo de giro ajustable

Alta fiabilidad funcional

Motorizacién innovadora

Control de sobrecomando

Ficha de datos técnicos LFX24-SR-S US

MIN (posiciéon minima) = 0%
MID (posicién intermedia, solo AC) = 50%
MAX (posicion maxima) = 100%

Control de sobrecomando variable

MIN = 0%...(MAX - 32%)
MID = MIN...MAX
MAX = (MIN + 32%)...100%

Interfaz mecanica

Accionador del eje, nuez de arrastre universal
8..16 mm

Indicador de posicién

Mecanicos

Vida util

Min. 60 000 posiciones de seguridad

Fuente de suministro eléctrico UL

Alimentacién de clase 2

Grado de proteccion NEMA/UL

NEMA 2

Carcasa

UL Enclosure Type 2

Listado de agencias

cULus segun UL 873 y CAN/CSA C22.2 n.°
24-93

Norma de Calidad

ISO 9001

UL 2043 Compliant

Adecuado para su uso en camaras de aire
segun la Seccién 300.22(C) de la NECy la
Seccién 602 de la IMC

Humedad ambiente

Max. 95% RH, sin condensacion

Temperatura ambiente

-22...122°F [-30...50°C]

Temperatura de almacenamiento

-40...176°F [-40...80°C]

Nombre del edificio/Proyecto

sin mantenimiento

Peso

3.21b[1.5kg]

Operacion convencional:

El actuador se conecta a una sefial de control analdgica Y (obsérvese el rango de operacion) y

se mueve hasta la posicion definida.

The actuator moves the valve to the operating position at the same time as tensioning the
return spring. The damper is turned back to the fail-safe position by spring force when the

supply voltage is interrupted.
Funcionamiento en bus:

El actuador recibe su sefial de control digital desde el controlador de jerarquia superior
mediante el MP-Bus y se mueve hasta la posicion definida. La conexién U sirve como interfaz
de comunicacién y no proporciona un voltaje de medicién analégico.

Opcidn de conexién para un sensor activo. El actuador sirve como convertidor analégico/
digital para la transmisién de la sefial del sensor al sistema de jerarquia superior a través de

MP-Bus.

Puede ser necesario material adicional para la conexién del sensor. Ver "Accesorios

eléctricos".

Los ajustes de fabrica abarcan las aplicaciones mas comunes. Se pueden modificar
parametros individuales con Belimo Assistant 2 o el ZTH EU.

Angulo de giro ajustable mediante topes finales mecanicos.

El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ningdn interruptor
limitador y se detiene automaticamente cuando alcanza el tope final.

El actuador utiliza el potente microchip Belimo M600 en combinacién con el método INFORM.
Proporciona un torque de arranque pleno desde la posicion parada con elevada precision
(controlador INFORM sin sensor de Prof. Schrodl).
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Caracteristicas del producto

Posicion de inicio  La primera vez que recibe el voltaje de alimentacidn, es decir, en el momento de la puesta en
marcha, el actuador lleva a cabo una sincronizacién. La sincronizacion se lleva a cabo en la
posicion de inicio (0%).
El actuador se mueve entonces a la posicion definida por la sefial de control.

Adaptacion  An adaptation can be triggered manually by switching the direction-of-rotation switch from
the left to the right twice within 5 s or with Belimo Assistant 2. Both mechanical end stops are
detected during the adaptation (entire setting range).

El actuador se mueve entonces a la posicién definida por la sefial de control.

Con Belimo Assistant 2 se pueden realizar diversos ajustes.

Accesorios

Herramientas  Descripcién Tipo

Herramienta de servicio para la configuracion, el manejo in situy la Belimo Assistant 2
solucién de problemas con cable o de forma inaldambrica.

Cable de conexidn 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable  ZK2-GEN

libre para la conexién al terminal MP/PP

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus LINK.10

para dispositivos configurables y con comunicacién

Instalacion eléctrica

Alimentacién del transformador de aislamiento.
& Es posible la conexi6én en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de desempefio.

Colores de cable:

1=negro

2 =rojo

3=blanco

5=blanco
Control de apertura/cierre AC/DC 24V, modulante Contacto auxiliar

1 %
-+
J_ ~
)
Y—(+))—& 2..10V
U Us 2.10V

I iNNEE o

1 | | | 1 | | | | | |
1T 2 3 5 1T 2 3 5 S1 S2 S3
g ¢ b

Y U adink] bl ks 0..100%
~ N L~ |

Control con 4...20 mA a través de una resistencia externa

-+
+ "~ m0n

_(_)}

- (+)|«@4..20 mA »

Precaucion:
HU* 2.10V El rango de operacién debe

T T T ajustarsea DC2...10 V.
1.2 3 5 La resistencia de 500 ohmios
CI:|:':|> convierte la sefial de corriente

Y U de 4...20 mA en una sefial de
voltaje DC2...10 V.
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Otras instalaciones eléctricas

Funciones con valores basicos (modo convencional)
Comprobacién del funcionamiento

Procedimiento

n + 1. Conectar 24V a las
conexiones 1y 2
2. Desconectar la conexion 3:
- Con sentido de giro 0: El
actuador gira a la izquierda
- Con sentido de giro 1: El

i actuador gira a la derecha
12 3 5 3. Cortocircuitar las conexiones
¢ ———) 2y3
Y U - El actuador funciona en

sentido contrario

Funciones con valores basicos (modo convencional)

Topologia de red MP-Bus Conexién en el MP-Bus
I w
w No existen restricciones para la #
topologia de red (se permite de .
bus, en estrella, anillo o
combinadas). -
Alimentacién y comunicacién en -
un mismo cable de 3 hilos T
* No es necesario torcido ni 1.2 3 5
blindado >
* No necesita resistencias de fin Y U
delinea Max. 8 nodos MP-Bus

MP-Bus Conexion de sensores activos
I % w
T 2
©) & --
Y— (+)-|—& Sensor Q/’]
|—u—<-> MP =
T T T T T 1T
12 3 5 1.2 3 5 + Alimentacién de 24 V AC/DC
CIIIIIIP d:':':b * Sefial de salida 0...10 V (méx.
Y U 0..32V)

* Resoluciéon 30 mV
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Otras instalaciones eléctricas
Funciones con parametros especificos (configuracién necesaria)

Control de sobremando y limitacién con AC 24 V con contactos del relevador
J_ ~

)

—(+);/—4Y0..10V

1 2 a b c d e M B
/zia c /d 1| o1L|o—1 ||| |——-| Close | Close
Lo =] MIN -

T T T L1 |—1 ||| MID MID
1| ) 3] : Lol |1 || || MAX MAX

Y U ] L] o—L|o—"| || 1L || Open Open M = modulating

eg. IN4007| |—t|—L|—"2|"2|2|—|—1]| ¥ Y B = Bus
Control de 3 puntos con AC 24 V Control de sobremando y limitacién con AC 24 V e interruptor
rotatorio
>
L~ =
2zo0%§d
L~ o = = = o >
e.g. 1N 4007
a
|—>U 1 2 3(a)3(b)g§m
T T L] | [ [T 16 T T T Precaucion:
1 2 3 5 1 2 3 5 Py " )
|t | ot | ot y0[0 La func‘lon Cgrrar solo esta
d:':':b — ool ot d:':':b garantizada si el punto de inicio
Y U ~t - -| Stop | stop Y U —X del rango de operacién se define
Lol | o1 |r 0|0 e.g. IN4007|  con un minimo de 0,5 V.
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Controles de funcionamiento e indicadores

“ Direccionamiento MP
Mover el interruptor del sentido de giro en la direccién opuesta y al revés (en 4
segundos)

Y=0 :
v=0 »~ [L ®]

Servicio

Con Belimo Assistant 2 se pueden modificar los parametros del dispositivo. Belimo Assistant 2
puede utilizarse en un smartphone, una tableta o un PC. Las opciones de conexién
disponibles varian en funcién del hardware en el que esté instalado Belimo Assistant 2.

Para mas informacion sobre Belimo Assistant 2, consulte la Guia rapida de Belimo Assistant 2.

Conexidn por cable  Alternativamente, se puede acceder a los dispositivos Belimo mediante la conexién de Belimo
Assistant Link al puerto USB de un PC o portatil y al cable MP-Bus del dispositivo.

Belimo Assistant 2 actiia como cliente MP. Por lo tanto, no se conectara ningun otro cliente
MP al dispositivo.

Com
V 24V
MP
/; MP ZK2-GEN

X+

I

Dimensiones

Longitud del eje

in
o
!
|

|
Y
L g_: Min. 0.75" [20 mm]

Min. 84

www.belimo.com LFX24-SR-S US ¢ es-mx * 2026-02-12 « Sujeto a cambios 6/7


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

Ny
BELIMO

Dimensiones
Rango de sujecién

@1 ol

8..16 8..16

Documentacién adicional

* Descripcion general Socios de cooperacion de MP
* Conexiones de herramientas

* Introduccién a la tecnologia MP-Bus

* Guia rapida - Belimo Assistant 2
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