V [ 4
BELIMO

Vélvula borboleta com Classe ANSI 150 Tipos de
taldo

* Disco 316 ago inoxidavel

* Fechamento a prova de bolhas

* Base em Teflon

* As dimensdes face a face da vélvula estdo em
conformidade com API 609 e MSS-SP-67

* Para uso com servico terminal

» Completamente montado e testado, pronto
para a instalagdo

* The SHP series are Flowseal® valves
manufactured by the Crane Company.

Visdo geral do tipo

Folha de dados técnicos

Picture may differ from product

F6100-150SHP

5 anos garantia

Tipo Diametro nominal
F6100-150SHP 100
Dados técnicos

Dados funcionais Tamanho da valvula [mm)] 4" [100]

Materiais

Suitable actuators

MamPath

agua gelada ou quente, até 60% de glycol,
vapor

Faixa de temperatura do fluido (dgua)

-22...400°F [-30...204°C]

Pressdo nominal do corpo

Classe ANSI 150

Pressdo de fechamento Aps

285 psi

Caracteristica de vazdo

igual porcentagem modificada, unidirecional

Taxa de vazamento

0%

Conexao de tubo

Flange
para utilizagdo com ASME/ANSI classe 150

Nome da edificio/projeto

sem manutencao

Padrao de fluxo

2 vias

Vazao volumétria controlavel

quarto de volta, limitado mecanicamente

Cv

451

Pressdo de entrada maxima (vapor) 50 psi
Velocidade maxima 32 FPS
Fios de Rosca 5/8-11 UNC

Corpo da valvula

Terminal completo em ago carbono (ASME
B16.34)

Haste 17-4 PH aco inoxidavel
Assento RPTFE
Rolamento PTFE com suporte de vidro
Disco 316 aco inoxidavel
Sem fungdo de seguranca PRB (X)
GMB(X)
Mola 2*AFB(X)
Electronic fail-safe PKRB (X)
GKRB(X)
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Notas sobre seguranga

causar cancer e danos reprodutivos. Para mais informacgdes, acesse

j + AVISO: Este produto pode expd-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califérnia por
Www.p65warnings.ca.gov

Caracteristicas do produto

Detalhes de fluxo/montagem
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Dimensbes
Tipo Didmetro nominal Peso
F6100-150SHP 100 10 Ib [4.5 kq]
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A B C D E F  Ndmero de orificios dos parafusos
18.0" [457]2.1" [54]24.0" [610]20.5" [521]4.3" [110]4,3" [110] 8
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F6100-150SHP

Folha de dados técnicos

Nuamero de orificios dos parafusos

A B C D E F
8

18.9" [480]2.2" [56]24.3" [616]20.1" [511]4.3" [110]4,3" [110]

Nudmero de orificios dos parafusos

A B C D E F
8

15.3" [388]2.2" [56]18.7" [476]14.8" [377]13.9" [100]3,9" [100]

3/5
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A B C D E F  Ndmero de orificios dos parafusos
10.9"[277]2.2" [56]20.3" [515]15.5" [394]4.9" [124]4,9" [125] 8
c
A B C D E F Numero de orificios dos parafusos

9.1"[231]2.2" [56]17.2" [438] 13.3" [338]3.9" [100]3,9" [100] 8
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Dimensoes

A B C D E F  Ndmero de orificios dos parafusos
14.1" [358]2.2" [56]24.9" [632]19.6" [498]5.4" [137]15,4" [137] 8
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On/Off, 3 fios, Sem fungdo de seguranga,
24..240V

Dados técnicos

Dados elétricos

Dados funcionais

Dados de seguran¢a

Peso

Materiais

Folha de dados técnicos

Tensdo nominal

PRBUP-3-T

5 anos garantia

q3

LISTED

i,
REG. EQUIP. © us

AC24..240V/DC24..125V

Frequéncia da tensdo nominal 50/60 Hz

Faixa de tensdo nominal CA19,2..264V/CC19,2..137,5V
Consumo de energia em operagado 23W

Consumo de energia em posicdo de repouso 7.5 W

Dimensionamento do transformador

with 24V 23 VA / with 240 V 55 VA

Switch auxiliar

2x SPDT, 1 mA...3 A (0,5 Aindutivo), CC5V...CA
250V (isolamento refor¢ado, II), 1x 10° / 1x
0...90° (configuragdo padrdo 85°)

Capacidade de comutagdo do switch auxiliar

1mA..3A(0,5Aindutivo), CC5V...CA250V
(isolamento reforgado, II)

Conexao elétrica

Blocos de terminais, Parafuso de aterramento
(PE)

Protecéo contra sobrecarga

pensamento eletrdnico 0...90° de rotagdo

Sentido de rotacdo motor

reversivel com app

Controle manual

Manivela sextavada de 7 mm, fornecida

Angulo de rotacgo 90°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)  35s/90°
Nivel de ruido, motor 68 dB(A)

Indicacdo de posicdo

ponteiro integral

Fonte de energia UL

Fornecimento Classe 2

Grau de protegdo IEC/EN IP66/67
Grau de protecdo NEMA/UL NEMA 4X
Invélucro UL Enclosure Type 4X

Listagem de agéncias

cULus acc. para UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA
E60730-1: 02, CE acc. para 2014/30/ UE e
2014/35/ UE

Padrdo de qualidade

ISO 9001

Umidade do ambiente

Max. 100% RH

Temperatura ambiente

-22...122°F [-30...50°C]

Nome da edificio/projeto

sem manutencao

Peso

6.81b [3.1kg]

Material da caixa de protecdo

Carcaca de aluminio e plastico fundido
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Notas sobre seguranga
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Caracteristicas do produto

Aplicagdo

Operacdo

Acessorios

Acessorios mecanicos

Instalacdo elétrica

Folha de dados técnicos PRBUP-3-T

* No caso de trabalhos de manutencdo, a posicdo correta da valvula deve ser definida por
meio do sinal de controle. Além disso, o atuador deve ser desconectado da fonte de
alimentacdo. A alca da manivela e o controle manual ndo devem ser usados como medida
de seguranca para manter a posi¢do da valvula.

Os atuadores de valvula da série PR sdo projetados com um link integrado e indicadores de
posicdo visual. Para aplica¢des externas, a valvula instalada deve ser montada com o atuador
na horizontal ou acima dela. Para aplica¢des internas, o atuador pode estar em qualquer
local, inclusive diretamente sob a vélvula.

O atuador da série PR fornece 90° de rotacdo e um indicador visual mostra a posicdo da
valvula. O atuador da série PR utiliza um motor CC sem escova de baixo consumo de energia e
é protegido eletronicamente contra sobrecarga. Uma fonte de alimentacdo universal é
fornecida para conectar a tensdo de alimentacdo na faixa de AC 24...240 Ve DC 24...125 V.
Esta incluido um aquecedor inteligente com termostato para eliminar a condensacao. Sdo
fornecidos dois interruptores auxiliares; um ajustado em 10° aberto e o outro é ajustavel em
campo. O tempo de execucdo é ajustavel em campo de 30...120 s usando o aplicativo NFC
(Near Field Communication) e um telefone inteligente.t Use uma faixa de tamanho de fio de
cobre de 60°C/ 75°C, 12...28 AWG, flexivel ou sélido. Use conduite de metal flexivel. Empurre
o dispositivo de encaixe de conduite listado sobre o cabo do atuador para encostar no
gabinete. Aparafuse o conector do conduite. Revestir a fiagdo de entrada dos atuadores com
o conduite flexivel listado. Finalize corretamente o conduite em uma caixa de juncdo
adequada. Tensdo de impulso nominal 4000 V. Tipo de a¢do 1. Controle do grau de polui¢do
3.

Descricdo Tipo
Manivela para PR, PKR, PM ZG-HND PR

‘ Atende aos requisitos padrdo cULus sem necessidade de uma conexdo de aterramento elétrico.
Os modelos de fonte de alimentagdo universal (UP) podem ser fornecidos com AC 24...240V, ou

DC24..125V.

/I\ Desconecte a energia.
/1\ Proporciona protecdo contra sobrecarga e desliga quando necessério.
/4\ Dois interruptores auxiliares integrados (2x SPDT), para indicagdo da posicdo final, controle de

intertravamento, partida do ventilador, etc.

& Os atuadores podem ser controlados em paralelo. O consumo de corrente e a impedancia de

entrada devem ser observados.

A Aviso! Componentes elétricos energizados!

Durante a instalagdo, teste, manutengdo e solucdo de problemas deste produto, pode ser
necessario trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam
realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada
na manipula¢do de componentes elétricos energizados. O ndo cumprimento de todas as
precaucdes de seguranca elétrica durante a exposi¢do a componentes elétricos energizados
pode resultar em lesdes graves ou morte.
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Instalacdo elétrica

Diagramas de fiacdo

On/Off
IOYAVANZN
24 to 240 VAC N | Common
or
24 to 125 VDC L |+ Hot
Y, | Input CCW (open)
_./ e— Y, | Input CW (close)
PE D
on/Off
ICYAVANVZN
24 to 240 VAC N | Common
or
24 t0 125 VDC L | kot
@—— Y, | Input CCW (open)
Y, | Input CW (close)
PE ~——D—
Ponto flutuante Switches auxiliares
N NNV
ICYAVANZN -
IH-s1
24 to 240 VAC N | common S2—e
or |
24t0 125 VDC L [#Hot ITrS3-e  10°
N

@——— Y, |Input CCW (open) |

& S4
NC
Y, |Input CW (close) | ss_.\l
0" to 90°

PE Q ()| IOTS6-®  getault85°
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Dimensdes

1 i N 5'],"
Il 4 539"
[137]
|
: AND] '
2367 &
[60]

0 7.95"
[202]

12.08"[307]

www.belimo.com PRBUP-3-T ¢ pt-br « 2025-12-08 « Sujeito a alteracdes 4/4


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

