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* Linkage de vélvula globo universal com
atuadores das séries LV e SV

Visdo geral do tipo

Tipo

Technical data sheet

UGVL

Curso

5 anos garantia

UGVL

0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV

Dados técnicos

Dados funcionais

Materiais

Suitable actuators

Caracteristicas do produto

MamPath

vapor e agua quente ou fria

Faixa de temperatura do fluido (agua)

Consultar as especificagdes de Valvula do
fabricante

Posicdo de montagem

360°

Tamanho aplicavel da vélvula

0.5...2" [15...50]

Hardware

SS and Nickel plated steel

Adaptador da haste

aluminum, steel (fits stems up to .66" dia both
threaded or slotted.)

Quadro, placa, base

aluminum, steel

Aro

aluminum, steel, (fits bonnets up to 1.7" dia
both threaded or notched.)

Acoplamento

GF Nylon supplied

Sem mola LVB (X)
SVB (X)

Funcdo de seguranca elétrica LVKB (X)
SVKB (X)

Para referéncia de pressdo de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentacéo técnica.

Padrdo / Configuragdo A configuracdo padrdo para um enlace UGVL sera instalada de fabrica junto com um atuador da
série LV ou SV. Incluido no kit estard todo o hardware necessério para facilitar a montagem na
valvula.

Dimensbes
Tipo
UGVL 4.21b[1.9 kg]
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Funcdo de seguranca eletrdnica, atuagdo
proporcional, linear, 24 V, Multi-Function

Technology®

Dados técnicos

Dados elétricos

Dados funcionais

Dados de seguranga

Technical data sheet

SVKX24-MFT

5 anos garantia

LISTED
q3: "
REG. EQUIP. © us

Tensdo nominal AC/DC 24V

Frequéncia da tensdo nominal 50/60 Hz

Faixa de fornecimento de energia CA CA19,2..28,8V/CC21,6..288V
Consumo de energia em operacdo 3W

Consumo de energia em posicdo de repouso 2 W

Dimensionamento do transformador 7VA

Conexdo elétrica

Cabo de plenum 18 GA, 1 m, com conector do
canal de 1/2", grau de protecdo NEMA 2/IP54

Protecdo contra sobrecarga

eletronico durante todo o curso

Protecdo elétrica

atuadores com isolamento duplo

Motor de forca de atuagdo

1500 N [340 Ibf]

Faixa de operagdo Y

2.0V

Nota faixa de operagdo Y

4...20 mA com ZG-R01 (resistor de 500 Q, 1/4
W)

Impedancia de entrada

100 kQ para 2...10 V (0,1 mA), 500 Q para 4...20
mA, 1500 Q para PWM, On / Off e ponto
flutuante

Faixa de operacdo variavel Y

Ponto de partida 0,5...30 V
Fim-de-curso 2,5...32V

Modos de operagdo opcionais

varidvel (VDC, PWM, on / off, ponto flutuante)

Feedback de posicao U

2.0V

Feedback de posi¢cao U nota Max. 0,5 mA
Feedback de posicdo varidvel U Varidvel VDC
Tempo de resposta de falta de energia (PF) 2s

Tempo de pré-carregamento 5.20s

Sentido de rotagdo motor

seleciondvel com interruptor

Sentido de rotacdo a prova de falhas

reversivel com switch

Controle manual

Manivela sextavada de 4 mm (enviada com
atuador)

Curso

0,75" [19 mm]

Tempo de abertura ou fechamento (motor)

90s/

Variavel do tempo de abertura ou fechamento 35...150 s

do motor

Tempo de abertura ou fechamento com fungdo <35 s

de seguranca

Nivel de ruido, motor

45 dB(A)

Nivel de ruido, funcdo de seguranca

60 dB(A)

Indicacdo de posicdo

Mecanicamente, com ponteiro

Fonte de energia UL

Fornecimento Classe 2

Grau de prote¢do IEC/EN

IP54

Grau de protecdo NEMA/UL

NEMA 2

Invélucro

Tipo de involucro UL 2
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Acessérios

Instalagdo elétrica

Dados de seguranga

Peso

Materiais

Notas de rodapé

Technical data sheet SVKX24-MFT

cULus acc. para UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA
E60730-1: 02, CE acc. para 2014/30 / UE e
2014/35/ UE

ISO 9001

Max. 95% RH, sem condensacdo
-22...122°F [-30...50°C]
-40...176°F [-40...80°C]

sem manutenc¢ao

Listagem de agéncias

Padrdo de qualidade

Umidade do ambiente

Temperatura ambiente

Temperatura de armazenagem

Nome da edificio/projeto

Peso 3.531b[1.6 kq]

Material da caixa de protecdo Carcaga de aluminio e plastico fundido

t Use conduite de metal flexivel. Empurre o dispositivo de encaixe de conduite listado sobre o
cabo do atuador para encostar no gabinete. Aparafuse o conector do conduite. Revestir a fiacdo
de entrada dos atuadores com o conduite flexivel listado. Finalize corretamente o conduite em
uma caixa de junc¢do adequada. Tensdo de impulso nominal 800V. Tipo de acdo 1. Controle do
grau de poluicdo 3.

Gateways Descricdo Tipo
Gateway MP para BACnet MS / TP UK24BAC
Gateway MP para Modbus RTU UK24MOD
Gateway MP para LonWorks UK24LON
Acessorios elétricos  Descricdo Tipo
Belimo PC-Tool, Software para ajustes e diagnésticos MFT-P
Switch auxiliar 2 x SPDT para atuadores NG GV S2A-GV
Ferramenta de servico, com fun¢do ZIP-USB, para atuadores Belimo ZTH US
programaveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de
desempenho HVAC
Ferramentas Descri¢do Tipo
Cabo de conexdo 10 pés [3 m], A: Rj11 6/4 ZTH UE, B: Weidmiller de 3 ZK4-GEN
pinos e conexdo de alimentacdo
Ferramenta de servigo, com funcdo ZIP-USB, para atuadores Belimo ZTH US
programaveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de
desempenho HVAC
»< NOTAS DE INSTALACAO

A Os atuadores podem ser conectados em paralelo. O consumo de energia e a impedancia de

entrada devem ser observados.

/3\ Os atuadores também podem ser alimentados por DC 24 V.
/7\ Um resistor de 500 ((ZG-R01) converte o sinal de controle de 4a 20 mAem 2 a 10 VDC.
/8\ O sinal de controle pode ser pulsado a partir da linha Hot (Source) ou Common (Sink) de 24

VCA.

Para o dissipador triac, a conexdo comum do atuador deve ser conectada a conexdo quente do
controlador. Os fechamentos de contato A e B também podem ser triacs. A & B devem ser

fechados para a fonte triac e abertos para o dissipador triac.

Atuadores com cabo de plenum ndo tém nimeros; use codigos de cores.

Atende aos requisitos padrdo cULus sem necessidade de uma conexdo de aterramento elétrico.

A Aviso! Componentes elétricos energizados!
Durante a instalacdo, teste, manutencdo e solu¢do de problemas deste produto, pode ser
necessario trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam
realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada
na manipulacdo de componentes elétricos energizados. O ndo cumprimento de todas as
precaucdes de seguranca elétrica durante a exposicdo a componentes elétricos energizados

pode resultar em lesdes graves ou morte.
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Diagramas de fiagdo

Technical data sheet SVKX24-MFT
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