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Molnkapabla och kommunikativa vridande
stélldon for kulventiler

* Vridmomentmotor 5 Nm

* Nominell spanning AC/DC 24V

« Styrning modulerande, kommunicerande,
hybrid, Moln

* Kommunikation via BACnet/IP, Modbus TCP
och moln

* Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, webbserver
integrerad

* Konvertering av givarsignaler

Tekniska data

Elektriska data

Busskommunik

O
Q}

ionsdata

Sdkerhetdata

Tekniskt datablad VLR24A-LP1

$Modbus

BELIMO
(1)cLouD

Nominell spanning % AC/DC24V
Nominell spanningsfrek 50/60 Hz

AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V

35W

3w

ring 5 VA

Kabel 1 m, 6x 0.5 mm?

RJ45-uttag

Ja (observera prestandadata)

mmunikativestyr Moln
® BACnet/IP
Modbus TCP

Antal noder BACnet/Modbus se granssnittsbeskrivning
Vridmomentmotor 5Nm
Driftsvillkor Y 2..10V
Ingdngsmotstand 34 kQ
Driftsvillkor Y, variabel 0.5..10V
Lagesnoggrannhet +5%
Manuell tvangsstyrning med tryckknapp, kan lasas
Gangtid motor 90s/90°
Gangtid motor variabel 35..150's
Motornljudeffektniva 35 dB(A)
Adaptionsinstallningsintervall manuell

Lagesindikering

Mekaniskt, instickbart

Skyddsklass IEC/EN I1I, sakerhetsklenspanning (SELV)

Skyddsklass IEC/EN IP40
IP54 vid anvandning av skyddslock eller
skyddsring for RJ45-uttag

EMC CE i enlighet med 2014/30/EU

Driftsatt Type 1

Nominell impulsspanning férsorjning / 0.8 kv

styrning

Nedsmutsningsgrad 3

Omgivningsfuktighet

Max. 95% RH, icke-kondenserande

Omgivningstemperatur

-30...50°C [-22...122°F]
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BELIMO

Tekniska data

Sakerhetdata

Vikt  Vikt

Sakerhetsanvisningar

A\

Produktfunktioner

Driftldge

Omvanidlare for givare

Kommunikation

"Peer to Peer"-anslutning
http://belimo.local:8080

Anteckningar maste stéllas in pd "DHCP".
Sakerstall att endast en natverksanslutning ar
aktiv.

Standard IP-adress:
http://192.168.0.10:8080

Statisk IP-adress

Lésenord (skrivskyddat):

Anvdndarnamn: «guest»

Losenord: «guest»

Tekniskt datablad VLR24A-LP1

-40...80°C [-40...176°F]
underhallsfri

Lagringstemperatur
Underhall

0.59 kg

Den hér enheten har utformats for anvdndning i stationara uppvarmnings-, ventilations-
och luftbehandlingssysten och far inte anvandas utanforidet/specificerade
applikationsomradet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
Utomhusapplikation: endast mojligt ifalh ingéty(sjo)vatten, sno, is, solstralning eller
aggressiva gaser stor anordningen direkt'och attidet ar sakerstallt att
omgivningsférhallandena alltid forblir inom detroskelvarden som framgar i databladet.
Endast behoriga specialister far ggnomféra installationen. Alla applicerbara juridiska eller
institutionella installationsforeskrifter maste féljas under installation.

Enheten far endast 6ppnas.pa tillverkarens plats. Den innehaller inte nagra delar som kan
kan bytas ut eller repareras avanvdndaren.

Kablar far inte tas bortfran enhéten.

For att berdkha nédvandigtvridmoment maste specifikationerna fran spjalltillverkarna
betraffande tvarsnitt, Kemstruktion, installationsldge och ventilationsforhallanden
observeras.

Enhetensinnehaller‘elektriska och eléktroniska komponenter och far inte kasseras med
hushdllsavfall,Alla lokalt giltiga reglef ochy krav maste observeras.

X/’ OY

Stalldonet styrs via molnet;, BACnet/IP eller MOdbus TCP och drivs till positionen definierad av
styrsignalen. Olika datapunkter kan skrivas och ldsas via samma granssnitt.

Hybridldge

Stalldonet tar'emot’sin analoga styrsignal fran den éverordnade regulatorn och kor till den
definierade positionen. Med molnet, BACnet/IP eller Modbus TCP kan olika datapunkter lasas
och, med undantag for styrsignalen, skrivas.

Anslutningsalternativ for tva givare (passiv eller aktiv givare eller brytare). Stalldonet fungerar
som en analog/digital omvandlare for Gverféring av givarsignalen till det hogre nivasystemet.

Installningsalternativen kan genomféras via den integrerade webbservern (RJ45-anslutning
till webblasaren), med kommunikationsmedel eller via molnet.

Ytterligare information om den integrerade webbservern finns i den separata
dokumentationen.
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BELIMO
Produktfunktioner

Enkel direktmontering

Dataregistrering

Manuell férbikoppling

Justerbar vridvinkel

Hog funktionell palitlighet

Startlage

Adaption och synkronisering

Tillbehor

Verktyg

Elektriska tillbehor

Elektrisk installation

A\

Ledningsfarger:
1 =svart
2=rod
5=orange

10 = gul/svart
11 =gul/rosa
12=gul/gra

Tekniskt datablad VLR24A-LP1

Rattfram direktmontering pa kulventilen med endast en centreringsskruv.
Monteringsverktyget ar integrerat i insticks-lagesindikatorn. Monteringsriktningen i relation
till kulventilen kan valjas i 90°-steg.

Registrerade data (integrerad dataregistrering unde 13 manader) kan anvandas for analytiska
andamal.

Hamta csv-filer via webblasaren.

Manuell forbikoppling med tryckknapp mdjlig (vaxeln arffikopplad sa lange som knappen &r
nedtryckt eller forblir 1ast).

Justerbar vridvinkel med mekaniska stoppklackaf:

Stalldonet ar dverbelastningsskyddat, kravépingaidndlagesbrytare och stoppar automatiskt
nar stoppklacken har natts.

Nar matningsspanningen satts pa forsta'gangen, dvs. vid igangkérningen, genomfor
stélldonet en adaption, vilket innebér attarbetsomradet och lagesaterféringen anpassar sig
till det mekaniska installningsomradet.

Stalldonet flyttas sedanill positionen definierad av styrsignalen.

En adaption kanwutlésasymanuellt genom tryckning pa knappen "Adaption". Bada mekaniska
stoppklackarna identifieras under adaptionen (hela installningsomradet).

Stalldonetdflyttas sedan till positionep-definierad av styrsignalen.

o 2 A

Beskriviing Typ

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, for konfigurerbara och ZTHEU
KommunicerandeBelimo-stalldon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon
Anslutningskabel 5’m; A:RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag for ZK1-GEN
Belimo-enhet

Belimo Assistantykink Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus- LINK.10
omvandlare

for konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Beskrivning Typ

Genomforing for RJ-anslutningsmodul, Multipack 50 st. Z-STRJ.1

Matning fran isolerande transformator.
Parallellanslutning av andra stélldon méjlig. Observera prestandadatan.
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Elektrisk installation

AC/DC24V
T %
TI T h
[ [ ] —T—
S RS

S| S1 S2 "i’i'i‘

Ytterligare elektriska installationer

A\

Tekniskt datablad VLR24A-LP1

Valfri anslutning via RJ45
(direktansluten barbar dator/
anslutning via intranatet eller
internet) for atkomst via den
integrerade webbservern

Ca
Anslutningsdiagramman visaranslutningar for en forsta givaren pa plint S1 medan den andra
givaren kan anslutas identiskt paplint S2.

Parallell anvéndnifg av andra givartyper &r tillatet.
For hybriddrift'anvandsS1 for styrsignalen Y och maste konfigureras som en aktiv givare.

Funktioner med specifika parametrar (konfiguration nddvandig)

TCP/IP (Cloud) / BACnet/IP / Modbus TCP

- 4+
J_ ~
— = TCP/IP
T T gnetIR
Modbus TCP:
1| % ? 1|0 11 1|2 _T_
S e
SL S1 82 e
Givaranslutning
Anslutning av aktiva givare
- 4+
J_ ~
TCP/IP
T T et/
Modbus TCP
1| % ? 1|0 11 1|2 _T_
S o
SL ST 82 TH

TCP/IP (Cloud)/ BACnet/IP / Modbus TCP med analogt borvédrde

(hybriddrift)
e Com
Ni%a .
— vV (+)|—2.10V
TCP/IP
S Tt e Tl et iy BACnet/IP
Modbus TCP
1| % ? 1|0 1 1|2 _T_
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Brytaranslutning
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______ BACnet/IP
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|
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Ytterligare elektriska installationer

Givaranslutning

Anslutning av passiva givare

m TCP/IP
______ BACnet/IP

é 10 1'1 12 Modbus TCP
|
|
I

|
I D
1

2 &
Q

Driftstyrningar och indikatorer

O O Q LED-display grén

Av:

O P& Stslldonsdriften startar
Rilion 2 C@ Flimrar: GN

Status

o 9 Tryckk och LED-display gul
: Sta @

pt ller synkronisering pagar
daption av vridvinkel, f6ljt av standardlage
anuell férbikoppling
2] nap @ Vaxeln frikopplas, motorn stannar, manuell férbikoppling méjlig
Slapp kna : Vaxeln kopplas in, standardldge

e Servicekontakt
& For anslutning av konfigurations- och serviceverktyg

0O Ri45-uttag
For anslutning av TCP/IP (cloud), BACnet IP och Modbus TCP

Wi

Ingen in nning eller kabeldragningsfel

\WwAW,
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BELIMO Tekniskt datablad

Dimensioner

N
»
A
~
\
32
Ytterligare dokumentatio
* Allmant om projektering
» Webbserverinstruktion
* BACnet granssnittsbeskrivning
* Modbus-granssnittsbeskrivning
* Beskrivning av clientAPI
6/6
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