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Otocny pohon pro zénové ventily

* Kroutici moment motoru 1 Nm
* Jmenovité napéti AC 100...240 V
* Rizeni otevi.-zavi'., 3bodové

* MontaZ pohonu nacvaknutim

« Nastavenf pritoku

* Doba prestaveni motoru 35 s

Technicka data

Elektricka data

Funkéni data

Bezpetnostni data

Hmotnost

Obrézek se maze lisit od produktu

Technical data sheet CQC230A

——

Jmenovité napéti AC100...240V
Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz
Funkéni rozsah AC85...265V
Pfikon za provozu 1w

Prikon v klidové poloze 0.7W

Prikon pro dimenzovani vodich 2VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si daje o vykonu)

Kroutici moment motoru 1Nm

Rucni nastaveni s pohonem (naklapavaci)
Doba prestaveni motoru 35s/90°

Hladina akustického vykonu motoru 42 dB(A)

Ukazatel polohy Ano

Nastaveni pritoku

viz Vlastnosti vyrobku

Ochranna trida IEC/EN II, vyztuzena izolace

Stupen kryti IEC/EN IP40

EMC CE dle 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti CE dle 2014/35/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 2.5kv

Stupen zneciSténi 2

Vlhkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

5...40°C [41...104°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba

bezudrzbové

Hmotnost

0.22 kg
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Bezpecnostni pokyny
* PFistroj byl navrZen pro poufiti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
& systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Venkovni aplikace: mozné pouze v pfipadé, Ze (mofska) voda, snih, led, slune¢ni zafeni nebo
agresivni plyny primo nezasahuji do zafizeni a je zajisténo, Ze okolni podminky z(istanou
trvale v mezich dle technického listu.

* Pozor: Sitové napéti!

+ Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrzeny vSechny
platné zakonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

* Pfistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zdvodé. Neobsahuje Zaddné uZivatelem
vymeénitelné nebo opravitelné casti.

+ Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

* PFistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Vlastnosti vyrobku

Snadna pfima montaz Montéz bez potfeby naradi.

Pohon Ize pFipoijit k ventilu ru¢né (Pozor! Pouze vertikalnim pohybem). Cepy se musi shodovat
s otvory na prirubé.

Montazni poloha ve vztahu k ventilu mGze byt zvolena v krocich po 180°. (MoZné dvakrat)
Rucni ovladani  Vycvaknéte pohon a pomoci pohonu otocte hfidel ventilu.

Nastavitelny pracovni Ghel  Uhel oto¢eni pohonu Ize zménit pomoci klipu v krocich po 2.5°. SlouZ k nastaveni maximalni
hodnoty pritoku ventilu.

Vysokd funkéni bezpetnost  Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Nastaveni pritoku  Nastavitelné hodnoty Kv (C2..Q-.., C4..Q-..) / hodnoty V'max (C2..QP(T)-..) jsou uvedeny v
datovych listech pfislusnych zénovych ventil(.

2cestny ventil: Vyjméte dorazové klipy a vlozte do pozadované pozice.

3cestny ventil: Vyjméte dorazovy klip (pfepinaci aplikace).

[Pos| 1 ]2 [3]a]s|[s6]nN]

PFisluSenstvl
Mechanické pfisluSenstvi  Popis Typ
ProdlouZeni hridele CQ ZCQ-E
Kryt pouzdra CQ, Barva: bila (RAL 9010) ZCQ-W
Dorazovy klip, Baleni 5 ks. 2CQ-C
Dorazovy klip, Baleni 20 ks. Z-ESCM
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Elektrickd instalace

Pozor: Sitové napéti!
& Paralelnf pFipojeni dalSich pohonti je moZné. Dbejte tdajli o pffkonech.

Barvy Zil:
1=modra
2 =hnéda
3=hila
AC 230V, otevr./zavr. AC 230V, 3bodové
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DalSi dokumentace

+ UplIny sortiment vyrobkd pro pouZiti s vodou
* Technicky list pro zénové ventily

* Montazni navod pro zdnové ventily a pohony
* Obecné poznamky pro planovani projektu
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