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Zpétnovazebni potenciometr, vhodny pro
pohony s vratnpou pruZinou NF..A.., SF.A.., LF..

* Jmenovity odpor 1 kQ

* v€. montazniho pfislusenstvi

Technicka data

Elektricka data

Bezpecnostni data

Hmotnost

Technicky list

Obrazek se miZze lisit od produktu

P1000A-F

Jmenovity odpor 1kQ

Tolerance +5%

Nosnost Max. 1 W

Linearita 2%

Rozliseni Min. 1%

Zbytkovy odpor Max. 5% na obou strandch

Pfipojeni potenciometru

Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm? bezhalogenovy

Elektrické pripojeni

Kabel

Ochranna trida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)
Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP54

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/
CSA E60730-1

Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni 0.8 kv

Stupen znecisténi 3

Vihkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-30...50°C [-22...122°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba

bezlidrzbové

Hmotnost

0.33kg

www.belimo.com

P1000A-F « cs-cz * 2025-05-28 » Zmény vyhrazeny

173


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

Ny
BELIMO
Bezpecnostni pokyny

nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

» Venkovni aplikace: mozné pouze v pfipadé, ze (morska) voda, snih, led, slunecni zafeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuji do zafizenf a je zajiSténo, Ze okoIni podminky z(istanou
trvale v mezich dle technického listu.

+ Instalaci smi provadét pouze vyskolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZeny viechny
platné zakonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

* PFistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zdvodé. Neobsahuje zddné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

+ Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

* Pfistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

j * Zafizeni nesmi byt pouZivano mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména ne v letadlech

Vlastnosti vyrobku

Druh provozu  Nosnd deska pouZiva adaptaci, aby se pozitivné prizplsobila pohonu s pruZinovym zpétnym
chodem a prenasi otocny pohyb pfimo na zpétnovazebny potenciometr.

PouZiti Jednotka zpétnovazebniho potenciometru se pouZiva pro spojité ovlddani klapek ve spojeni's
regulatory. které maji pevnou zpétnou vazbu. Zpétnovazebni potenciometry mohou byt také

poufZity ve spojeni s bézné dostupnymi systémy pro indikaci polohy klapky nebo jako vysilace
polohy pro paralelni chod pohon.

Snadna pfimd montdZ Jednotka zpétnovazebného potenciometru je prostfednictvim adaptace pfimo spojena s dutou
hideli (LF.., NF..A.., SF..A..) pohonu. Po namontovani se pfiSroubuje jednotka k pohonu.

Elektrickd instalace

Barvy Zil:
S1="fialova
S2 =Cervena
S3=bhila
Schémata zapojeni
Potenciometr Doporuceni: zapojeni jako déli¢ napéti
! S1
|
DC : RM |
<> ! H 2 |
| |
e : i " Pokud je potenciometr
S1 82 83 ! S8 | provozovan pievazné ve stejném
( ) ] e Gontraller rozsahu malych ahl{,
v P.A 1 doporucujeme jej zapojit jako
N Fryd d&li¢ napéti.
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Rozméry
NF..A../SF.A..
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Typ Hmotnost
P1000A-F 0.33 kg
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