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Rumsensor til temperatur

Til måling af temperaturen i rummet. 
Rumenhederne kan tilsluttes problemfrit til 
eksisterende tredjeparts regulatorer.

Typeoversigt

Type Udgangssignal
01RT-1B-0 Pt1000
01RT-1C-0 Ni1000
01RT-1D-0 Ni1000TK5000
01RT-1F-0 NTC1k8
01RT-1L-0 NTC10k (10k2)
01RT-1M-0 NTC10k Pre (10k3)
01RT-1Q-0 NTC20k

Tekniske data

Elektriske data Elektrisk tilslutning Fjederklemme 0,5...1,5 mm²
Kabelindgang Ledningsåbninger på bagsiden (til 

ledningsføring inde i væg) og top-/underside 
(til ledningsføring på væg)

Funktionsdata Medie Luft

Måledata Måleværdier Temperatur

Specifikation temperatur passiv Måleområde 0...50°C [32...122°F]
Målestrøm Pt1000: <0.3 mA @ 0°C [32°F]

Ni1000 (JCI): <5 mA @ 21°C [70°F]
Ni1000TK5000: <0.3 mA @ 0°C [32°F]
NTC1k8: <0.1 mA @ 25°C [77°F]
NTC10k (10k2): <2 mA @ 25°C [77°F]
NTC10k Pre (10k3): <2.7 mA @ 25°C [77°F]
NTC20k: <0.5 mA @ 25°C [77°F]

Temperaturnøjagtighed Passive sensorer afhængig af den anvendte 
type
Pt.. : Class B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32°F]
Ni.. : ±0.4°C @ 0°C [±0.7°F @ 32°F]
NTC1k8 : ±0.5°C @ 25°C [±0.9°F @ 77°F]
NTC.. : ±0.2°C @ 25°C [±0.35°F @ 77°F]

Tidskonstant τ (63 %) i rummet Typisk 360 s
Vægkoblingsfaktor 35 %

Sikkerhedsdata Beskyttelsesklasse IEC/EN III, sikkerheds-lavspænding (PELV)
Kapslingsklasse IEC/EN IP30
EU-overensstemmelse CE-mærkning
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Sikkerhedsdata Certificering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-9
Kvalitetsstandard ISO 9001
Omgivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur 0...50°C [32...122°F]
Lagringstemperatur -20...60°C [-4...140°F]

Materialer Kapsling PC, hvid, RAL 9003

Tekniske data

Sikkerhedsnoter

Enheden er beregnet til anvendelse i stationære varme-, ventilations- og 
klimatiseringssystemer og må ikke bruges uden for det specificerede anvendelsesfelt. 
Uautoriserede ændringer er forbudt. Produktet må ikke anvendes i forbindelse med udstyr, 
som kan bringe mennesker, dyr eller aktiver i fare i tilfælde af en fejl.
Sørg for, at al strøm er afbrudt før installation. Tilslut ikke til udstyr, der er strømførende/i 
drift.
Kun autoriserede specialister må udføre installation. Alle gældende love og regulativer om 
installation skal overholdes under installationen.
Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.

Bemærkninger

Generelle bemærkninger vedrørende 
sensorer

På grund af selvopvarmning med passive sensorer med 2 ledere påvirker forsyningslederens 
strøm målenøjagtigheden. Derfor bør forsyningsstrømmen ikke være højere end 
målestrømværdierne, der er specificeret i dette datablad.
Når der bruges lange tilslutningskabler (afhængigt af det anvendte tværsnit), skal der tages 
højde for kabelmodstanden. Jo lavere den anvendte sensors impedans er, desto større er 
effekten af ledningsmodstanden på målingen, fordi den genererer et offset.

Dele indeholdt

Skruer

El-diagram
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Dimensioner

Type Vægt
01RT-1B-0 0.048 kg
01RT-1C-0 0.048 kg
01RT-1D-0 0.048 kg
01RT-1F-0 0.048 kg
01RT-1L-0 0.048 kg
01RT-1M-0 0.048 kg
01RT-1Q-0 0.048 kg
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Further documentation

• Installationsvejledning
• Modstandskarakteristik
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