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Kondensationsafbryder

Til registrering af kondensation på kølede 
overflader (f.eks. kølebafler). Med relækontakt 
til tilslutning til regulator- og visningssystemer 
eller til serieforbindelse med køleventil til at 
afbryde koldtvandsflowet direkte, når 
kondensationen begynder. IP65-/NEMA 4X-
klassificeret hus.

Typeoversigt

Type Udgangssignal kondensationsdetektorrelæ Ekstra funktioner Kabellængde
22HH-100S-6 Changeover Ekstern sensor 7 m
22HH-100S-7 Changeover Ekstern sensor 12 m

Tekniske data

Elektriske data Nominel spænding AC/DC 24 V
Nominelt spændingsområde AC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 V
Effektforbrug AC 1.6 VA
Effektforbrug DC 0.8 W
Elektrisk tilslutning Fjederklemmeblok til stikforbindelse maks. 2,5 

mm²
Kabelindgang Kabelforskruning med aflastning ø6...8 mm

Funktionsdata Medie Vand
Udgangssignal kondensationsdetektorrelæ 
note

Omskifterkontakt, spændingsfri
Maks. kontaktstrøm 1 A ved 24 V
Maks. kontaktstrøm 5 mA ved 10 V

Visning LED, Grøn – strømforsyningOK
Rød – kondensation

Visningstype LED

Måledata Måleværdier Kondensation

Sikkerhedsdata Beskyttelsesklasse IEC/EN III, sikkerheds-lavspænding (SELV)
Strømkilde UL Klasse 2-forsyning
Kapslingsklasse IEC/EN IP65
Kapslingsklasse NEMA/UL NEMA 4X
Kapsling UL Enclosure Type 4X
EU-overensstemmelse CE-mærkning
Certificering IEC/EN IEC/EN 60730-1
Kvalitetsstandard ISO 9001
UL-godkendelse cULus i henhold til UL60730-1A/-2-9/-2-13, 

CAN/CSA E60730-1/-2-9
Type aktion Type 1.B
Mærkeimpuls spændingsforsyning 0.8 kV
Forureningsgrad 3
Omgivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur -20...50°C [-4...122°F]
Væsketemperatur -20...60°C [-4...140°F]
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Tekniske data

Materialer Kapsling Dæksel, PC, transparent
Nederst: PC, orange
Tætning: NBR70, sort
UV-resistent

Kabelforskruning PA6, sort

Sikkerhedsnoter

Enheden er beregnet til anvendelse i stationære varme-, ventilations- og 
klimatiseringssystemer og må ikke bruges uden for det specificerede anvendelsesfelt. 
Uautoriserede ændringer er forbudt. Produktet må ikke anvendes i forbindelse med udstyr, 
som kan bringe mennesker, dyr eller aktiver i fare i tilfælde af en fejl.
Sørg for, at al strøm er afbrudt før installation. Tilslut ikke til udstyr, der er strømførende/i 
drift.
Kun autoriserede specialister må udføre installation. Alle gældende love og regulativer om 
installation skal overholdes under installationen.
Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.

Bemærkninger

Generelle bemærkninger vedrørende 
sensorer

Sensorenheder med en transducer bør altid anvendes i midten af måleområdet for at undgå 
afvigelser på måleendepunkterne. Omgivelsestemperaturen for transducerelektronikken bør 
holdes konstant. Transducerne skal betjenes med en konstant forsyningsspænding (±0,2 V). 
Når forsyningsspændingen til-/frakobles, skal lokale strømspidser undgås.

Bemærkning vedrørende overflademålinger Når temperatur, fugtighed eller kondensation måles på en overflade, påvirker både 
overfladens og omgivelsesluftens temperatur måleresultatet. Når der måles på en 
røroverflade, kan omgivelsesluftens påvirkning minimeres ved at bruge termisk 
kontaktvæske.

Dele indeholdt

Beskrivelse Type
Montageplade S-hus A-22D-A09
Termisk kontaktvæske A-22P-A44
Skruer
Dyvel
Kabelbinder

Tilbehør

Ekstra tilbehør Beskrivelse Type
Tilslutningsadapter, flex-ledning, M20x1.5, til kabelforskruning 1x 
6 mm, Multipakke 10 stk.

A-22G-A01.1
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El-diagram

① LED rød: kondensation
② Følsomhedsjustering

           + mindre følsom
           - mere følsom

③ LED grøn:  strømforsyning OK
④ Til ekstern kondensationssensor
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Dimensioner

Type Vægt
22HH-100S-6 0.34 kg
22HH-100S-7 0.50 kg
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Further documentation

• Installationsvejledning
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