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Rumsensor til CO₂/fugtighed/temperatur

Til måling af temperaturen, fugtigheden og CO₂ 
i rummet. Rumenhederne kan tilsluttes 
problemfrit til eksisterende tredjeparts 
regulatorer. Med MP-Bus-kommunikation og 
integreret 0...10 V-udgang. Enheden 
konfigureres via NFC med Belimo Assistant 2.

Typeoversigt

Type Kommunikation Udgangssignal aktiv CO₂ Udgangssignal aktiv fugtighed Udgangssignal aktiv 
temperatur

22RTM-19-1 MP-Bus 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
22RTH-19-1 MP-Bus - 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
22RT-19-1 MP-Bus - - 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V

Tekniske data

Elektriske data Nominel spænding AC/DC 24 V
Nominelt spændingsområde AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
Effektforbrug AC 1 VA
Effektforbrug DC 0.5 W
Elektrisk tilslutning Fjederklemme 0,25...1,5 mm²
Elektrisk tilslutning note 23-15 AWG, kun kobberledere

Kabeltype USA og Canada: CL2 eller højere
Kabelindgang Bagside

Oven på
Nederste side

Databuskommunikation Kommunikation MP-Bus
Antal knuder MP-Bus maks. 8 (16)

Funktionsdata Medie Luft
Spændingsudgang 1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. modstand 

5kΩ (Type 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. modstand 
5kΩ (Type 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. modstand 
5kΩ (Type 22RTM-19-1)

Udgangssignal aktiv note Output 0...5 V, 0...10 V (fabriksindstilling), 
2...10 V valgbar via nærfeltkommunikation

Visning LED, LED'en anvendes til CO₂ TLF 
(trafiklysfunktion). LED'en kan konfigureres og 
deaktiveres via Belimo Assistant 2. (type 
(P-)22RTM-..).

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com


Teknisk datablad 22RT..-19-1

www.belimo.com 22RT..-19-1 • da-dk • 2025-07-02 • Emne, der ændres 2 / 5

Måledata Måleværdier CO₂
Relativ fugtighed
Dugpunkt
Temperatur

Specifikation CO₂ Følerelementteknologi Ikke-spredende infrarød (NDIR) dobbeltkanal
Måleområde Standardindstilling: 0...2000 ppm
Nøjagtighed ±(50 ppm + 2 % af måleværdien)
Langtidsstabilitet ±20 ppm p.a.

Specifikation temperatur aktiv Måleområde 0...50°C [32...122°F]
(standardindstilling)

Temperaturnøjagtighed ±0,3 °C @ 25 °C [±0.5°F @ 77°F]
Langtidsstabilitet ±0,03°C p.a. Ved 25 °C [±0,05 °F p.a. ved 77 °F]

Specifikation fugtighed Måleområde Standardindstilling: 0...100 % RH
Måleområde dugpunkt Standardindstilling: -50...50 °C [-60...120°F]
Nøjagtighed ±2 % mellem 0...90 % RH ved 25 °C
Langtidsstabilitet ±0,25 % RH p.a. Ved 25 °C ved 50 % RH

Sikkerhedsdata Beskyttelsesklasse IEC/EN III, sikkerheds-lavspænding (SELV)
Strømkilde UL Klasse 2-forsyning
Kapslingsklasse IEC/EN IP30
EU-overensstemmelse CE-mærkning
Kvalitetsstandard ISO 9001
UL-godkendelse cULus i henhold til UL60730-1, CAN/CSA 

E60730-1
Type aktion Type 1
Mærkeimpuls spændingsforsyning 0.5 kV
Forureningsgrad 2
Omgivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur 0...50°C [32...122°F]
Lagringstemperatur -40...70 °C [-40...160°F]

Materialer Kapsling PC, hvid, RAL 9003
UL94V-0

Tekniske data

Sikkerhedsnoter

Enheden er beregnet til anvendelse i stationære varme-, ventilations- og 
klimatiseringssystemer og må ikke bruges uden for det specificerede anvendelsesfelt. 
Uautoriserede ændringer er forbudt. Produktet må ikke anvendes i forbindelse med udstyr, 
som kan bringe mennesker, dyr eller aktiver i fare i tilfælde af en fejl.
Sørg for, at al strøm er afbrudt før installation. Tilslut ikke til udstyr, der er strømførende/i 
drift.
Kun autoriserede specialister må udføre installation. Alle gældende love og regulativer om 
installation skal overholdes under installationen.
Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.
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Produktegenskaber

CO₂-teknologi med to kanaler Alle CO₂-sensorer er udsat for afvigelser, som skyldes komponenternes ældningsproces, og 
kræver regelmæssig kalibrering og justering eller udskiftning af sensorerne. 
Dobbeltkanalteknologien minimerer denne afvigelse ved at kompensere for størstedelen af 
ældningseffekterne for målekanalen ved hjælp af justering med en referencekanal.
Det gør det muligt at bruge dobbeltkanalsensorer i applikationer belægning hele døgnet. 
Regelmæssig kalibrering med frisk udeluft, som det er tilfældet med sensorer med ABC-logik, 
er ikke nødvendig med dobbeltkanalsensorer. Det anbefales at rekalibrere sensoren efter 5 
års drift.

Bemærkninger

Generelle bemærkninger vedrørende 
sensorer

Måleresultatet påvirkes af de termiske karakteristika for væggen. En solid betonvæg reagerer 
langsommere på termiske fluktuationer i et rum end en væg i letvægtskonstruktion. En 
rumsensor registrerer altid en blanding af luft- og vægtemperatur. Det betyder, at væggens 
strålevarme, som er vigtig for komfort, også er indeholdt i måleresultatet.

Bemærk: Hvis der er træk, modvirkes tabseffekten på sensoren bedre. Disse midlertidigt 
begrænsede udsving kan forekomme under temperaturmålingen.

Dannelse af selvopvarmning med elektrisk 
dissipativ effekt

Temperatursensorer med elektroniske komponenter har altid en tabseffekt, som påvirker 
temperaturmålingen af omgivelsesluften. Tabet i aktive temperatursensorer viser en lineær 
forøgelse med stigende driftsspænding. Der bør tages højde for tabseffekten, når 
temperaturen måles.
Belimo rumsensorer har adaptiv temperaturudligning for hele forsyningsspændingsområdet. 
Det sikrer, at omgivelsestemperaturen altid måles med den højeste nøjagtighed.

Anvendelseshenvisning for 
fugtighedssensorer

Fugtighedssensoren er ekstremt følsom. Hvis sensorelementet berøres eller udsættes for 
aggressive stoffer som f.eks. chlor, ozon, ammoniak, hydrogenperoxid eller ethanol (dvs. som 
et rengøringsmiddel), kan det påvirke målenøjagtigheden.
Langtidsdrift uden for de anbefalede betingelser (5…50 °C og 20…80 % RH) kan medføre et 
midlertidigt offset. Når der vendes tilbage til det anbefalede område, forsvinder denne effekt.

Indikatorer og drift

1 CO₂ TLF (trafiklysfunktion), tilgængelig på sensoren (P-)22RTM-..

Farver: grøn, gul og rød. LED kan konfigureres og deaktiveres via Belimo Assistant 2.

Dele indeholdt

Skruer

Tilbehør

Værktøjer Beskrivelse Type
Serviceværktøj til kabelforbundet og trådløs opstilling, drift på stedet og 
fejlfinding.

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant Link Omformer fra Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus
til konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheder

LINK.10
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Service

NFC-tilslutning Belimo enheder, der er markeret med NFC-logoet, kan betjenes med Belimo Assistant 2.
Krav:
- NFC- eller Bluetooth-egnet smartphone
- Belimo Assistant 2 (Google Play og Apple AppStore)
Tilpas den NFC-egnede smartphone på enheden, så begge NFC-antenner er overlejret.
Tilslut den Bluetooth-egnede smartphone til enheden via Bluetooth-til-NFC-omformeren ZIP-
BT-NFC. Tekniske data og betjeningsvejledning vises i ZIP-BT-NFC-databladet.

El-diagram

Analoge udgange: De analoge udgange AO1, AO2 og AO3 kan konfigureres via NFC.
Fabriksindstillinger:
AO1: Temperatur
AO2: Fugtighed
AO3: CO₂

GND = 1
AC/DC 24 V = 2

MP-Bus = 5
GND = 10

Udgang 1 = 14
Udgang 2 (22RTH/22RTM) = 15

Udgang 3 (22RTM) = 16
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Dimensioner

Type Vægt
22RTM-19-1 0.16 kg
22RTH-19-1 0.090 kg
22RT-19-1 0.090 kg

Further documentation

• Oversigt over MP-samarbejdspartnere
• Beskrivelse af Data-Pool-værdier
• Installationsvejledning
Kort vejledning – Belimo Assistant 2
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