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Følerlommesæt af rustfrit stål

Følerlomme lavet af rustfrit stål med G 1/2"-
tilslutning. Inklusive 
sondefastgørelsesmateriale til 
sikkerhedstemperaturbegrænser 01HT-1..C og 
temperaturovervågning 01HT-1..A.

Typeoversigt

Type Følerlomme længde Følerlomme diameter Maks. flowhastighed Vægt
A-22P-A64 100 mm 8 mm 8.7 m/s 0.084 kg
A-22P-A65 150 mm 8 mm 5.8 m/s 0.092 kg
A-22P-A66 200 mm 8 mm 4.3 m/s 0.10 kg

Tekniske data

Funktionsdata Medie Vand

Sikkerhedsdata EU-overensstemmelse CE-mærkning
Kvalitetsstandard ISO 9001
Væsketemperatur Op til maks. 200 °C

Materialer Sondemateriale Rustfrit stål
Følerlomme materiale Drejet del: V4A (1.4571)

Rør: V4A (1,4571)
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Dimensioner
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