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Billedet kan afvige fra produktet

Sædeventilaktuator med sikkerhedsfunktion til 
2-vejs og 3-vejs sædeventiler

• Reguleringskraft 2000 N
• Nominel spænding AC 100...240 V
• Styring 3-punkt
• Slaglængde 32 mm

Tekniske data

Elektriske data Nominel spænding AC 100...240 V
Nominel spændingsfrekvens 50/60 Hz
Nominelt spændingsområde AC 85...265 V
Effektforbrug ved drift 3.5 W
Effektforbrug i hvilestilling 1.5 W
Effektforbrug i henhold til kabel 
dimensionering

6.5 VA

Tilslutning af forsyning/styring Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Paralleldrift Ja (bemærk ydelsesdata)

Funktionsdata Reguleringskraft motor 2000 N
Indstilling af fejlsikker position Spindel kort/lang, justerbar (POP-drejeknap)
Tid uden forsyningsspænding (PF) 2 s
Manuel overstyring med trykknap
Slaglængde 32 mm
Gangtid motor 150 s / 32 mm
Gangtid sikkerhedsfunktion 35 s / 32 mm
Lydeffektniveau, motor 60 dB(A)
Lydeffektniveau, sikkerhedsfunktion 60 dB(A)
Stillingsvisning Mekanisk, 5...32 mm slaglængde

Sikkerhedsdata Beskyttelsesklasse IEC/EN II, forstærket isolering
Strømkilde UL Klasse 2-forsyning
Kapslingsklasse IEC/EN IP54
Kapslingsklasse NEMA/UL NEMA 2
Kapsling UL Enclosure Type 2
EMC CE henhold til 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv CE henhold til 2014/35/EU
Certificering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
UL-godkendelse cULus i henhold til UL60730-1A, UL60730-2-14 

og CAN/CSA E60730-1
UL-markering på aktuatoren afhænger af 
produktionsstedet, enheden er altid UL-egnet

Type aktion Type 1.AA
Mærkeimpulsspænding forsyning/styring 4 kV
Forureningsgrad 3
Omgivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur 0...50°C [32...122°F]
Lagringstemperatur -40...80 °C [-40...176°F]
Servicering vedligeholdelsesfri
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Tekniske data

Vægt Vægt 3.5 kg

Termer Forkortelser POP = Power off position (sluk-position)/
fejlsikker position
CPO = kontrolleret strøm fra/kontrolleret 
sikkerhedsfunktion
PF = forsinkelsestid ved strømsvigt/tid uden 
forsyningsspænding

        

•

•

•

•

•

•

Sikkerhedsnoter

Denne enhed er blevet konstrueret til anvendelse i stationære varme-, ventilations- og 
klimatiseringssystemer og må ikke anvendes uden for det specificerede anvendelsesfelt, 
især ikke i fly og andre luftfartøjer.
Udendørs anvendelse: Kun muligt, hvis (hav)vand, sne, is, isolerings- eller aggressive gasser 
ikke kommer direkte i kontakt med enheden og at det sikres, at de omgivende forhold altid 
forbliver inden for grænserne i overensstemmelse med databladet.
Kun autoriserede specialister må udføre installation. Alle gældende love og regulativer om 
installation skal overholdes under installationen.
Kontakten til ændring af bevægelsesretningen og dermed lukkepunktet må kun justeres af 
autoriserede specialister. Bevægelsesretningen er afgørende, især i forbindelse med 
frostsikringskredsløb.
Enheden må kun åbnes hos producenten. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes eller 
repareres af brugeren.
Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.

Produktegenskaber

Driftstilstand Aktuatoren kører ventilen til den ønskede driftsposition samtidigt med, at de integrerede 
kondensatorer bliver opladet. Hvis forsyningsspændingen afbrydes, kører ventilen til den 
valgte fejlsikre position ved hjælp af den lagrede elektriske energi.

Foropladningstid (opstart) Aktuatorer med kondensator kræver en for-opladningstid. Denne tid bruges til at oplade 
kondensatorerne til et brugbart spændingsniveau. Det sikrer, at aktuatoren i tilfælde af en 
strømafbrydelse, kan køre fra sin aktuelle position til den forindstillede fejlsikre position. 
Varigheden af for-opladningstid afhænger primært af, hvor længe strømmen var afbrudt.

Typisk foropladningstid

[d] = strømafbrydelse i dage
[s] = foropladningstid i sekunder
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Produktegenskaber
Leveringsbetingelser (kondensatorer) Ved levering fra fabrikken er aktuatoren helt afladt. Derfor kræver aktuatoren cirka 20 s. for-

opladningstid før idrifttagning for at bringe kondensatorerne op på det påkrævede 
spændingsniveau.

Indstilling af fejlsikker position (POP) Drejeknappen for den fejlsikre position kan bruges til at justere den ønskede fejlsikre 
position. Justeringsområdet henviser altid til aktuatorens maksimale slaglængde.
I tilfælde af en strømafbrydelse kører aktuatoren til den valgte fejlsikre position, og tager 
højde for tiden uden forsyningsspænding (PF) på 2 s., der er indstillet fra fabrikken.

Montering på tredjeparts ventiler RetroFIT+-aktuatorerne til installation på mange forskellige ventiler fra forskellige fabrikanter 
består af en aktuator, universel ventilhalsadapter og universel ventilspindeladapter. Tilpas 
først ventilhalsen og ventilspindlen, fastgør derefter RetroFIT+-aktuatoren på 
ventilhalsadapteren, tilslut den til ventilen, og start. Ventilhalsadapteren/aktuatoren kan 
drejes 360° på ventilhalsen, forudsat at den installerede ventils størrelse gør det mulig.

Montering på Belimo-ventiler Anvend standardaktuatorer fra Belimo til montering på Belimo sædeventiler.

Manuel overstyring Manuel styring med trykknap mulig - midlertidigt. Gearet er frakoblet og aktuatoren 
udkoblet, så længe der trykkes på knappen.
Slaglængden kan justeres med en unbraconøgle (5 mm), som indsættes på toppen af 
aktuatoren. Spindlen kører ud, når nøglen drejes med uret.

Høj funktionspålidelighed Aktuatoren er overlastsikret, kræver ikke endestopafbrydere, og stopper automatisk, når 
endestoppet er nået.

Stillingsvisning Slaglængden vises mekanisk på rammen med trin. Slaglængden justeres automatisk under 
drift.

Startposition Fabriksindstilling: Aktuatorspindlen er kørt ind.

Indstilling bevægelsesretning Lukkeretningskontakten ændrer bevægelsesretningen under drift, hvis den er aktiveret. 
Lukkeretningskontakten har ingen indflydelse på den fejlsikre position, der er blevet indstillet.

Begrænsning 3-punkt styring Det skal sikres, at den pulserende 3-punkt regulator stopper, når endepositionen er nået. 
Dette kan sikres ved hjælp af en ekstra hjælpekontakt (S2A-H). Hvis det ikke er muligt på 
systemsiden, skal den multifunktionelle 24 V-version af aktuatoren (..V24A-MP-..) anvendes. 
Denne aktuator skal konfigureres som en 3-punktsstyring via Belimo Assistant 2 med LINK.10

Tilbehør

Elektrisk tilbehør Beskrivelse Type
Hjælpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT udvidelse S2A-H

Mekanisk tilbehør Beskrivelse Type
Afstandsring til Sauter, 50 mm slaglængde ZRV-301
Afstandsring til Siebe, 50 mm slaglængde ZRV-302
Afstandsring til Johnson-styring, 50 mm slaglængde ZRV-303
Sauter-skive til Sauter, 50 mm slaglængde ZRV-304

Ledningsfarver:
1 = sort
2 = rød
3 = hvid
4 = hvid

Electrical installation

Forsigtig: Strømforsyningsspænding!
Parallel kobling af flere aktuatorer mulig. Vær opmærksom på ydelsesdataene.
Spindelretningsomskifter, fabriksindstilling: aktuatorspindel kørt ind (▲).
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Electrical installation
AC 230 V, 3-punkt

Yderligere elektriske installationer

Functions with basic values (conventional mode)

AC 230 V, 3-point with auxiliary switch
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Driftsstyringer og -indikatorer

1 Spindelretningsomskifter

Skift: Spindelretning ændres

2 Dæksel, POP-knap

3 POP-knap

4 Skala til manuel justering

6 (ingen funktion)

7 Manuel udkoblingssknap

Tryk på knap: Gear frakobles, motor stopper, manuel overstyring mulig
Slip knap: Gear tilkobles, standardindstilling

10 Manuel over styring

Med uret: Aktuatorspindel kører ud
Mod uret: Aktuatorspindel kører ind

LED viser

grøn 8 Betydning/funktion
Til Drift OK
Blinker POP-funktion aktiv
Fra - Ikke i drift

- Foropladningstid SuperCap
- Fejl SuperCap

Indstilling af fejlsikker position (POP)
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Dimensioner

Yderligere dokumentation

• Installationsvejledning til aktuatorer
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