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Billedet kan afvige fra produktet

Termosikring til brandspjæld i ventilations- og 
klimasystemer

• Nominel spænding AC/DC 24 V
• Reaktionstemperatur kanal 72 °C
• Kanalsondelængde 65 mm
• Testet i overensstemmelse med ISO 10294-4

Tekniske data

Elektriske data Nominel spænding AC/DC 24 V
Nominel spændingsfrekvens 50/60 Hz
Mærkestrøm 1 A
AC/DC-kapacitetsmodstand <1 Ω
Elektrisk tilslutning Kabel
Tilslutningsforsyning Kabel 1 m, 2x 0.5 mm², Betaflam-kabel 

varmebestandigt op til 145 °C

Funktionsdata Sondelængde 65 mm

Sikkerhedsdata Reaktionstemperatur smeltesikring Kanal temperatur 72 °C (farven sort)
Kanal ude temperatur 72°C

Beskyttelsesklasse IEC/EN III, sikkerheds-lavspænding (SELV)
Kapslingsklasse IEC/EN IP54
EMC CE henhold til 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv CE henhold til 2014/35/EU
Hygiejnetest I overensstemmelse med VDI 6022, del 1/

SWKI VA 104-01, kan rengøres og desinficeres, 
lav emission

Mærkeimpuls spændingsforsyning 0.8 kV
Forureningsgrad 3
Omgivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur -30...55°C [-22...131°F]
Lagringstemperatur -40...55 °C [-40...131°F]
Servicering vedligeholdelsesfri

Vægt Vægt 0.088 kg

•

•
•

•

Sikkerhedsnoter

Enheden må ikke anvendes uden for det specificerede angivne anvendelsesfelt, især ikke i 
fly og andre luftfartøjer.
Kabler må ikke fjernes fra enheden.
Enheden må kun åbnes hos producenten. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes eller 
repareres af brugeren.
Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.
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Produktegenskaber

Driftstilstand Termosikringen opfylder de specifikke krav i standarden ISO 10294-4.
Hvis omgivelsestemperaturen på 72 °C overskrides, reagerer kanaludetemperatursikringen. 
Hvis kanaltemperaturen på 72 °C overskrides, reagerer kanalfølerens sikring. Hvis en af de 
termiske sikringer reagerer, afbrydes forsyningsspændingen permanent og irreversibelt.
Temperatursikringen for omgivelsestemperaturen beskytter aktuatoren mod overophedning 
og kan ikke udskiftes. Aktuatoren skal udskiftes, når kanalfølerens sikring udløses. 
Temperatursikringen til kanalføleren kan udskiftes, se afsnittet "Tilbehør".
Systemets funktion (afbrydelse af forsyningsspændingen) kan kontrolleres ved at trykke på 
testknappen.

Enkel direkte montering Installationen udføres med de formonterede, selvborende og selvskærende skruer.

Reaktionstemperatur smelte sikring Reaktionstemperaturen for kanaltemperatursikringen er 72 °C (fabriksstandard). Som option 
kan 95 °C, 120 °C og 140 °C også anvendes. Se afsnittet "Tilbehør".
Reaktionstemperaturen vises med kanalsondens materialefarve og vises også på 
produktdatamærkaten:
Sort (BK) = 72 °C (standard)
Grå (GY) = 95 °C (som en option med ZBAT95)
Orange (OG) = 120 °C (som en option med ZBAT120)
Rød (RD) = 140 °C (som en option med ZBAT140)
Reaktionstemperaturen for kanaludetemperaturesikringen (omgivelsestemperatur) er 
fastgjort på 72 °C og kan ikke ændres.

Sondelængde Standardlængden for kanalsonden er 65 mm. En længde på 90 mm findes også som option. 
Denne er markeret med "/9" i produktnavnet. Se afsnittet "Tilbehør".

Dele indeholdt

Skruer

Tilbehør

Elektrisk tilbehør Beskrivelse Type
Blinddæksel til BAT (uden termisk sikring til kanal temperatur) ZBAT0
Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), 
Sondelængde 65 mm

ZBAT72

Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 72 °C (farven sort), 
Sondelængde 90 mm

ZBAT72/9

Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 95 °C (farven grå), 
Sondelængde 65 mm

ZBAT95

Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 95 °C (farven grå), 
Sondelængde 90 mm

ZBAT95/9

Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 120 °C (farven 
orange), Sondelængde 65 mm

ZBAT120
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Tilbehør
Beskrivelse Type
Reserveaktiveringselement til BAT, Kanal temperatur 140 °C (farven 
rød), Sondelængde 65 mm

ZBAT140

Ledningsfarver:
Tf1 = sikring til kanal ude temperatur
Tf2: sikring til kanal temperatur (erstatelig)

Elektrisk installation

Forsyning fra isoleringstransformer.

El-diagrammer

AC/DC 24 V

Dimensioner

Type Vægt
BAT72 0.088 kg
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