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Aktuator til regspjeeld 90°

* Moment motor 15 Nm

* Nominel spaending AC/DC 24 V

* Styring modulerende

» Mekanisk interface Passende 12x12 mm,
fortsat hulaksel

Tekniske data

Elektriske data

Funktionsdata

Sikkerhedsdata

Billedet kan afvige fra produktet

Nominel spanding

Teknisk datablad BEN24-SR

AC/DC24V

Nominel spandingsfrekvens

50/60 Hz

Nominelt spaendingsomrade

AC19.2..28.8V/DC21.6..288V

Koblingstaerskel min. tilkoblingsspaending

AC19.2V/DC21.6V

Koblingstaerskel maks. frakoblingsspaending AC5V/DC7V
Effektforbrug ved drift 3W
Effektforbrug i hvilestilling 0.3W
Effektforbrug i henhold til kabel 6.5VA
dimensionering

Indgangsstrgm (Imax) 82A@5ms
Hjeelpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT

Kontaktydelse for hjeelpekontakt

1 mA..3A(0,5Ainduktiv), DC5V...AC250 V

Skiftepunkter hjaelpekontakt

5°/80°

Tolerance

+3°

Tilslutning af forsyning/styring

Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?, halogenfri

Tilslutning af hjeelpekontakt

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm?, halogenfri

Moment motor 15Nm
Arbejdsomrade Y 2..10V
Indgangsmodstand 100 kQ
Stillingssignal U 2.10V
Stillingssignal U note Maks. 0,5 mA
Positionsngjagtighed +5%

Bevagelsesretning motor

valgbar efter montering

Manuel overstyring

med handsving

Drejevinkel Max. 95°
Gangtid motor <30s/90°
Lydeffektniveau, motor 58 dB(A)

Mekanisk interface

Passende 12x12 mm, fortsat hulaksel

Stillingsvisning

Mekanisk, med marker

Levetid

Min. 10.000 cyklusser ved 0...90° og min.
10.000 cyklusser ved 45...60°

Beskyttelsesklasse IEC/EN

I11, sikkerheds-lavspaending (SELV)

Beskyttelsesklasse hjaelpekontakt IEC/EN

I1, forstaerket isolering

Kapslingsklasse IEC/EN

IP54

EMC

CE henhold til 2014/30/EU

www.belimo.com

BEN24-SR * da-dk * 2025-06-02 * Emne, der &ndres


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

BELIMO Teknisk datablad

Tekniske data
Sikkerhedsdata  Lavspandingsdirektiv CE henhold til 2014/35/EU
Certificering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
Type aktion Type 1.B
Maerkeimpulsspaending forsyning/styring 0.8 kv
Maerkeimpuls spaending hjzelpekontakt 4kV
Forureningsgrad 3
Omagivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur -30...55°C [-22...131°F]
Lagringstemperatur -40...80 °C[-40...176°F]
Servicering vedligeholdelsesfri
Vegt Veegt 0.87 kg

Sikkerhedsnoter

fly og andre luftfartgjer.

+ Aktuatoren tilpasses til og installeres pd regspjaldet af spjeeldproducenten. Derfor leveres
aktuatoren kun til direkte til producenter af sikkerhedsspjzeld. Producenten er derefter
eneansvarlig for, at spjeeldet fungerer korrekt.

+ De to kontakter, der er integreret i aktuatoren, skal enten sluttes til
stremforsyningsspandingen eller til meget lav sikkerhedsspaending. Kombinationen
stremforsyningsspeaending/ekstra lav sikkerhedsspaending er ikke tilladt.

+ Kabler ma ikke fjernes fra enheden.

+ Enheden ma kun abnes hos producenten. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes eller
repareres af brugeren.

* Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og ma ikke bortskaffes som
husholdningsaffald. Alle lokalt gaeldende forskrifter og krav skal overholdes.

j + Enheden ma ikke anvendes uden for det specificerede angivne anvendelsesfelt, iseer ikke i

Produktegenskaber

Safety Position Lock™  Safety Position Lock™ holder palideligt regspjeeld i den definerede sikkerhedsstilling i tilfelde
af brand og sikrer dermed maksimal sikkerhed.

Manuel overstyring  Handsvinget, der er indeholdt i forsendelsen, kan bruges til manuel betjening af aktuatoren.

Signalering  Der er installeret to mikrokontakter med faste indstillinger i aktuatoren for at vise
spjeeldendepositionerne. Det bgr ved denne anvendelse dog bemaerkes, at kontakterne ikke
leengere kan bruges i milliampere-omradet, nar store stremstyrker er blevet anvendt pa dem,
0gsa selvom det kun er sket en gang.

Spjeeldbladets position kan aflases pa en mekanisk stillingsviser.

Standarder/regulativer  Aktuatorens konstruktion er baseret pa de specifikke krav i de europaiske standarder:
* EN 12101-8: Brandventilation - Del 8: Ragkontrolspjald
* EN 1366-10: Prgvning af installationers brandmodstandsevne - Del 10: Rggkontrolspjeeld

« EN 13501-4: Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 4: Klassifikation ud fra
resultater opndet ved brandmodstandsprgvning af komponenter til regkontrolsystemer

Dele indeholdt
Handsving

Marker
Beskyttelsetaske
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BEL' MG Teknisk datablad BEN24-SR

Tilbeher
Elektrisk tilbehgr ~ Beskrivelse Type

Hjeelpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT SN2-C7

Mekanisk tilbehgr ~ Beskrivelse Type
Markegr 12x12 mm ZZN12-B
Handsving 40 mm ZKN1-B
Handsving 63 mm ZKN2-B
Beskyttelsestaske med trad, Multipakke 100 stk. ZSD-B.1
Ramme til SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE, BFA ZSN-B

Electrical installation

Forsyning fra isoleringstransformer.
& Parallel kobling af flere aktuatorer mulig. Veer opmaerksom pa ydelsesdataene og
koblingsteersklerne.

Kombination af stremforsyningsspaending og ekstra lav sikkerhedsspanding ikke tilladt pa de
to hjeelpekontakter.

Ledningsfarver:
1=sort

2 =rod

3 =hvid
5=orange
S1 =violet
S2=red

S3 = hvid
S4 =orange
S5 = pink
S6=gra

AC/DC 24V, modulerende Hjeelpekontakt med 2
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BEL' MG Teknisk datablad BEN24-SR
Dimensioner
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