V [ 4
BELIMO

Spring-return aktuator til brand- og ragspjeeld
90° i ventilations- og klimatiseringssystemer

Teknisk datablad BF48-5

*Moment 18 Nm /12 Nm

* Nominel spaending AC/DC 48 V

» Styring Abn/luk

* Mekanisk interface Passende 12x12 mm, ikke-

fortsat hulaksel

Tekniske data

Billedet kan afvige fra produktet

Elektriske data Nominel spaending

AC/DC48V

Nominel spandingsfrekvens

50/60 Hz

Nominelt speendingsomrade

AC40.8..57.6V/DC40.8..57.6 V

Effektforbrug ved drift

11w

Effektforbrug i hvilestilling 35W
Effektforbrug i henhold til kabel 16 VA
dimensionering

Indgangsstrem (Imax) 83A@5ms
Hjeelpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT

Kontaktydelse for hjeelpekontakt

1 mA...6 A (3 Ainduktiv), DC5V...AC 250 V

Skiftepunkter hjeelpekontakt

5°/80°

Tilslutning af forsyning/styring

Kabel 1 m, 2x 0.75 mm? (halogenfri)

Tilslutning af hjeelpekontakt

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm? (halogenfri)

Funktionsdata Moment motor

18 Nm

Moment sikkerhedsfunktion

12Nm

Bevagelsesretning motor

valgbar efter V/H-montering

Manuel overstyring med 3s
Drejevinkel Max. 95°
Gangtid motor <120s/90°
Gangtid sikkerhedsfunktion 16s @ 20°C
Lydeffektniveau, motor 45 dB(A)
Lydeffektniveau, sikkerhedsfunktion 63 dB(A)

Mekanisk interface

Passende 12x12 mm, ikke-fortsat hulaksel

Stillingsvisning

Mekanisk, med markar

Levetid

Min. 60.000 sikkerhedsstillinger

Sikkerhedsdata  Beskyttelsesklasse IEC/EN

I11, sikkerheds-lavspaending (SELV)

Beskyttelsesklasse hjaelpekontakt IEC/EN

I1, forstaerket isolering

Kapslingsklasse IEC/EN

IP54
IP-kapsling i alle montageretninger

EMC CE henhold til 2014/30/EU
Lavspaendingsdirektiv CE henhold til 2014/35/EU
Certificering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
Type aktion Type 1.AA.B

Maerkeimpulsspaending forsyning/styring 0.8 kv

Forureningsgrad 3

Omagivelsesfugtighed

Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende

Omgivelsestemperatur for normal drift

-30...50°C [-22...122°F]

Omgivelsestemperatur for sikkerhedsdrift

Sikkerhedsstillingen holdes op til maks. 75
°C[167°F]
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Tekniske data

Sikkerhedsdata

Vgt

Sikkerhedsnoter

A\

Produktegenskaber

Driftstilstand

Manuel overstyring

Signalering

Standarder/regulativer

Anbefaling til anvendelse

Dele indeholdt

Teknisk datablad BF48-5

Lagringstemperatur -40...80 °C[-40...176°F]

Servicering vedligeholdelsesfri

Veegt 2.6 kg

+ Enheden ma ikke anvendes uden for det specificerede angivne anvendelsesfelt, isaer ikke i

fly og andre luftfartgjer.

+ Aktuatoren er tilpasset og installeret pa brand- og regspjeld af spjeeldproducenten. Derfor

leveres aktuatoren kun direkte til producenter sikkerhedsspjaeld. Producenten er derefter
eneansvarlig for, at spjaeldet fungerer korrekt.

De to kontakter, der er integreret i aktuatoren, skal enten sluttes til
stremforsyningsspandingen eller til meget lav sikkerhedsspaending. Kombinationen
stremforsyningsspaending/ekstra lav sikkerhedsspaending er ikke tilladt.

Enheden ma kun dbnes hos producenten. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes eller
repareres af brugeren.

Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og ma ikke bortskaffes som
husholdningsaffald. Alle lokalt gaeldende forskrifter og krav skal overholdes.

Aktuatoren kerer spjeeldet til driftspositionen samtidig med, at returfjederen spaendes.
Spjaeldet drejes tilbage til sikkerhedsstillingen af fjederenergien, nar forsyningsspaendingen
afbrydes.

Uden strgmforsyning kan aktuatoren betjenes manuelt og fastgeres i enhver gnsket position.
Den kan lases op manuelt automatisk ved at tilslutte forsyningsspaendingen.

Der er installeret to mikrokontakter med faste indstillinger i aktuatoren for at vise
spjeeldendepositionerne. De elektriske kontakter pa disse mikrokontakter er udstyret med en
guld/sglv-belaegning, som muligger integration bade i kredslgb med lav strem (mA-omrade)
og i kredslgb med sterre strem (A-omrade) i overensstemmelse med specifikationerne i
databladet. Det bar ved denne anvendelse dog bemarkes, at kontakterne ikke lengere kan
bruges i milliampere-omradet, ndr store stremstyrker er blevet anvendt pd dem, ogsd selvom
det kun er sket en gang.

Spjeeldbladets position kan aflaeses pa en mekanisk stillingsviser.

Aktuatoren konstruktion er baseret pa de specifikke krav i de europaiske standarder:
- EN 15650 Ventilation i bygninger - Brandspjzeld

- EN 1366-2 Test af installationers brandmodstandsevne

(Del 2: Brandspjeeld)

- EN 13501-3 Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele

(Del 3: Klassifikation ud fra data opnaet ved brandmodstandsprevning af produkter og
elementer anvendt i installationer: brandmodstandsdygtige kanaler og brandspjzeld)

Den regelmaessige driftsprave (abn/luk-styring af brandspjeldet) @ger sikkerheden for
personer, dyr, ejendom og miljget. Medmindre der er fastsat andre krav - f.eks. i
spjeldproducentens betjeningsvejledning - anbefaler Belimo at udfgre en manedlig
driftspreve. Brandspjeeldaktuatorer fra Belimo er konstrueret i overensstemmelse med
levetidsspecifikationer, der er indeholdt i det tekniske datablad for regelmaessige driftspraver.
Noter for regelmaessige driftspraver kan findes i den europaeiske produktstandard for
brandspjeeld (EN 15650) under "Vedligeholdelsesinformation".

Handsving

Marker

Beskyttelsetaske
Inpasningsindsats 12/10 mm
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BELIMO Teknisk datablad BF48-5

Tilbeher
Elektrisk tilbeher  Beskrivelse Type

Hjeelpekontakt med 2 skiftekontakter 2x SPDT SN2-C7
Kabelsat med tilslutningsprop, 0,5 m til kommunikations- og ZST-BS
stremforsyningsenhed

Mekanisk tilbehar  Beskrivelse Type
Ramme til SN2-C7 for BF ZSN-BF
Adapter, til passende 12 mm pa 18 mm runde aksler, L =33 mm ZA18-BF
Adapter, til passende med klemme til 10...20 mm rund aksel 10...16 mm  ZK-BF
firkantet aksel
Markegr 12x12 mm 7712-B
Handsving 40 mm ZK1-B
Handsving 70 mm ZK2-B
Beskyttelsestaske med trad, Multipakke 100 stk. ZSD-B.1

Electrical installation
Forsyning fra isoleringstransformer.

& Parallel kobling af flere aktuatorer mulig. Veer opmaerksom pa ydelsesdataene.
Ledningsfarver:
1 =sort
2 =hvid
S1 =violet
S2=red
S3 = hvid
S4 =orange

S5 = pink
S6=gra

AC/DC 48V, abn/luk Hjeelpekontakt med 2
skiftekontakter

ORI
S1S2 34 S5 S6
) C >
P 80"
L/ L

Service

Brandspjeeldsmotor 90°, AC/DC 48V, 18 Nm /12 Nm
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Dimensioner
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