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Teknisk datablad CM24G-SR-R
Modulerende spjeeldaktuator til justering af
spjald i tekniske bygningsinstallationer.
» Luftspjeeldsterrelse op til ca. 0.4 m?
* Moment motor 2 Nm
* Nominel spaending AC/DC 24V
* Styring modulerende 2...10 V
« Stillingssignal 2...10V
* Kapslingsklasse IP66 — Optimal beskyttelse i
mindste stgrrelse
Billedet kan afvige fra produktet
Tekniske data
Elektriske data Nominel spaending AC/DC 24V
Nominel spaendingsfrekvens 50/60 Hz
Nominelt speendingsomrade AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Effektforbrug ved drift 1w
Effektforbrug i hvilestilling 0.5W
Effektforbrug i henhold til kabel 1.5VA
dimensionering
Tilslutning af forsyning/styring Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?
Paralleldrift Ja (bemeerk ydelsesdata)
Funktionsdata Moment motor 2Nm
Arbejdsomrade Y 2..10V
Indgangsmodstand 100 kQ
Stillingssignal U 2.0V
Stillingssignal U note Maks. 1 mA
Positionsngjagtighed +5%
Bevagelsesretning motor med uret (cw)
Bevagelsesretning note Y =0 V: hgjre endestop, position 0
Manuel overstyring med magnet
Drejevinkel 95°, fast indstilling
Gangtid motor 75s/90°
Lydeffektniveau, motor 35 dB(A)
Mekanisk interface Universalklembgsning 6...12.7 mm
Stillingsvisning Mekanisk, som kan tilkobles (med integreret
magnet til gearudkobling)
Sikkerhedsdata  Beskyttelsesklasse IEC/EN 111, sikkerheds-lavspaending (SELV)
Stremkilde UL Klasse 2-forsyning
Kapslingsklasse IEC/EN IP66
Kapslingsklasse NEMA/UL NEMA 2
Kapsling UL Enclosure Type 2
EMC CE henhold til 2014/30/EU
Certificering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
UL-godkendelse cULus i henhold til UL60730-1A, UL60730-2-14
og CAN/CSA E60730-1
UL-markering pa aktuatoren afhaenger af
produktionsstedet, enheden er altid UL-egnet
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Tekniske data

Sikkerhedsdata

Veegt

Sikkerhedsnoter
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Produktegenskaber

Driftstilstand

Enkel direkte montering

Manuel overstyring

Justerbar drejevinkel

Hgj funktionspalidelighed

Teknisk datablad

CM24G-SR-R

I overensstemmelse med VDI 6022, del 1/
SWKI VA 104-01, kan renggres og desinficeres,

Hygiejnetest

lav emission
Type aktion Type 1
Maerkeimpulsspaending forsyning/styring 0.8 kv
Forureningsgrad 3

Omgivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende

Omgivelsestemperatur -30...50°C [-22...122°F]

Lagringstemperatur -40...80 °C [-40...176°F]

Servicering vedligeholdelsesfri

Veegt 0.25kg

* Denne enhed er blevet konstrueret til anvendelse i stationaere varme-, ventilations- og

klimatiseringssystemer og ma ikke anvendes uden for det specificerede anvendelsesfelt,
iseer ikke i fly og andre luftfartgjer.

* Udenders anvendelse: Kun muligt, hvis (hav)vand, sne, is, isolerings- eller aggressive gasser

ikke kommer direkte i kontakt med enheden og at det sikres, at de omgivende forhold altid
forbliver inden for graenserne i overensstemmelse med databladet.

+ Kun autoriserede specialister ma udfgre installation. Alle geeldende love og regulativer om

installation skal overholdes under installationen.

+ Samledaser skal mindst svare til husets IP-kapslingsklasse!
+ De mekaniske endestop til begraensning af drejevinklen ma kun fjernes ved justering. De

skal altid veere monteret under drift.

* For at sikre, at IP66-beskyttelsen kan garanteres, skal enheden monteres med bagsiden teet

op mod spjeeldhuset.

* Kun hvis enheden er installeret med en 180° drejning (forside trykket mod spjaeldhuset), er

en [P54-beskyttelse garanteret.

+ Enheden ma kun dbnes hos producenten. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes eller

repareres af brugeren.

+ Kabler ma ikke fjernes fra enheden.
» Ved beregning af det ngdvendige moment skal specifikationerne fra spjeeldfabrikanterne

med hensyn til tvaersnittet, konstruktionen, monteringssituationen og
ventilationsforholdene overholdes.

+ Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og ma ikke bortskaffes som

husholdningsaffald. Alle lokalt geeldende forskrifter og krav skal overholdes.

Aktuatoren styres med et standardstyresignal pa DC 0...10 V (bemaerk arbejdsomradet) og
kerer til positionen, der er defineret af styresignalet. Malespandingen U anvendes til at vise
spjeeldstillingen 0...100 % elektrisk og som styresignal for andre aktuatorer.

Aktuatoren er monteret direkte pa spjeeldakslen (6...12,7 mm) med en universalklembgsning
og fastgeres derefter med antirotationsclipsen for at forhindre, at den drejer.

Antirotationsclipsen Z-ARCM er indeholdt i leveringsomfanget.

Manuel overstyring med magnet mulig (gearet er frakoblet, sa leenge magneten retter sig
efter magnetsymbolet). Magneten for gearudkobling er integreret i stillingsviseren.

Justerbar drejevinkel (maks. 95°) med mekaniske endestop.

Aktuatoren er overlastsikret, kraever ikke endestopafbrydere, og stopper automatisk, nar
endestoppet er naet.
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Produktegenskaber
Skjult synkronisering  Hvis aktuatoren kgrer til det nederste endestop under igangvaerende drift, gennemfgrer den
en synkronisering af styresignalet ved DC 2 V. Det sikrer, at signalomradet svarer ogsa til den
effektive funktionsbredde under igangvaerende drift. Der kgres aktivt til det nederste
endestop, s snart styresignalet er <DC 2,1 V. Aktuatoren kerer til den nye, specificerede
position, sa snart styresignalet igen er >DC 2,3 V.
Tilbehgr
Mekanisk tilbehgr  Beskrivelse Type
Anti-rotation clips til CM, Multipakke 20 stk. Z-ARCM
Gearudkoblingsmagnet, Multipakke 20 stk. Z-MA
Stillingsviser, Multipakke 20 stk. Z-PICM
Endestopclips, Multipakke 20 stk. Z-ESCM
Akselforlenger 170 mm @10 mm til spjeeldaksel 26...16 mm AV6-20

Electrical installation
Forsyning fra isoleringstransformer.
& Parallel kobling af flere aktuatorer mulig. Vaer opmaerksom pa ydelsesdataene.
Ledningsfarver:
1=sort
2=rgd

3 =hvid
5=orange

AC/DC 24V, modulerende
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Installationsnoter

op mod spjeldhuset.

Kun hvis enheden er installeret med en 180° drejning (forside trykket mod spjaldhuset), er en
IP54-beskyttelse garanteret.

f For at sikre, at IP66-beskyttelsen kan garanteres, skal enheden monteres med bagsiden taet
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Dimensioner
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