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Billedet kan afvige fra produktet

VAV-Compact-enhed – med VAV-kontroller, 
dynamisk Δp sensor og spjældaktuator

• Anvendelsesfelt: VAV-enheder i 
komfortanvendelser
• Anvendelse: VAV/CAV, positionsstyring
• Belimo D3, dynamisk flowsensor
• Funktionsbredde differenstryk 0...500 Pa
• Styring Busstyring, hybrid, modulerende 
(0/2...10 V)
• Kommunikation via BACnet MS/TP, Modbus 
RTU eller Belimo MP-Bus
• Konvertering af sensorsignaler
• Servicestik til driftsenheder

Tekniske data

Elektriske data Nominel spænding AC/DC 24 V
Nominel spændingsfrekvens 50/60 Hz
Nominelt spændingsområde AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Effektforbrug ved drift 3.5 W
Effektforbrug i hvilestilling 1.5 W
Effektforbrug i henhold til kabel 
dimensionering

6.5 VA

Indgangsstrøm (Imax) 8.0 A @ 5 ms
Tilslutning af forsyning/styring Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²

Databuskommunikation Busstyring BACnet MS/TP
Modbus RTU (fabriksindstilling)
MP-Bus

Antal knuder BACnet/Modbus se interfacebeskrivelse
MP-Bus maks. 8

Funktionsdata Moment motor 20 Nm
Arbejdsområde Y 2...10 V
Indgangsmodstand 100 kΩ
Arbejdsområde Y variabel 0...10 V
Stillingssignal U 2...10 V
Stillingssignal U note Maks. 1 mA
Stillingssignal U variabelt Startpunkt 0...8 V

Endepunkt 2...10 V
V'max justerbar 20...100 % af V'nom
V'mid justerbar >V'min...<V'max
V'min justerbar 0...100 % af V'nom (<V'maks.)
Manuel overstyring med trykknap, aflåselig
Drejevinkel 95°
Drejevinkel note justerbar mekanisk eller elektrisk 

begrænsning
Mekanisk interface Universalklembøsning 10...20 mm
Stillingsvisning Mekanisk

Måledata Måleprincip Belimo D3, dynamisk flowsensor
Installationsretning positionsafhængig, ingen nulstilling påkrævet
Funktionsbredde differenstryk 0...500 Pa
Maksimalt systemtryk 1500 Pa
Sprængningstryk ±5 kPa
Højdekompensation Justering af systemhøjde (område: 0…3000 m 

over havet)
Betingelse måling af luft 0...50 °C / 5...95 % RH, ikke-kondenserende
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Tekniske data
Måledata Trykrør tilslutning Nippeldiameter 5,3 mm

Sikkerhedsdata Beskyttelsesklasse IEC/EN III, sikkerheds-lavspænding (PELV)
Kapslingsklasse IEC/EN IP54
Kapslingsklasse NEMA/UL NEMA 2
Kapsling UL Enclosure Type 2
EMC CE henhold til 2014/30/EU
Certificering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
Type aktion Type 1
Mærkeimpulsspænding forsyning/styring 0.8 kV
Forureningsgrad 3
Omgivelsesfugtighed Maks. 95 % RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur 0...50°C [32...122°F]
Lagringstemperatur -20...80 °C [-4...176°F]
Servicering vedligeholdelsesfri

Vægt Vægt 0.91 kg
        

•

•

•

•

•
•

Sikkerhedsnoter

Enheden må ikke anvendes uden for det specificerede angivne anvendelsesfelt, især ikke i 
fly og andre luftfartøjer.
Udendørs anvendelse: Kun muligt, hvis (hav)vand, sne, is, isolerings- eller aggressive gasser 
ikke kommer direkte i kontakt med enheden og at det sikres, at de omgivende forhold altid 
forbliver inden for grænserne i overensstemmelse med databladet.
Kun autoriserede specialister må udføre installation. Alle gældende love og regulativer om 
installation skal overholdes under installationen.
Enheden må kun åbnes hos producenten. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes eller 
repareres af brugeren.
Kabler må ikke fjernes fra enheden.
Enheden indeholder elektriske og elektroniske komponenter, og må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.

Produktegenskaber

Anvendelse VAV-Compact-enheden bruges til komfortanvendelser til trykuafhængig styring af VAV-
enheder. Se teknisk brochure – VAV-Compact-produktsortiment til volumenstrømanvendelser.

Trykmåling
Den integrerede differenstryksensor er også egnet til meget små volumenstrømme. Den 
vedligeholdelsesfri sensorteknologi muliggør et stort udvalg af anvendelser på HVAC-
komfortområdet som f.eks. i beboelsesejendomme, kontorer, hoteller, etc.

Aktuatorer
Til de forskellige anvendelser og spjældkonstruktioner findes der forskellige aktuatorvarianter 
med et moment på 5, 10 eller 20 Nm til VAV-enhedsfabrikanten.

Reguleringsfunktioner
Volumenstrøm (VAV/CAV) eller positionsstyring (Open Loop)
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Produktegenskaber
Anvendelse variabel luftvolumenstrøm (VAV) Variabel luftvolumenstrømstyring i området V'min...V'max, behovsafhængig via en 

modulerende referencevariabel (analog eller bus), f.eks. rumtemperatur- eller CO₂-regulator 
til energibesparende klimaanlæg i individuelle rum eller zoner.

V'nom, Δp @ V'nom
Kalibreringsparametre, der er egnede til VAV-enheden eller den anvendte differenstryk-måler
Justeringsområde Δp @ V'nom: 38...500 Pa

V'max (maks.)
Maksimal driftsvolumenstrøm, justerbar 20...100 % V'nom

V'min (min.)
Minimal driftsvolumenstrøm, justerbar 0...100 % V'nom

Anvendelse konstant luftvolumen (CAV) Konstant volumenstrømstyring. Hvis nødvendigt, via omstilling af trin (omstillingskontakter) 
for anvendelser med konstant volumenstrøm.
Trin: LUK/min./maks./ÅBN

Anvendelse positionsstyring (åben sløjfe) Positionsstyring til integration af VAV-Compact i et eksternt VAV-reguleringskredsløb. 
Transducer- og aktuatorenhed.

Maks.
område: 20-100 % rotationsområde

Min.
område: 0-100 % rotationsområde

Behovsstyret ventilation (DVC) Output for behovssignalet (spjældposition) til automatiseringssystemet på højere niveau – 
behovsstyret ventilationsfunktion.

Konfigurerbar enhed The factory settings cover the most common applications. Single parameters can be modified 
with Belimo Assistant 2.

Busdrift Takket være dens multi-bus-funktion kan VAV-Compact nemt integreres i et bussystem. 
Kommunikationsinterfacet defineres på systemet med serviceværktøjet ZTH EU: BACnet MS/
TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus.
Som option findes der en hybrid tilstand til BACnet MS/TP og Modbus RTU, bustilslutning 
kombineret med analog styring.

I bus-tilstanden kan der som option tilsluttes en sensor (0...10 V), for eksempel en 
temperatursensor eller en afbryder, til integration i det overordnede byssystem.

Driftsindstillinger Reguleringsfunktioner
Volumenstrøm (VAV/CAV) eller positionsstyring (Open Loop)

Driftsindstillinger min./maks./nom.

Nominel værdi (indstilling fra original 
producent) nom

Justeringsområde min. 1
Justeringsområde maks. 2

Feedback U 0...100 %, nom 3
Styring Y min...maks 4

Drifts- og serviceværktøjer Belimo Assistant 2 ZTH EU – kan tilsluttes lokalt i servicestikket eller fjernt via MP-tilslutning.
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Produktegenskaber
Høj funktionspålidelighed Aktuatoren er overlastsikret, kræver ikke endestopafbrydere, og stopper automatisk, når 

endestoppet er nået.

Tilbehør

Værktøjer Beskrivelse Type
Serviceværktøj til kabelforbundet og trådløs opstilling, drift på stedet og 
fejlfinding.

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant Link Omformer fra Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus
til konfigurerbare enheder og enheder med busstyring

LINK.10

Tilslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-polet tilslutning til 
servicestik

ZK1-GEN

Tilslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig lederende til 
tilslutning til MP/PP-klemme

ZK2-GEN

Elektrisk tilbehør Beskrivelse Type
Tilslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-polet tilslutning til 
servicestik

ZK1-GEN

Tilslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig lederende til 
tilslutning til MP/PP-klemme

ZK2-GEN

Ledningsfarver:
1 = sort
2 = rød
3 = hvid
5 = orange
6 = pink
7 = grå

Funktioner:
C1 = D- (leder 6)
C2 = D+ (leder 7)

Electrical installation

Forsyning fra isoleringstransformer.
Ledningsføringen for linjen til BACnet MS/TP/Modbus RTU skal udføres i overensstemmelse 
med gældende RS-485-forskrifter.
Modbus / BACnet: Forsyning og kommunikation er ikke galvanisk isoleret. Enhedernes COM 
og jordforbindelse skal forbindes med hinanden.

BACnet MS/TP/Modbus RTU
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Electrical installation
Omformer til sensorer

Tilslutning med afbryder, f.eks. differenstrykafbryder

Krav til afbryder: Afbryderen skal 
kunne til- og frakoble en strøm 
på 16 mA præcist ved 24 V.

Tilslutning med aktiv sensor, f.eks. 0 ... 10 V ved 0 ... 50 °C

Muligt spændingsområde: 0...32 
V
Opløsning 30 mV

Yderligere elektriske installationer

MP-Bus

MP-Bus
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Yderligere elektriske installationer
Funktioner med specifikke parametre (konfiguration nødvendig)

Lokal tvangsstyring med AC 24 V (bus-tilstand)

Note:
Den lokale tvangsstyring 
fungerer kun med AC 24 V-
forsyning.

Modbus RTU/BACnet MS/TP med analogt setpunkt (hybrid drift)
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Oversigt over parametre og værktøjer
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Oversigt over parametre og værktøjer
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Driftsstyringer og -indikatorer

1 Trykknap og LED viser grøn

Fra: Ingen strømforsyning eller fejlfunktion
Til: I drift
Tryk på knap: I standardindstilling: Udløser adaption af drejevinkel

I adresseindstilling: Bekræfter indstillet adresse (1...16)
Blinker: I adresseindstilling: Blinker svarende til den indstillede adresse (1...16)

Ved start: Nulstiller til fabriksindstilling (kommunikation)

2 Trykknap og LED viser gul

Fra: Standardindstilling
Til: Adaptions- eller synkroniseringsproces aktiv

Eller aktuator i adresseindstilling (LED-visning blinker)
Flakker: BACnet-/Modbus-kommunikation aktiv
Tryk på knap: I drift (>3 s): Slår adresseindstilling til og fra

I adresseindstilling: Indstiller adresse ved at trykke flere gange
Ved start (>5 s): Nulstiller til fabriksindstilling (kommunikation)

3 Manuel udkoblingsknap

Tryk på knap: Gear frakobles, motor stopper, manuel overstyring mulig
Slip knap: Gear tilkobles, synkronisering starter, standardindstilling

4 Servicestik
Til tilslutning af konfigurations- og serviceværktøjer

Kontrollér forsyning 24 V

1  Fra og 2  til Mulig ledningsføringsfejl i strømforsyning

Installationsnoter

Monteringssituation Montering af VAV-Compact-styringsudstyr:
VAV-Compact monteres, indstilles og kalibreres på VAV-enheden i fabrikken af VAV-enhedens 
producent.

Installation af VAV-enheden:
VAV-enheden skal installeres i overensstemmelse med specifikationerne fra VAV-enhedens 
producent.

Installationsspecifikation Δp sensor:
Ingen begrænsninger, men det skal undgås, at kondens kan løbe ind i sensoren og blive der.

Adgang til styringsudstyr:
Der skal garanteres adgang til styringsudstyret hele tiden.
Trykrørstilslutninger:
Trykrørstilslutningerne må ikke komme i kontakt med nogen form for væsker eller 
smøremidler. Dette indbefatter alle rester inde i trykrørene eller på trykrørenes overflade.
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Installationsnoter
Servicering Rengøringsarbejde under installation, idrifttagning eller vedligeholdelse

Belimo VAV-udstyr er vedligeholdelsesfrit. Vi anbefaler tør fjernelse af støv fra husets 
yderside, hvis det er nødvendigt.
Kanalsystemet og VAV-enhederne vedligeholdes ved rengøringsintervallerne, der kræves i 
loven, og i det specifikke system. Overhold følgende punkter.

Rengøringsarbejde på spjældet, måleenheder for differenstryk og trykrør
Når kanalsystemet eller VAV-enheden rengøres, skal trykrørene fjernes på VAV-kontrolleren, 
så den ikke påvirkes.
Brug af kompressionsluft til f.eks. udblæsning af måleenheder til differenstryk eller trykrør
Før dette arbejde udføres, skal måleenhederne til differenstryk eller trykrørene afbrydes fra 
differenstryksensoren.

Tilslutning af trykrørene
For at sikre den rigtige installation af trykrørene anbefaler vi at markere dem med + eller – før 
afmonteringen.

Service

Enhedsparametrene kan ændres med Belimo Assistant 2. Belimo Assistant 2 kan køre på en 
smartphone, tablet eller pc. De tilgængelige tilslutningsmuligheder varierer afhængigt af 
hardwaren, hvor Belimo Assistant 2 er installeret.
Se Kort vejledning – Belimo Assistant 2 for flere oplysninger om Belimo Assistant 2.

Kabelforbundet tilslutning Belimo devices can be accessed by connecting Belimo Assistant Link to the USB port on a PC 
or laptop and to the Service Socket or MP-Bus wire on the device.

Hurtig adressering BACnet MS/TP – Modbus RTU
1. Tryk på knappen “Adresse”, indtil den grønne LED “Power” ikke længere lyser. Den grønne 
LED “Power” blinker i overensstemmelse med den forrige, indstillede adresse.
2. Indstil adressen ved at trykke på knappen "Adresse" det tilsvarende antal gange (1...16).
3. Den grønne LED blinker i overensstemmelse med adressen, der er blevet indtastet (1...16). 
Hvis adressen ikke er korrekt, kan den resettes i overensstemmelse med trin 2.
4. Bekræft adresseindstillingen ved at trykke på den grønne knap "Adaptation".
Hvis adressen ikke bekræftes inden for 60 sekunder, afsluttes adresseproceduren. Alle 
adresseændringer, der allerede er blevet startet, annulleres.
Den resulterende BACnet MS/TP- og Modbus RTU-adresse består af den indstillede 
basisadresse plus den korte adresse (f.eks. 100+7=107).
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Dimensioner

Yderligere dokumentation

• VAV-Compact-produkt-sortiment af komfortanvendelser
• Værktøjstilslutning
• BACnet interfacebeskrivelse
• Modbus interfacebeskrivelse
• Oversigt over MP-samarbejdspartnere
• Introduktion til MP-Bus-teknologi
• VAV-Universal-anvendelsesbeskrivelse
• Produkt-oversigt over volumenstrøm og trykstyring fra Belimo
Kort vejledning – Belimo Assistant 2
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