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Sensor de ambiente de temperatura

Para la medicién de la temperatura ambiente.
Las unidades de ambiente pueden conectarse
sin problemas a los controladores de terceros
existentes. Con comunicacién MP-Bus y salida
integrada 0...10 V. Sefial de salida seleccionable
mediante NFC.
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Precision de la

Modelo Comunicacion de CO, la humedad la temperatura temperatura
22RT-19-1 MP-Bus . . 0.5V,0..10V,2.10y 03 Caz CROSF@
77°F]
Datos técnicos
Datos eléctricos  Tensién nominal AC/DC 24V

Rango de tensién nominal AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V

Consumo de energia CA 1VA

Consumo de energia CC 0.5W

Comunicacién del bus de datos

Datos de funcionamiento

Datos de medicion

Especificacién de la temperatura activa

Datos de seguridad

Conexion eléctrica

Bloque de terminales con muelle 0.2...2.5 mm?

Nota sobre la conexién eléctrica

23-15 AWG, Gnicamente conductores de cobre
Modelo de cable EE. UU. y Canada: CL2 o
superior

Entrada de cable

Parte posterior
Parte superior
Parte inferior

Comunicacion

MP-Bus

Namero de nodos

MP-Bus max. 8 (16)

Medio

Aire

Salida de tensién

1x0..5V,0..10V, 2...10 V, resistencia minima
5kQ

Salida analdgica

Salida 0...5V, 0...10 V (ajuste de fabrica), 2...10
V seleccionable mediante NFC

Valores medidos

Temperatura

Rango de medicién

0...50°C [32...122°F]
(parametrizacion estandar)

Estabilidad a largo plazo

+0.03°C p.a. @ 25°C [+0.05°F p.a. @ 77°F]

Clase de proteccién IEC/EN

I1I, Tensién extra-baja de seguridad (SELV)

Fuente de suministro eléctrico UL Class 2 Supply
Grado de proteccion IEC/EN IP30
Conformidad UE Homologacién CE
Normas de calidad ISO 9001

UL Approval

cULus segun UL60730-1, CAN/CSA E60730-1

Tipo de accién

Tipo 1
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Datos técnicos

Datos de seguridad  Tensidn de resistencia a los impulsos 0.5kv
Grado de polucién 2
Humedad ambiente Max. 95% de RH, sin condensacién
Temperatura ambiente 0...50°C[32...122°F]
Temperatura de almacenamiento -40...70°C [-40...160°F]
Materiales Carcasa PC, blanco, RAL 9003
UL94v-0

Notas de seguridad

ventilacién y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo especifico de aplicacién.
Se prohiben las modificaciones no autorizadas. El producto no debe utilizarse con ningin
equipo que, en caso de fallo, pueda amenazar, directa o indirectamente, la salud humana o
poner en peligro la vida de seres humanos, animales o bienes.

f Este dispositivo ha sido disefiado para su uso en sistemas estacionarios de calefaccion,

Asegurese de que el suministro de energia esté desconectado antes de la instalacion. No lo
conecte al equipo en funcionamiento.

Sélo especialistas autorizados deben realizar la instalacién. Cualquier regulacion legal al
respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalacion.

El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrénicos y no se puede desechar con los
residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales
vigentes.

Observaciones

Observaciones generales sobre sensores  El resultado de la medicién estd influenciado por las caracteristicas térmicas de la pared. Un
muro de hormigén sélido responde a las fluctuaciones térmicas en el ambiente mucho mas
lentamente que un muro de estructura ligera. Un sensor de ambiente siempre detecta una
mezcla de la temperatura del aire y de la pared. Esto significa que el calor radiante de la
pared, que es importante para el confort, también se incluye en el resultado de la medicién.

Observacion: el presente proyecto conlleva un mejor arrastre de la energia disipada en el
sensor. Por ello, las fluctuaciones temporalmente limitadas pueden ocurrir al medir la
temperatura.

Aumento de la calefaccién propia mediante  Los sensores de temperatura con componentes electrénicos siempre tienen una disipacién de
potencia eléctrica disipativa  energia que afecta a la medicion de la temperatura del aire ambiente. La disipacién en los
sensores activos de temperatura muestra un aumento lineal con una tensién de
funcionamiento creciente. Esta disipacién de energia debe tenerse en cuenta al medir la
temperatura.

Los sensores de ambiente Belimo tienen una compensacién de la temperatura adaptable
para todo el rango de tensién de alimentacién. Esto garantiza que la temperatura ambiente
se detecte con la maxima precisiéon en todo momento.

Piezas incluidas

Tornillos
Accesorios
Herramientas  Descripcién Modelo
Herramienta de servicio para la configuracion, el manejo in situy la Belimo Assistant 2
resolucion de problemas con cable o de forma inalambrica.
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus LINK.10

para unidades Belimo parametrizables y con comunicacion
Cable de conexién 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre ZK2-GEN
para la conexién al terminal MP/PP
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Servicio

Con Belimo Assistant 2 se pueden modificar los pardmetros de la unidad. Belimo Assistant 2
puede utilizarse en un smartphone, una tableta o un ordenador portatil. Las opciones de
conexion disponibles varian en funcién del hardware en el que esté instalado Belimo
Assistant 2.

Para mas informacion sobre Belimo Assistant 2, consulte la Guia rapida de Belimo Assistant 2.

Conexion inaldmbrica  Las unidades Belimo marcadas con el logo NFC se pueden manejar con Belimo Assistant 2.
Requisito:
- Smartphone con NFC o Bluetooth
- Belimo Assistant 2 (Google Play y Apple App Store)

Alinear el teléfono inteligente compatible con NFC con la unidad de forma que ambas antenas
NFC queden superpuestas.

Valores legibles: caudal, caudal acumulado, temperatura del fluido, contenido de glicol en %,
mensajes de alarma/error
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Servicio
Conexion mediante cables  Se puede acceder a las unidades Belimo mediante la conexién de Belimo Assistant Link al
puerto USB de un PC o portétil y al conector de servicio o cable MP-Bus de la unidad.

Belimo Assistant 2 actGia como cliente MP. Por lo tanto, no se conectard ningun otro cliente
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Esquema de conexionado

Salidas analdgicas: las salidas analégicas AO1, AO2 y AO3 pueden parametrizarse mediante
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Ajustes de fabrica:
AO1: temperatura
AO2: humedad

AO3: CO,
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Dimensiones
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Modelo Peso
22RT-19-1 0.090 kg

Documentacién complementaria

» Resumen de socios colaboradores MP
* Descripcion de los valores de Data-Pool
* Instrucciones de instalacién

* Guia rapida: Belimo Assistant 2
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