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BEL'MG Ficha técnica

Actuador rotativo proporcional con funcién de
seguridad para vélvulas de bola y de mariposa

* Par de giro del motor 20 Nm

* Tensién nominal AC/DC 24V

* Control proporcional 2...10 V

* Sefial de salida (posicion) 2...10 V

* Sin tensién cerrado (NC)

* Con 2 contactos auxiliares integrados

La figura puede diferir del producto

Datos técnicos

Datos eléctricos  Tension nominal

SRF24A-SR-S2-5

AC/DC24V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Rango de tensién nominal AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Consumo de energia en funcionamiento 45W
Consumo energia en reposo 1.5W
Consumo de energia para dimensionado 6.5 VA

Contactos auxiliares

2x SPDT, 1x10% / 1x 11...100%

Capacidad de conmutacién de los contactos
auxiliares

1mA...3A(0.5Ainductivo), DC5V...AC250V

Conexion de la alimentacion / control

Cable 1 m, 4x 0.75 mm?

Conexidn de los contactos auxiliares

Cable 1 m, 6x 0.75 mm?

Funcionamiento en paralelo

Si (tenga en cuenta los datos de
funcionamiento)

Datos de funcionamiento  Par de giro del motor

20 Nm
Par de giro de la funcién de seguridad 20 Nm
Margen de trabajo Y 2.10V
Impedancia de entrada 100 kQ
Sefial de salida (posicion) U 2..10V
Nota de sefial de salida U Max. 0,5 mA
Precision de posicién +5%

Sentido del movimiento del motor

Y=0(0V=A-AB=0%)

Sentido del movimiento de la funcién de
seguridad

Valvula cerrada, desenergizada, normalmente
cerrada (A-AB = 0%)

Nota de sentido del movimiento

para vélvulas con paso en L (A-AB = 100%)

Accionamiento manual

Por medio de una manivela y un interruptor
de cierre

Tiempo de giro del motor 90s/90°

Tiempo de giro con funcién de seguridad <20's @ -20...50°C, <60 s @ -30°C
Nivel de potencia sonora del motor 45 dB(A)

Indicador de posicién Mecanicos

Vida atil

Min. 60 000 posiciones de seguridad

Datos de sequridad  Clase de proteccién IEC/EN

III, Tensidn extra-baja de seguridad (SELV)

Fuente de suministro eléctrico UL Class 2 Supply

Clase de proteccion de los contactos auxiliares II, aislamiento reforzado
IEC/EN

Grado de proteccion IEC/EN IP54

Grado de proteccion NEMA/UL NEMA 2

Carcasa UL Enclosure Type 2
CEM CE seguin 2014/30/UE
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Caracteristicas del producto

Modo de funcionamiento
Montaje directo y sencillo
Accionamiento manual

Angulo de giro ajustable

Alta fiabilidad funcional

Ficha técnica SRF24A-SR-S2-5

Directiva de baja tension
Certificacion IEC/EN
UL Approval

CE seguin 2014/35/UE

IEC/EN 60730-1 y IEC/EN 60730-2-14
cULus seguin UL60730-1A, UL 60730-2-14y
CAN/CSA E60730-1

La marca UL en el actuador depende del
centro de produccion; en cualquier caso, el
dispositivo tiene conformidad UL

Tipo de accién Tipo 1.AA.B
Tension de resistencia a los impulsos 0.8 kv
Tension de resistencia a los impulsos, 2.5kv
contactos auxiliares

Grado de polucién 3

Max. 95% de RH, sin condensacion
-30...50°C [-22...122°F]

-40...80°C [-40...176°F]

sin mantenimiento

Humedad ambiente

Temperatura ambiente

Temperatura de almacenamiento

Mantenimiento

Bridas de conexion FO5

Peso 24kg

Este dispositivo ha sido disefiado para su uso en sistemas estacionarios de calefaccion,
ventilacién y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo especifico de
aplicacién, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
Aplicaciones en exterior: solo es posible si el agua (del mar), la nieve, el hielo, la luz solar o
los gases agresivos no actiian directamente sobre la unidad y si se garantiza que las
condiciones ambientales permanecen en todo momento dentro de los valores limite
especificados en la ficha técnica.

Sélo especialistas autorizados deben realizar la instalacién. Cualquier regulacion legal al
respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalacion.

El dispositivo sélo se puede abrir en el centro del fabricante. No contiene piezas que el
usuario pueda reemplazar o reparar.

No se deben retirar los cables del dispositivo.

El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrénicos y no se puede desechar con los
residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales
vigentes.

Los dos conmutadores integrados en el actuador deberan manejarse con tensién de
alimentacién o con tension extra-baja de seguridad. No esta permitido combinar la tensién
de alimentacion y la tension extra-baja de seguridad.

El actuador se controla con una sefial de control Y (observar el margen de trabajo). El
actuador mueve la valvula hasta la posicién de funcionamiento al mismo tiempo que tensa el
muelle de retorno. Cuando se interrumpe la alimentacion, la fuerza del muelle hace girar de
nuevo la vélvula hasta la posicion de seguridad.

Montaje directo sencillo en la vélvula rotativa o de mariposa con bridas de montaje. Se puede
seleccionar la orientaciéon de montaje con respecto a la valvula en pasos de 90°.

Al utilizar la manivela, la valvula se puede manejar de forma manual y engranarse con el
contacto de bloqueo en cualquier posicién. El desbloqueo se lleva a cabo de forma manual o
automadtica aplicando tension.

Angulo de giro ajustable mediante topes mecanicos.

El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ninglin contacto
limitador y se detiene automdticamente cuando alcanza el final de carrera.
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Caracteristicas del producto

Motorizacién innovadora

Sefializacién flexible

Instalacion eléctrica

Colores de los hilos:
1=negro

2 =rojo
3=blanco

5 =naranja
S1 =violeta
S2 =rojo
S3=bhlanco
S4 = naranja
S5 =rosa

S6 = gris

AC/DC 24V, proporcional
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Ficha técnica SRF24A-SR-S2-5

El actuador utiliza el potente microchip Belimo M600 en combinacién con el método INFORM.
Proporciona un par de giro de arranque pleno desde la posicién parada con elevada precisién
(controlador INFORM sin sensor de Prof. Schrodl).

El actuador cuenta con un contacto auxiliar con un ajuste fijo y un contacto auxiliar ajustable.
Permiten sefializar un angulo de giro de entre un 10% o un 11 - 100 %.

Alimentacién del transformador de aislamiento de seguridad.

Es posible realizar una conexidn en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de
funcionamiento.

La seccién transversal del cable (mm?) debe determinarse con base en los datos de
funcionamiento del actuador (VA, W), la resistencia del cable, el nGmero de actuadores, y la
longitud de cable total conforme a los principios electrotécnicos. Las caidas de alta tensién en
los cables de la instalacién pueden afectar al funcionamiento del actuador si, por ejemplo, no
se respeta el rango de tensién nominal (AC/DC).

Las cafdas de alta tensién en las lineas de sefial de control y sefial de salida (posicién) (Y/U)
con respecto a la puesta a tierra afectan a los valores de sefial (0,5/2...10 V) y pueden cambiar
la posicién del actuador.

Contacto auxiliar

230V 230V
24V'¥+ 24V
230N+
+ OV
U T T
S1 S2 S3/S4 S5 S6
Yy C )
Y=0 _no
A-AB =0% 10% 11...100%
@ L~ | L
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Ficha técnica SRF24A-SR-S2-5

Controles de funcionamiento e indicadores

Dimensiones

Configuracién del contacto auxiliar

& Nota: realizar la configuracion en el actuador Gnicamente en estado sin tension.

Para la configuracién de la posicion del contacto auxiliar, realizar los puntos 0 a o
sucesivamente.

0 Accionamiento manual
Girar la manivela hasta que la posicién de conmutacién deseada esté establecida.

@ Abrazadera
La linea de bordee muestra la posicion de conmutacion deseada del actuador enla
escala.

e Fijar la unidad de bloqueo
Girar el interruptor de bloqueo al simbolo "Candado cerrado".

Contacto auxiliar
Girar el selector rotativo hasta que la muesca apunte al simbolo de flecha.

Desbloquear la unidad de bloqueo
Girar el interruptor de bloqueo al simbolo "Candado abierto" o realizar el desbloqueo
con la manivela.

@ Cable
o

Conectar comprobador de continuidad a S4 + S5 0 a S4 + S6.

Accionamiento manual
Girar la manivela hasta que esté establecida la posicion de conmutacion deseada'y
comprobar si el comprobador de continuidad muestra el punto de conmutacion.

101
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172
182
244
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Documentacién complementaria

* La gama de productos completa para aplicaciones de agua

* Fichas de datos para valvulas rotativas y de mariposa

* Instrucciones de instalacion para actuadores o valvulas rotativas y de mariposa
* Notas generales para la planificacién de proyectos
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