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Actuador rotativo con funcién de seguridad
para vélvulas de bola

* Par de giro del motor 2.5 Nm

* Tensién nominal AC 100...240 V
* Control Todo-nada

* Sin tensién abierto (NA)

* Con contacto auxiliar integrado

Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de funcionamiento

Datos de seguridad

Technical data sheet

TRF230-S-0

La figura puede diferir del producto

Tension nominal AC100...240V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Rango de tensién nominal AC85..265V
Consumo de energia en funcionamiento 25W
Consumo energia en reposo 1.5W
Consumo de energia para dimensionado 5VA

Contactos auxiliares

1x SPDT, 0...100%

Capacidad de conmutacién de los contactos
auxiliares

1 mA...3A(0.5Ainductivo), DC5V...AC250V

Conexion de la alimentacién / control

Cable 1 m, 2x 0.75 mm?

Contactos auxiliares para conexién

Cable 1 m, 3x 0.75 mm?

Funcionamiento en paralelo

Si (tenga en cuenta los datos de
funcionamiento)

Par de giro del motor

2.5Nm

Par de giro de la funcién de seguridad

2.5Nm

Sentido del movimiento de la funcién de
seguridad

Vélvula abierta, desenergizada, normalmente
abierta (A - AB = 100%)

Nota de sentido del movimiento

para vélvulas con paso en L (A - AB = 0%)

Tiempo de giro del motor

75s/90°

Tiempo de giro con funcién de seguridad <75s/90°
Nivel de potencia sonora, motor 50 dB(A)
Indicador de posicion Mecanicos

Vida atil

Min. 60 000 posiciones de seguridad

Clase de proteccién IEC/EN

11, aislamiento reforzado

Clase de proteccién de los contactos auxiliares II, aislamiento reforzado

IEC/EN

Grado de proteccion IEC/EN IP42

CEM CE seglin 2014/30/UE

Directiva de baja tension CE seguin 2014/35/UE

Certificacién IEC/EN IEC/EN 60730-1y IEC/EN 60730-2-14
Tipo de accién Tipo 1

Tension de resistencia a los impulsos 2.5kv

Tension de resistencia a los impulsos, 4 kv

contactos auxiliares

Grado de polucién 3
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Datos técnicos

Datos de seguridad

Peso

Notas de seguridad

A\

Caracteristicas del producto

Modo de funcionamiento

Montaje directo y sencillo
Alta fiabilidad funcional

Sefializacion flexible

Instalacion eléctrica

A

Colores de los hilos:
1=azul

2 =marrén
S1=violeta

S2 =rojo

S3 =blanco

Technical data sheet TRF230-S-0

Humedad ambiente Max. 95% de RH, sin condensacion
Temperatura ambiente -30...50°C [-22...122°F]
Temperatura de almacenamiento -40...80°C [-40...176°F]
Mantenimiento sin mantenimiento

Peso 0.65 kg

Este dispositivo ha sido disefiado para su uso en sistemas estacionarios de calefaccion,
ventilacién y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo especifico de
aplicacién, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
Aplicacion en exterior: sélo es posible en el caso de que el dispositivo no esté expuesto
directamente a agua (de mar), nieve, hielo, radiacién solar o gases nocivos y que se asegure
que las condiciones ambientales se mantienen en todo momento dentro de los umbrales de
acuerdo con la ficha de datos.

Precaucion: tensién de alimentacion

Sélo especialistas autorizados deben realizar la instalacién. Cualquier regulacién legal al
respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalacion.

El dispositivo s6lo se puede abrir en el centro del fabricante. No contiene piezas que el
usuario pueda reemplazar o reparar.

No se deben retirar los cables del dispositivo.

El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrénicos y no se puede desechar con los
residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales
vigentes.

El actuador mueve la valvula hasta la posicién de funcionamiento al mismo tiempo que tensa
el muelle de retorno. Cuando se interrumpe la alimentacidn, la fuerza del muelle hace girar
de nuevo la valvula hasta la posicién de seguridad.

Montaje directo sencillo en la vélvula de bola con tan solo un tornillo. Se puede seleccionar la
orientacion de montaje con respecto a la valvula de bola en incrementos de 90°.

El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ninglin contacto
limitador y se detiene automaticamente cuando alcanza el final de carrera.

Con contacto auxiliar ajustable (de 0...100%)

Precaucién: tensién de alimentacion

Es posible realizar una conexién en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de
funcionamiento.
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Instalacion eléctrica

AC 230V, todo-nada
N

Contacto auxiliar
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Documentacién complementaria

* La gama de productos completa para aplicaciones de agua
* Fichas de datos para vélvulas de bola

* Instrucciones de instalacion para actuadores o valvulas de bola
* Notas generales para la planificacién de proyectos
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