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Proporcional, Muelle de retorno, 24 V

Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de funcionamiento

Datos de seguridad

Ficha técnica

AFB24-SR-X1

)

5 afios garantia

q3

LISTED
9405

TEMP. IND. & @
REG. EQUIP. G.I.IS

Tension nominal AC/DC24V

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Rango de tensién nominal AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Consumo de energia en funcionamiento 55W

Consumo energia en reposo 3W

Transformer sizing 8.5VA

Conexion eléctrica

Cable para dispositivos de 18 GA, 1 m, con
conector de conducto de 1/2"

Proteccidn de sobrecarga

electrénica giro completo 0...95°

Par de giro del motor

I

Margen de trabajo Y

2.0V

Nota sobre el rango de operacién Y

4...20 mA con ZG-R01 (resistor de 500 Q, 1/4 W)

Sefial de salida (posicién) U

2.0V

Nota sobre la sefial de salida U

Méx. 0,5 mA

Sentido del movimiento del motor

se puede seleccionar con el interruptor 0/1

Sentido de movimiento de la funcién de
seguridad

reversible con montaje en sentido horario/
antihorario

Palanca Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"),
suministrada

Angulo de giro 95°

Tiempo de giro (motor) 95s/90°

Tiempo de giro a prueba de fallos <20s

Nivel de ruido, motor 40 dB(A)

Nivel de ruido, funcién de proteccién a prueba
de fallas

62 dB(A)

Indicador de posicién

Mecanicos

Fuente de suministro eléctrico UL

Alimentacion de clase 2

Grado de proteccion IEC/EN IP54
Grado de proteccion NEMA/UL NEMA 2
Recinto UL Enclosure Type 2

Listado de agencias

cULus acc. to UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA
E60730-1:02, CE acc. to 2014/30/EU

Norma de Calidad

ISO 9001

UL 2043 Compliant

Adecuado para su uso en camaras de aire
segun la Seccién 300.22(C) de la NECy la
Seccién 602 de la IMC

Humedad ambiente

Max. 95% RH, sin condensacion

Temperatura ambiente

-22...122°F [-30...50°C]

Temperatura de almacenamiento

-40...176°F [-40...80°C]

Nombre del edificio/Proyecto

sin mantenimiento
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Peso Peso 4.51b[2.1 kqg]

Materiales  Material de la carcasa Acero galvanizado y carcasa de pldstico

Notas al pie 1 Tensién de impulso nominal 800 V, tipo de accién 1.AA, grado de control de contaminacién 3

Instalacion electrica

’ Cumple con los requisitos de cULus sin necesidad de una conexion a tierra eléctrica.

@ Los actuadores con cables de electrodomésticos estdn numerados.
Proporcione proteccién contra sobrecargas y desconecte segun sea necesario.
Los actuadores también pueden estar alimentados por DC 24V.
Conectar comdn solo a la seccién negativa (-) de circuitos de control.
Una resistencia de 500 Q (ZG-R01) convierte la sefial de control 4...20 mAen 2...10 V.

A Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no estan conectados mecanicamente. Deben
observarse el consumo de energia y la impedancia de entrada.

Esquema de conexionado
Control 2...10V/ 4..20 mA

24 VAC Transformer ’@A\ /5\ A’)\ A

Line = I il Blk (1) Common
Volts | -

— Red (2) | + Hot

1
Control Signal () 500 O
VDC/mA  (+) 2 o |HHwnt @ [Yinput, 2t010v

21010 VDC (-) ==

Feedback Signal () —————|+Horg (5 | U Output -SREF

N2,AF(X1),AFR,NF(X1), TF(X1)
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