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Vuotokytkin

Nestevuodon tunnistamiseen. Suunniteltu
séilididen, kaksoislattioiden, alakattojen tai
huoneiden hélytys-, sdaté- ja
monitorointisovelluksia varten tahattomien
vuotojen estdmiseksi. Sisdltdd
vaihtorelekoskettimen saadin- ja
ndyttéjarjestelmia tai sarjaliitdntda varten, jotta
venttiili voi pysdyttda veden virtauksen
vélittdmasti. Palautus tapahtuu automaattisesti
koskettimien kuivaamisen jélkeen. IP65-/NEMA
4 -luokiteltu kotelointi.

Tekninen tuote-esite 22HL-1..

Kuva voi poiketa tuotteesta

WARRANTY

Tyypin yleiskuvaus
Tyyppi Kytkentdkosketin Lisdominaisuudet Tunnistuskaapelin pituus
22HL-102 SPDT, potentiaalivapaa, Maks. AC/DC Automaattinen kuittaus 2m
24V/1A
22HL-105 SPDT, potentiaalivapaa, Maks. AC/DC Automaattinen kuittaus 5m
24V/1A
22HL-120 SPDT, potentiaalivapaa, Maks. AC/DC Automaattinen kuittaus 20m
24V/1A
Tekniset tiedot
Sahkoiset tiedot  Nimellisjannite AC/DC24V
Nimellisjannitteen alue AC21.6..26.4V/DC13.5..26.4V
Tehontarve AC 1.5VA
Tehontarve DC 0.6 W
Sahkokytkenta Irrotettava jousiliitinlohko enint. 2.5 mm?

Toimintatiedot

Mittaustiedot

Turvallisuustiedot

Kaapelin lapivienti

Kaapelin lapivienti vedonpoistajalla g6...8 mm

Aine

Vesi
Vesi-glykoliseos enintdan 50/50

Kytkentdkosketin

SPDT, potentiaalivapaa
Maks. AC/DC24V /1A

N&ytto

LED, Vihrea - sy6ttéjannite OK
Punainen - kondensaatio

Mittausarvot Johtavuus
Kytkentdraja =10 uS
Suojausluokka IEC/EN III, Pienjannite (SELV)
Kotelointiluokka IEC/EN IP65
Kotelointiluokka NEMA/UL NEMA 4
EU-vaatimustenmukaisuus CE-merkinta
Sertifiointi IEC/EN IEC/EN 60730-1
Laatustandardi IS0 9001
Toimenpidetyyppi Type 1.B
Nimellinen sy6ksyjannite / sy6ttd 0.8 kv
Likaantumisaste 3

Ympadriston kosteus

Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva

Ympaériston [ampétila

-20...50°C [-4...122°F]

Valiaineen lampétila

-20...70°C [-4...158°F]
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Tekniset tiedot

Materiaali  Kotelointi Suojus: PC, lapinakyva
Pohja: PC, oranssi
Tiiviste: NBR70, musta
UV-kestava

Kaapelin lapivienti PA6, musta

Turvallisuusohjeet

ilmastointijarjestelmissa, eika sita saa kdyttdd tdman madritellyn sovellusalan ulkopuolella,
erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvalineissa. Luvaton muuttaminen on
kielletty. Tuotetta ei saa kdyttaa yhdessa sellaisen laitteen kanssa, joka voi vian sattuessa
aiheuttaa suoraan tai valillisesti uhan ihmisen terveydelle tai hengelle, tai johtaa ihmisille,
eldimille tai omaisuudelle vaarallisiin tilanteisiin.

j Tama laite on suunniteltu kaytettavaksi kiinteissa lammitys-, ilmanvaihto- ja

Varmista, ettd virta on kytketty pois ennen asentamista. Al kytke jénnitteiseen/toimivaan
laitteeseen.

Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimaaraisia
ja muita asennussaanndksia on asennuksen aikana noudatettava.

Laitteessa on sahkoisia ja elektronisia osia, eika sita saa hdvittaa talousjatteiden mukana.
Kaikkia paikallisia voimassa olevia sdantéja ja vaatimuksia on noudatettava.

Huomiot

Antureita koskevat yleiset huomautukset Ldhettimelld varustettuja mittalaitteita tulee aina kdyttaa mittausalueen keskivaiheilla, jotta
valtytddn mahdollisilta mittauksen alku- ja paatepisteiden aiheuttamilta poikkeamilta.
Lahettimen ympadrilla oleva ldmpétila tulisi pitdd vakaana. Lahettimia tulee kayttaa
tasasyo6tolla (0.2 V). Paikallisia virtapiikkeja on valtettava, kun kayttéjannitte kytketaan on/off
-tilaan.

Asennushuomautuksia

Asennus pinnalle  Tunnistuskaapeli voi kattaa suurempia alueita. Se asennetaan mutkittelevaan kuvioon.
Varmista asennuksen aikana, ettd tunnistuskaapeli on suoraan maanpinnan paalla.
Tunnistuskaapeli kiinnitetddn koko pituudeltaan mukana toimitetuilla limattavilla
kaapelikiinnikkeilla. Kierrettyjen anturikaapeleiden valisen eristyksen ansiosta
tunnistuskaapeli voidaan asentaa my6s sahkda johtaville pinnoille, kuten terasputkille.

Asennus putkeen  Kierrettyjen anturikaapeleiden vélisen eristyksen ansiosta tunnistuskaapeli voidaan asentaa
myos sahkoda johtaville pinnoille, kuten kupariputkille. Putkiin se asennetaan spiraalimaisesti
nippusiteita kdyttden. Varoitus: jos putken pinnalle muodostuu kondensaatiota, kytkin
laukeaa.

Sisdltyvat osat

Kuvaus Tyyppi
Asennuslevy S-kotelointi A-22D-A09
Tapit

Ruuvit

Tarrakiinnitteiset satulaliittimet

Lisdvarusteet

Valinnaiset lisdvarusteet  Kuvaus Tyyppi

Liitdntaadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin lapivientiin 1x 6 A-22G-A01.1
mm, Multipak 10 kpl
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Kytkentdkaavio
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@ LED punainen: vuoto
® LED vihrea: virransy6tté OK
Application example - Alarm device (horn/light) Application example - Analogue modulating actuator
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* Asennusohjeet
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