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Kommunikoiva istukkaventtiilin toimilaite 2-tie-
ja 3-tieistukkaventtiileille

* Voima 1000 N

* Nimellisjdnnite AC/DC 24 V

* Ohjaus jannitesaatéinen, kommunikoiva
0.5...10 V muuttuja

o Isku 20 mm

» Kommunikaatio Belimo MP -védyldn kautta
* Anturin signaalien muuntaminen

Tekniset tiedot

Sahkoiset tiedot

Tietovdyldkommunikaatio

Toimintatiedot

Turvallisuustiedot

Tekninen tuote-esite

Kuva voi poiketa tuotteesta

NVC24A-MP-SZ-RE
MP.C7BUS

Nimellisjannite AC/DC24V

Nimellisjannitteen taajuus 50/60 Hz

Nimellisjannitteen alue AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Tehontarve ajossa 35W

Tehontarve pidossa 1.5W

Tehontarve Mitoitus 5.5VA

Liitannat

Liittimet 4 mm? (kaapeli 4...10 mm)

Rinnakkaistoiminta

Kylla (ota huomioon tehontarve)

Kommunikoiva ohjaus

MP-Bus

Noodien maara

MP-Bus enint. 8

Moottorin voima 1000 N
Toiminta-alue Y 0.5..10V
Tulovastus 100 kQ

Toiminta-alue Y ohjelmoitava

Aloituspiste 0.5...30 V
P&étepiste 2.5...32V

Takaisinkytkentaviesti U

0.5..10V

Takaisinkytkentaviesti U

Enint. 0.5 mA

Takaisinkytkentaviesti U ohjelmoitava

Aloituspiste 0.5...8 V
P&étepiste 2.5...10 V

Tasakaynti +5%

Kasikaytto painikkeella, voidaan lukita
Isku 20 mm

Toiminta-aika moottori 35s/20 mm

Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa 35..90s

Adnen tehotaso, moottori 60 dB(A)

Adaptoinnin asetusalue

manuaalinen (automaattisesti paélle
ensimmaisessa kdynnistyksessa)

Asennon 0soitus

Mekaaninen, 5...20 mm:n iskunpituus

Suojausluokka IEC/EN I1I, Pienjannite (SELV)
Virtaldhde UL Class 2 Supply
Kotelointiluokka IEC/EN IP54

Kotelointiluokka NEMA/UL NEMA 2

Kotelointi UL Enclosure Type 2
EMC CE 2014/30/EU mukaan

Sertifiointi IEC/EN

IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14
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Tekninen tuote-esite

NVC24A-MP-SZ-RE

Tekniset tiedot
Turvallisuustiedot UL Approval cULus UL60730-1A, UL 60730-2-14 ja CAN/

CSA E60730-1 mukaan
Toimilaitteen UL-merkinta riippuu
tuotantopaikasta, laitteella on joka
tapauksessa UL-hyvéksynta

Toimenpidetyyppi Type 1

Nimellinen sydksyjannite sy6tto / ohjaus 0.8 kv

Likaantumisaste 3

Ympaériston kosteus

Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva

Ympaériston [dmpétila

0...50°C[32...122°F]

Sailytyslampétila

-40...80°C [-40...176°F]

Huolto

huoltovapaa

Paino  Paino

1.8 kg

Turvallisuushuomautukset

ilmastointijarjestelmissa, eika sitd saa kdyttda taman maaritellyn sovellusalan ulkopuolella,

f « Tama laite on suunniteltu kaytettavaksi kiinteissa lammitys-, iimanvaihto- ja

erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvalineissa.

+ Ulkoilmasovellus: mahdollista vain siind tapauksessa, etta laite ei altistu suoraan
(meri-)vedelle, lumelle, jaélle, suoralle auringonsateilylle tai aggressiivisille kaasuille, ja kun
ympadriston olosuhteet pysyvat Teknisessa tuote-esitteessa ilmoitettujen raja-arvojen

puitteissa.

» Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia
lakimddradisia ja muita asennussdanndksia on asennuksen aikana noudatettava.

* Toimintasuunnan ja sulkupisteen vaihdon kytkintd saavat sadtaa vain ammattihenkil6t.
Toimintasuunta on erittdin tarked etenkin jadtymisenestopiireissa.

* Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisdlla osia, joita kdyttdja voisi

korjata tai vaihtaa.

* Laitteessa on sahkoisia ja elektronisia osia, eika sitd saa havittaa talousjatteiden mukana.
Kaikkia paikallisia voimassa olevia sdantéja ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Toimintatila Tavanomainen kaytto:

Toimilaitetta ohjataan vakio-ohjausviestilla DC 0...10 V (huomaa nimellinen jannitealue), ja se
siirtyy ohjausviestin madrittelemdan asentoon. Mittausjannite U toimii toimilaitteen asennon
0...100% sahkoisena nayttdnd, ja sitd voidaan kayttda myos ohjausviestind muille

toimilaitteille.
Kaytto vaylassa:

Toimilaite vastaanottaa digitaalisen ohjausviestinsd ylemmaén tason saatimeltd MP-Bus-vaylan
kautta ja siirtyy madriteltyyn asentoon. Liitanta U toimii kommunikaatiorajapintana eika sy6ta

analogista mittausjannitetta.

Anturien muunnin

Liitdntamahdollisuus anturille (passiivinen tai aktiivinen anturi tai kytkentakosketin). MP-

toimilaite toimii analogi-/digitaalimuuntimena anturisignaalin siirtdmiseksi MP-vdyldn kautta

ylemman tason jérjestelmaan.

Ohjelmoitava yksikkd  The factory settings cover the most common applications. Single parameters can be modified

with Belimo Assistant 2.
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Tuotteen ominaisuudet

Asennus muiden valmistajien venttiileihin

Asennus Belimo-venttiileihin

Kasikayttd

Suuri toiminnallinen turvallisuus
Asennon 0soitus

Sulkuasento

Adaptointi ja synkronointi

Liikesuunnan saatdminen
Lisdvarusteet

Tydkalut

Sahkoiset lisavarusteet
Vdyldportit

Mekaaniset lisdvarusteet

Tekninen tuote-esite NVC24A-MP-SZ-RE

Jalkiasennettavat RetroFIT+-toimilaitteet soveltuvat useimpien muiden valmistajien
venttiileille ja niiden toimitus sisaltda toimilaitteen, kannattimen, yleiskdyttdisen venttiilin
kaulasovitteen ja yleiskdyttdisen venttiilin karasovitteen. Aloita mukauttamalla venttiilinkaula
ja venttiilin kara, ja kiinnita sen jalkeen RetroFIT+-kannatin venttiilin kaulasovitteeseen.
Kiinnita nyt jalkiasennettava RetroFIT+-toimilaite kannattimeen ja yhdista se venttiiliin. Ota
venttiilien sulkupisteen asento huomioon, varmista toimilaite kannattimeen ja jatka sen
jalkeen kayttddnottoprosessia. Venttiilin kaulasovitetta / toimilaitetta voi kaantaa 360°
venttiilinkaulassa edellyttden, etta asennetun venttiilin koko sen sallii.

Kayta Belimon vakiotoimilaitteita Belimon istukkaventtiilien asennuksessa. RetroFIT+-
toimilaitteet on teknisesti mahdollista asentaa myds Belimon istukkaventtiileihin.

Kasikayttd painikkeen avulla on mahdollista (vaihde kytkeytyy pois pdalta niin pitkédksi aikaa,
kun painiketta painetaan tai kun se on lukittu).

Iskua voidaan saataa kdyttden kuusiokoloavainta (4 mm), joka asetetaan toimilaitteen
yldosaan. Kun avainta kdantaa myotapdivaan, toimilaitteen akseli tydntyy ulospain.

Toimilaite on ylikuormitussuojattu, se ei tarvitse erillisia rajakytkimia ja pysahtyy
automaattisesti, kun rajoitin saavutetaan.

Iskunpituus esitetddn mekaanisesti asennusjalassa olevilla liukunapeilla. Iskualue saatyy
automaattisesti itse toiminnan aikana.

Tehdasasetus: toimilaitteen kara on sisdanvedetty.

Kun syéttéjannite kytketddn ensimmaisen kerran eli kdyttddnoton yhteydessd, toimilaite
suorittaa adaptoinnin, jossa toiminta-alue ja asennon takaisinkytkentaviesti saatyvat itse
mekaanisen asetusalueen mukaan.

Taman jalkeen toimilaite siirtyy ohjausviestin madrittelemaan asentoon.

Adaptointi voidaan kdynnistda manuaalisesti painamalla Adaptointi-painiketta tai Belimo
Assistant 2 -sovelluksella. Adaptoinnin aikana tunnistetaan molemmat mekaaniset rajoittimet
(koko asetusalue).

Automattinen synkronisointi, kun késikdyttépainike on konfiguroitu. Synkronisointi tapahtuu
sulkuasennossa (0 %).

Taman jalkeen toimilaite siirtyy ohjausviestin madrittelemaan asentoon.
Joukko asetuksia voidaan tehda kayttamalla Belimo Assistant 2 -sovellusta.

Kun iskusuunnan kytkin aktivoidaan, se vaihtaa liikesuunnan normaalissa toiminnassa.

Kuvaus Tyyppi

Huoltotydkalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, kaytto Belimo Assistant 2

paikan paalla ja vianmaaritys.

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB-NFC- seka MP-Bus-muunnin LINK.10
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksikdille

Kytkentdkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke  ZK1-GEN
Belimon laitteille

Kytkentdkaapeli 5 m, A: Rj11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipaat ZK2-GEN
litantdan MP/PP -liittimeen

Kuvaus Tyyppi
Apukytkin 2x SPDT add-on S2A-H
MP-véylan virtaldhde MP toimilaitteille ZN230-24MP
Kuvaus Tyyppi
Yhdyskdytava MP - BACnet MS/TP UK24BAC
Yhteyskdytava MP Modbus RTU:hun UK24MOD
Kuvaus Tyyppi
Asennusrengas LDM:lle, isku 20 mm ZNV-203
Asennusrengas Sauterille, isku 20 mm ZNV-204
Sovitesarja Danfoss ZNV-205
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Tekninen tuote-esite

Sahkodasennus
Syottd suojamuuntajalta.
MP-Bus AC/DC 24V, jannitesdatdinen
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NVC24A-MP-SZ-RE

Muiden toimilaitteiden rinnankytkentd mahdollinen. Ota huomioon tehontarve.
Iskun suunnan kytkimen tehdasasetus: toimilaitteen kara on sisddnvedetty (4 ).

Pakkokytkenta AC 24 V
kiertokytkimella
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Muut sahkoasennukset
Toiminnot perusarvoilla (tavanomainen tila)

Ensisijainen/toissijainen toiminta (asentoriippuvainen)
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Saato 4 - 20 mA -arvolla ulkoisen vastuksen kautta
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Toiminnallinen tarkastus

Toimenpiteet

1. Kytke 24 V liitantoihin 1 ja 2
2. Kytke irti liitanta 3:

- kiertosuunta L: toimilaite
kiertda vasemmalle

- kiertosuunta R: toimilaite
kiertaa oikealle

3. Oikosulje liitdnnat 2 ja 3:

- Toimilaite kay vastakkaiseen
suuntaan
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Toiminnot perusarvoilla (tavanomainen tila)

MP-vdylan verkkotopologia

Verkkotopologialle ei ole
rajoituksia (tahti, rengas, puu tai
sekalaiset muodot ovat
sallittuja).

Syottd ja kommunikaatio
yhdessa 3-johtoisessa kaapelissa
* ei vaadi suojausta tai kierrettya
kaapelia

* ei vaadi paatevastuksia

Tekninen tuote-esite

Varoitus:

Toiminta-alue tdytyy asettaa
arvoon DC2-10V.

500 ohmin vastus muuntaa 4-20
mA:n virtaviestin janniteviestiksi
DC2-10V.
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NVC24A-MP-SZ-RE

Enint. 8 MP-Bus-lisdsolmua
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Muut sahkoasennukset

Toiminnot perusarvoilla (tavanomainen tila)

Aktiivisten anturien liitdnta Ulkoisen kytkentdkoskettimen liitanta
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~
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* Sy6tto AC/DC 24V jannite 24V
C ) + Lahtosignaali 0...10 V (enint. C ) « Toiminta-alueen aloituspiste
(2] [3]]5] 0..32V) 2] (3115 pitaa konfiguroida MP-
y u * Resoluutio 30 mV y u toimilaitteelle 20.5V

Passiivisten anturien liitanta
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Maariteltyjen toimilaitteiden toiminnot (konfigurointi tarpeen)

Pakkokytkenta ja rajoitus AC 24 V relekoskettimilla Saato auki-kiinni
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Muut sahkoasennukset

Madriteltyjen toimilaitteiden toiminnot (konfigurointi tarpeen)

Pakkokytkenta ja rajoitus AC 24 V kiertokytkimella Saato 3-piste AC24V
>
L~ =
2zo03% 84
S 33 = o > Lo~ 2
‘ ﬁi ‘ S‘Z ) e.g. IN 4007
;i ;L 1 1
¥ 1] 2 3(a)3(b)Q¢o¢o$o¢
Varoitus: > U | ot|ot|ot|o—]| ¢ | ¥
"Kiinni"-toiminto taataan vain, A |ort|e]e] ¢y [ F
s 2 jos toiminta-alueen ( ) P P P e
[ [2][3]]5] —X— aloituspisteeksi on maaritetty LTI12][3]15] -|=-|S'oP | StoP
Yy u e.g. IN4007|  vih.0.5V. Y U oo t|e—|e—t| T | §
Kayttélaitteet ja ilmaisimet
a Iskusuunnan kytkin
|:| @ I:I Vaihtokytkenta: iskun suunta muuttuu
= = Q Painike ja LED-ndyttd vihred
Pois: ei virransyottoa tai vika
Paalla: toiminnassa
Paina painiketta: laukaisee iskun adaptoinnin, mita seuraa normaali tila
A @ / 9 Painike ja LED-ndytto keltainen
Pois: normaali tila
— Paalla: adaptointi- tai synkronointiprosessi aktiivinen
f B Valahtelee: MP-Bus-kommunikaatio aktiivinen
' N Vilkkuu: osoitteenannon pyyntdé MP-paateohjelmalta
Adaption—»@ Paina painiketta: osoitteenannon vahvistus
Power (1
aivess ~(O@ O @ Kasikiyttopainike
Status
(1) Paina painiketta: vaihteisto vapautuu, moottori pysahtyy, kasikaytté mahdollista

Vapauta painike: vaihteisto kytkeytyy, normaali tila

e Huoltoliitdntd
Ohjelmointi- ja huoltotydkalujen liitdntaa varten

@ «asikaytts
Myétapaivaan: toimilaitteen kara tydntyy ulos
Vastapadivaan: toimilaitteen kara vetdytyy sisaan

www.belimo.com NVC24A-MP-SZ-RE - fi-fi » 2025-12-03 « Muutoksen alainen 7/8


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V/ 4
BEL' MG Tekninen tuote-esite NVC24A-MP-SZ-RE

Huolto
Yksikdn parametrejd voi muuttaa Belimo Assistant 2 -sovellusta kdyttamalla. Belimo Assistant
2 toimii dlypuhelimella, tabletilla tai PC:Ila. Saatavilla olevat liitdntavaihtoehdot vaihtelevat
riippuen laitteistosta, johon Belimo Assistant 2 on asennettu.
Katso lisatietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta Belimo Assistant 2 -sovelluksen
pikaoppaasta.
Johdotettu liitdntd  Belimo devices can be accessed by connecting Belimo Assistant Link to the USB port on a PC
or laptop and to the Service Socket or MP-Bus wire on the device.
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Lue lisda

* Tyokaluliitannat

* Johdanto MP-vdylateknologiaan

* MP-yhteistydkumppaneiden yleiskuvaus
* Tekniset tuote-esitteet istukkaventtiileille
* Asennusohjeet toimilaitteille

* Pikaopas - Belimo Assistant 2
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