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Huoneanturi/huonekayttéliittymd CO./kosteus/
ldmpdtila

Huoneen [dmpétilan, kosteuden ja CO»-
pitoisuuden mittaukseen sekd ldmpétilan ja
ilmanvaihdon asetuspisteen saatamiseen. MP-
Bus-, Modbus RTU- ja BACnet MS/TP
-kommunikaation avulla huoneanturit voidaan
yhdistda saumattomasti olemassa oleviin
kolmansien osapuolien saatimiin. Yksikon
kéyttdonotto ja konfigurointi sujuu katevasti
Belimo Assistant 2 -sovelluksella.
Loppukayttdjalld on paasy yksikkd6n Belimo
Display App -sovelluksella, jolla han voi lukea
huoneen arvot ja sa&taa asetusarvoja.
Valinnainen kdytdn suojaus nelinumeroisella
koodilla estdd luvattomien henkildiden tekemat
sybtteet.

Tekninen tuote-esite

Kuva voi poiketa tuotteesta

P-22RT..-1U00A-2

WARRANTY

$Modbus
MP.LC7BUS
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Tyypin yleiskuvaus
Tyyppi Kommunikaatio /0 Mittausarvot Asetusarvo Nayton tyyppi  Lampdtilan tarkkuus
Modbus RTU
' CO,, Lampdtila, a g Belimo Display App  #0,3°C@ 25°C
P-22RTM-1U00A-2 BACnet l'\B/IlfS/TP MP 1x DI Kosteus, Kastepiste Lampétila, Virtaus a LED [+0.5°F @ 77°F]
Modbus RTU
' Lampétila, Kosteus, . .. . . . +0,3°C@25°C
P-22RTH-1U00A-2 BACnet g/IuSs/TP MP- 1x DI Kastepiste Lampétila, Virtaus Belimo Display App [£0.5°F @ 77°F]
Tekniset tiedot
Sahkoiset tiedot  Nimellisjénnite AC/DC 24V
Nimellisjannitteen alue AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Tehontarve AC 1VA
Tehontarve DC 0.5W
Sahkokytkenta Jousiliitin 0.2...2.5 mm?

Tietovayldkommunikaatio

Toimintatiedot

Sahkoista liitantaa koskeva huomautus

23-15 AWG, vain kuparijohtimet
Kaapelityyppi USA ja Kanada: CL2 tai suurempi

Kaapelin lapivienti

Taustapuoli
Ylapuoli
Alapuoli

Kommunikaatio

Modbus RTU
BACnet MS/TP
MP-Bus

Noodien maara

BACnet/Modbus: katso rajapintakuvaus
MP-Bus enint. 8 (16)

Aine IIma

Tulo/1ahto 1x digitaalinen tulo potentiaalivapaata
kosketinta varten

Nayttd Belimo Display App ja LED

LEDia kaytetadn CO, TLF (liikennevalotoiminto)
-toimintoa varten. LEDin voi konfiguroida ja
deaktivoida Belimo Assistant 2 -sovelluksella
(tyyppi (P-)22RTM-..).
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Tekniset tiedot

Mittaustiedot

Erittely CO,

Erittely lampdtila aktiivinen

Erittely kosteus

Turvallisuustiedot

Materiaali

Turvallisuusohjeet

A\

Tekninen tuote-esite P-22RT..-1U00A-2

CO,
Kosteus
Kastepiste
Lampétila

Mittausarvot

Tuntoelintekniikka Ei-dispersoiva infrapuna (NDIR) kaksoiskanava

Mittausalue 0...2000 ppm

Tarkkuus +(50 ppm + 2% mittausarvosta)

Pitkan aikavalin vakaus +20 ppm p.a.

Mittausalue 0...50°C [32...122°F]

Pitkan aikavalin vakaus +0.03°C p.a. @ 25°C [+0.05°F p.a. @ 77°F]

Mittausalue 0...100% RH

Kastepisteen mittausalue -50...50°C [-60...120°F]

Tarkkuus +2% valilla 0...90% RH @ 25 °C

Pitkan aikavalin vakaus +0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH

Suojausluokka IEC/EN I1I, Pienjénnite (SELV)

Virtaldhde UL Class 2 Supply

Kotelointiluokka IEC/EN IP30

EU-vaatimustenmukaisuus CE-merkinta

Laatustandardi IS0 9001

UL Approval cULus UL60730-1, CAN/CSA E60730-1 mukaan
Toimenpidetyyppi Type 1

Nimellinen sy6ksyjannite / syotto 0.5kv

Likaantumisaste 2

Ympaériston kosteus Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva

Ympaériston [dmpétila 0...50°C[32...122°F]

Sailytyslampétila -40...70°C [-40...160°F]

PC, valkoinen, RAL 9003
UL94V-0

Kotelointi

Tama laite on suunniteltu kdytettavaksi kiinteissa lammitys-, ilmanvaihto- ja
ilmastointijarjestelmissa, eika sitd saa kdyttdd taman madritellyn sovellusalan ulkopuolella,
erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvalineissa. Luvaton muuttaminen on
kielletty. Tuotetta ei saa kdyttda yhdessa sellaisen laitteen kanssa, joka voi vian sattuessa
aiheuttaa suoraan tai valillisesti uhan ihmisen terveydelle tai hengelle, tai johtaa ihmisille,
eldimille tai omaisuudelle vaarallisiin tilanteisiin.

Varmista, ettd virta on kytketty pois ennen asentamista. Ald kytke jannitteiseen/toimivaan
laitteeseen.

Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimaaraisia
ja muita asennussaannoksia on asennuksen aikana noudatettava.

Laitteessa on sdhkdisia ja elektronisia osia, eika sitd saa havittaa talousjatteiden mukana.
Kaikkia paikallisia voimassa olevia saantéja ja vaatimuksia on noudatettava.

www.belimo.com
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Tuotteen ominaisuudet

Kaksikanavainen CO, -tekniikka

Huomiot

Antureita koskevat yleiset huomautukset

Sahkdtehohdvién aiheuttama
itseldmpidminen

Kosteusantureiden kdyttdhuomautus

Digitaalinen tulo

Indikaattorit

o |

Kaikki CO,-anturit ovat alttiita komponenttien ikddntymisprosessin aiheuttamille poikkeamille,
minka vuoksi anturit on kalibroitava ja sdadettdva tai vaihdettava saannéllisesti.
Kaksikanavainen tekniikka minimoi ndma poikkeamat kompensoimalla suurimman osan
mittauskanavan ikaantymisen vaikutuksista sadtamalla sita vertailukanavan kanssa.

Tama mahdollistaa kaksikanavaisten antureiden kdyton sovelluksissa, joissa on 24/7-kdyttoa.
Saanndllinen kalibrointi raikkaalla ulkoilmalla, kuten ABC-logiikalla varustetuissa antureissa,
ei ole tarpeen kaksikanavaisissa antureissa. Anturi on suositeltavaa kalibroida uudelleen
viiden vuoden kayton jdlkeen.

Seinan lampdominaisudet vaikuttavat mittaustulokseen. Kiintea betoniseina reagoi
huoneldampétilan vaihteluihin hitaammin kuin kevyet seindrakenteet. Huoneanturi tunnistaa
aina ilman ja seindn lampétilan sekoituksen. Tamad tarkoittaa, etta mittaustulokseen
sisallytetadn myoés seindn sateilylampd, joka on mukavuuden kannalta térkeaa.

Huomautus: Vedon esiintyminen auttaa kuljettamaan tehonhukkaa pois anturista. Tilapdista
vaihtelua saattaa esiintyd lampétilan mittauksen aikana.

Sahkékomponentteja sisaltavissa lampétila-antureissa on aina jonkin verran tehonhukkaa,
joka vaikuttaa ympariston ilman mittaukseen. Aktiivisten lampadtila-antureiden tehonhukka
ilmenee yhdessa kayttéjannitteen kanssa tapahtuvana lineaarisena nousuna. Tehonhukka

tulee ottaa huomioon lampétilan mittaamisessa.

Belimon huoneantureissa on mukautuva lampétilakompensointi koko syéttdjannitealueelle.
Tama varmistaa sen, ettd ympadriston lamp6tila tunnistetaan aina mahdollisimman tarkasti.

Kosteusanturi on erittdin herkka. Anturielementin koskettaminen tai sen altistaminen
syovyttaville aineille, kuten kloorille, otsonille, ammoniakille, vetyperoksidille tai etanolille
(esim. puhdistusaineena), voi vaikuttaa mittaustarkkuuteen.

Pitkdaikainen kayttd suositeltujen olosuhteiden (5...50 °C ja 20...80 % RH) ulkopuolella voi
aiheuttaa tilapdisen siirtyman. Tdma vaikutus haviaa, kun palataan suositellulle alueelle.

Digitaalista aputuloa voi kdyttda kolmannen osapuolen antureihin ja kytkimiin
(ikkunahalytykset, kdytdssdolon ilmaisin jne.) Tuloarvoja seurataan ja ne vélitetaan
yksinomaan MP-Bus-, Modbus RTU- ja BACnet MS/TP -protokollan vélityksella.

0 CO;, TLF (traffic light function - liikennevalotoiminto), kaytettdvissa (P-)22RTM-..-anturilla

Varit: vihred, keltainen ja punainen. LEDin voi konfiguroida ja deaktivoida Belimo
Assistant 2 -sovelluksella.

www.belimo.com
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Kayttd

Siséltyvat osat

Lisdvarusteet

Huolto

Kaytto

Tydkalut

Tekninen tuote-esite P-22RT..-1U00A-2

Belimo Display App -sovellus mahdollistaa huonekadyttdpaatteen senhetkisten arvojen ndyton
sekd asetusarvojen saatamisen. Siten huonekdyttdpdaatteessa ei tarvita nayttoa.
Lahialuekommunikaation (NFC) kdyttdjakohtaisten profiilien ansiosta kolmannet osapuolet
eivat padse turvallisuuden kannalta kriittisiin tietoihin.

Toimi ndin:

1. Lataa Belimo Display App

2. Kohdista dlypuhelin huonekayttépaatteeseen

3. Katso/saada arvoja tai asetusarvoja

4. Aktivoi asetusarvot kohdistamalla dlypuhelin jdlleen huonekdyttopaatteeseen

V.4
BELIMO

Ruuvit
Kuvaus Tyyppi
Huoltotydkalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, kaytto Belimo Assistant 2

paikan paalla ja vianmaaritys.

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB-NFC- seka MP-Bus-muunnin LINK.10
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille

Kytkentdkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipaat ZK2-GEN
litantaan MP/PP -liittimeen

Yksikdn parametrejd voi muuttaa Belimo Assistant 2 -sovellusta kdyttamalla. Belimo Assistant
2 toimii dlypuhelimella, tabletilla tai PC:Ila. Saatavilla olevat liitdntavaihtoehdot vaihtelevat
riippuen laitteistosta, johon Belimo Assistant 2 on asennettu.

Katso lisatietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta Belimo Assistant 2 -sovelluksen
pikaoppaasta.

www.belimo.com
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Huolto

Langaton liitanta

Johdotettu liitdnta

Tekninen tuote-esite P-22RT..-1U00A-2

Belimon yksikéitd, joissa on NFC-logo, voidaan kéyttaa Belimo Assistant 2 -sovelluksella.
Vaatimus:

- NFC- tai Bluetooth-yhteensopiva dlypuhelin

- Belimo Assistant 2 (Google Play Kauppa ja Apple App Store)

Aseta NFC-ominaisuudella varustettu dlypuhelin yksikdn paalle siten, ettd NFC-antennit ovat
kohdakkain.

Luettavissa olevat arvot: virtaus, akkumuloitu virtaus, valiaineen lampdtila, glykolipitoisuus-%,
halytys-/virheilmoitukset

Belimo-yksikdihin pddsee yhdistamalla Belimo Assistant Linkin kannettavan tai
poytatietokoneen USB-porttiin ja yksikén huoltopistokkeeseen tai MP-Bus-johtoon.

Belimo Assistant 2 toimii MP-padteohjelmana. Siksi yksikkdon ei saa liittda muita MP-
paateohjelmia.

ZK2-GEN

MP

Com
24V ZK2-GEN
/ MP

C )
L2l [s] o[z 13 [6]]7]
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Kytkentdkaavio

Syottd suojamuuntajalta.
& Johdotus linjalle BACnet MS/TP/Modbus RTU on suoritettava voimassa olevien RS-485-
sdanndsten mukaan.

Modbus/BACnet: sydttdd ja kommunikaatiota ei ole galvaanisesti eristetty. Yhdista laitteiden
maadoitussignaalit toisiinsa.

LAC24Vy
GND=1 g bC24avV . 4 on
AC/DC24V =2 A at
MPS =5 [} 5 |mps
GND =10 { GND—E;
AC/DC 24V |&ht6, maks. 100 mA =12 —] 12| Four
Digitaalinen tulo, esim. ldsndolokytkin=13 | | \—E DI
C1/D-/A=6 | | 6 |-
c2/o+B=7 | ! ELE
LAC24vy f
GND=1 gpc2avy | on
AC/DC24V =2 T&
MPS =5 5 |mps
GND =10 6N —10] L
AC/DC 24V 13htd, maks. 100 mA =12 — 12| Four
Digitaalinen tulo, esim. lasndolokytkin=13 | [ \—E DI
C1/D-/A=6 | | 6 |o-
c2/o+B=7 | ! (7] 0+
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Tyyppi Paino
P-22RTM-1U00A-2 0.14 kg
P-22RTH-1U00A-2 0.14 kg
Lisatietoja

* BACnet-rajapintakuvaus

* Modbus-rajapintakuvaus

* Asennusohjeet

« Datapool-arvojen kuvaus

* Pikaopas - Belimo Assistant 2
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