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Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, Ulkokierre

* Avoimiin ja suljettuihin vesijarjestelmiin

* Vesipuolen sulkutoimintoihin ja auki-kiinni-
ohjaukseen ilmanvaihto- ja
lammitysjarjestelmissa.

* juomavedelle pyynndsta

« IImakuplatiivis

Kuva voi poiketa tuotteesta

R4..open-close

Yleiskuvaus
Tyyppi DN G Kvs PN
" [m*/h]

R415 15 1 8.6 40
R420 20 11/4 21 40
R425 25 1172 26 40
R432 32 2 32 25
R440 40 21/4 32 25
R450 50 23/4 49 25
Tekniset tiedot

Toimintatiedot Valiaine

Vesi, juomavesi (pyynndstd), vedessa glykolia
enint. 50 til.-%.

Valiaineen lampétila

-10...100°C [14...212°F]

Valiaineen lampétilaa koskeva huomautus

Véliaineen lampétilassa -10...2 °C suositellaan
venttiilinkaulan jatketta.

Sallittua valiaineen [ampétilaa voidaan
rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypista.
Rajoituksia voi l8ytaa toimilaitteiden
vastaavista Teknisista tuote-esitteista.

Sulkupaine Aps

1400 kPa

Paine-ero Apmax

400 kPa

Paine-ero huom!

200 kPa hiljaista kayttda varten

Vuotoluokka

ilmakuplatiivis, vuotoluokka A (EN 12266-1)

Kaantokulma

90°

Putkiliitanta

Ulkokierre
ISO 228-1:n mukaan

Asennussuunta

pysty- tai vaaka-asento (suhteessa karaan)

Huolto

huoltovapaa

Materiaalit  Venttiilin runko

nikkeldity messinkirunko

Rungon viimeistely

nikkeldity

Sulkeva osa

Ruostumaton teras

Kara

Ruostumaton teras

Karatiiviste

EPDM O-ring

Istukkarengas

PTFE, O-rengas Viton

Voiteluaine

Klibersynth VR 69-252N (kayttovesiluokka)
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Turvallisuushuomautukset

A\

Tuotteen ominaisuudet

Toimintatila

Lisdvarusteet

Sahkoiset lisavarusteet

Mekaaniset lisdvarusteet

Asennushuomautuksia

Sallittu asennussuunta

Veden laatuvaatimukset

Huolto

Tekninen tuote-esite R4..open-close

* Venttiili on suunniteltu kaytettavaksi kiinteissa lammitys-, ilmanvaihto- ja
ilmastointijarjestelmissa, eika sita saa kdyttda taman madritellyn sovellusalan ulkopuolella,
erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvalineissa.

+ Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia
lakimaaraisia ja muita asennussadnnoksia on asennuksen aikana noudatettava.

« Venttiili ei sisdlld osia, joita kayttdja voi vaihtaa tai korjata.

+ Venttiilid ei saa hdvittaa talousjatteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sdantéja
ja vaatimuksia on noudatettava.

* Madriteltadessa saatolaitteiden ominaiskdyraa on otettava huomioon havaitut direktiivit.

Auki-kiinni palloventtiilid ohjataan kiertoliiketoimilaitteella. Toimilaite on kytketty auki-kiinni
viestilld. Avaa palloventtiili vastapdivaan ja sulje se my6tapaivaan.

Kuvaus Tyyppi
Karan lammitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24V, 20 W ZR24-2
Kuvaus Tyyppi
Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50 ZR-EXT-01
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille DN 15 Rp 1/2" ZR4515
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille DN 20 Rp 3/4" ZR4520
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille DN 25 Rp 1" ZR4525
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille DN 32 Rp 1 1/4" ZR4532
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille DN 40 Rp 1 1/2" ZR4540
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille DN 50 Rp 2" ZR4550

Palloventtiili voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Palloventtiilia ei saa asentaa
riippuvaan asentoon eli niin, ettd kara osoittaa alaspain.

Veden laadulle normissa VDI 2035 asetettuja vaatimuksia on noudatettava.

Belimo-venttiilit ovat saatélaitteita. Jotta venttiilien oikea toiminta voidaan pitkdaikaisesti
varmistaa, tulee ne pitdd vapaana ylimadraisista hiukkasista (esim. hitsausjatteet
asennustdiden aikana). Sopivan suodattimen asennus on suositeltavaa.

Palloventtiilit ja kiertoliiketoimilaitteet ovat huoltovapaita.

Ennen huoltotdiden suorittamista ohjauselementilld on tarkeaa irrottaa kiertoliiketoimilaite
virtaldhteesta (irrottamalla tarvittaessa sahkdjohto). Putkiston pumput on kytkettava pois
paalta ja asiaankuuluvat sulkuventtiilit suljettava (anna osien jaahtya ensin ja alenna
jarjestelmdn paine ympariston tasolle).

Jarjestelmaa ei saa palauttaa toimintaan ennen kuin palloventtiili ja toimilaite on asennettu
uudelleen ohjeiden mukaan, ja putkisto on tdytetty asianmukaisesti.
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BELIMO Tekninen tuote-esite R4..open-close

Asennushuomautuksia

Virtaussuunta  Koteloon nuolella merkittya virtaussuuntaa taytyy noudattaa, koska muuten palloventtiili voi
vaurioitua. Varmista, ettd pallo on oikeassa asennossa (merkinta karassa).

Mitat
Mittapiirustukset
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X/Y: Minimietdisyys suhteessa venttiilin keskikohtaan.

Toimilaitteen mitat |dytyvat vastaavan toimilaitteen Teknisesta tuote-esitteesta.
Type DN G L H X Y

[ (mm]_ [mm] [mm] [mm] [to)

R415 15 1 74 44 220 90 0.50
R420 200 11/4 855 46 220 90 0.76
R425 25 11/2 845 46 220 90 0.77
R432 32 2 102 50.5 230 90 1.2
R440 40 21/4 103 50.5 230 90 1.1
R450 50 23/4 1155 56 240 90 21
Lisdtietoja

* Vesisovellusten koko tuotevalikoima

* Tekniset tuote-esitteet toimilaitteille

* Asennusohjeet toimilaitteille ja/tai palloventtiileille
* Yleisida huomautuksia projektisuunnitteluun
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