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BELIMO

Raccordi

* da filettatura interna G a filettatura interna Rp
* incl. guarnizione

L'immagine puo differire dal prodotto

Panoramica modelli

Modello DN G Rp
1§ [
ZREV15F 15 3/4 1/2
ZREV20F 20 1 3/4
ZREV25F 25 11/4 1
ZREV32F 32 11/2 11/4
ZREVAQF 40 2 11/2
ZREV50F 50 21/2 2
Dati tecnici
Dati funzionali  Fluido Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
Collegamento tubi Filettatura interna

G conforme a ISO 228-1
Rp secondo ISO 7-1

Materiali  Materiali utilizzati Ottone nichelato

Note di sicurezza

riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, non & permesso I'utilizzo al di fuori
dei campi applicativi previsti, specialmente su aeroplani o trasporti aerei di qualsiasi tipo.

+ L'installazione pud essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate
tutte le normative legali o istituzionali applicabili.

+ Il dispositivo aggiuntivo non puo essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Vanno
rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

j « Il dispositivo aggiuntivo € stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di

Note generali

Note di consegna  Nella fornitura: dado di giunzione (filetto G), inserto (filetto Rp), guarnizione
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BELIMO Scheda tecnica ZREV..F

Dimensioni
Schemi dimensionali
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L2: Profondita massima filettatura.
Type DN G Rp L 1 L2 A B 0
"1 "1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZREV15F 15 3/4 1/2 475 42 15 30 25 0.10
ZREV20F 20 1 3/4 54 47.5 16 37 3 0.18
ZREV25F 25 11/4 1 60 52 19 46 38 0.27
ZREV32F 32 1172 11/4 67 58 21 52 48 0.40
ZREVAOF 40 2 11/2 70 60 21 64 54 0.54
ZREV50F 50 2172 2 80 68.5 25 81 66 0.90
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