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VAV-Compact-enhet - med VAV-regulator,
dynamisk Ap-sensor og spieldaktuator

* Applikasjonsomrade: VAV-enheter i komfort-
applikasjoner

* Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

* Belimo D3, dynamisk mengdesensor

* Funksjonsomrade differansetrykk 0...500 Pa
* Regulering kommuniserende, hybrid,
modulerende (0/2...10 V)

» Kommunikasjon via BACnet MS/TP, Modbus
RTU eller Belimo MP-Bus

* Konvertering av sensorsignaler

* Servicekontakt for betjeningsenheter

Tekniske data

Elektriske data

Data bus-kommunikasjon

Funksjonsdata

Maledata

Teknisk datablad LMV-D3-MOD

Bildet kan avvike fra produktet

> BACnet
$odbus
MPC7BUS

Nom. spenning AC/DC24V

Nominell frekvens 50/60 Hz

Nominelt spenningsomrade AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Strgmforbruk i drift 2W

Effektforbruk ved stillstand W

Effektforbruk for kabeldimensjonering 4VA

Innkoblingsstrgm (Imax) 80A@5ms

Tilkopling tilfarsel / requlering

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm?

Kommunikasjon

BACnet MS/TP
Modbus RTU (fabrikkinnstilling)
MP-Bus

Antall noder

BACnet/Modbus se grensesnittbeskrivelse
MP-Bus maks. 8

Moment motor 5Nm
Arbeidsomrade Y 2..10V
Inngangsimpedanse 100 kQ
Arbeidsomrade Y variabelt 0..10V
Posisjon tilbakemelding U 2.10V
Posisjon tilbakemelding U, merknad Max. 1 mA

Posisjon tilbakemelding U variabelt

Startpunkt 0...8 V
Endepunkt 2...10V

V'max justerbar

20...100 % av V'nom

V'mid justerbar

>V'min...<V'max

V'min justerbar

0...100% av V'nom (<V'max)

Manuell overstyring

med trykknapp, kan lases

Dreievinkel

95°

Dreievinkel

justerbar mekanisk eller elektrisk begrensning

Mechanical interface

Universalklemme 6...20 mm

Posisjonsindikator

Mekanisk

Maleprinsipp

Belimo D3, dynamisk mengdesensor

Installasjonsretning

posisjonsuavhengig, nullstilling ikke
ngdvendig

Funksjonsomrade differansetrykk 0...500 Pa

Maks systemtrykk 1500 Pa

Burst-trykk +5 kPa

Hgydekompensasjon Justering av systemhgyde (omrdde 0...3000

moh)

Tilstandsmaling luft

0...50°C/ 5...95% RH, ikke-kondenserende
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Teknisk datablad LMV-D3-MOD

Tekniske data
Maledata Tilkopling trykkslange Nippeldiameter 5.3 mm
Sikkerhetsdata  Beskyttelsesklasse IEC/EN I1I, Beskyttende ekstra-lav spenning (PELV)
Beskyttelsesgrad IEC/EN IP54
Beskyttelsesgrad NEMA/UL NEMA 2
Kapsling UL Enclosure Type 2
EMC CE i henhold til 2014/30/EU
Sertifisering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
Handlingstype Type 1
Testspenning (puls) tilfersel / regulering 0.8 kv
Forurensningsgrad 3
Omgivelsesfuktighet Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur 0...50°C [32...122°F]
Oppbevaringstemperatur -20...80°C [-4...176°F]
Bygning-/prosjektnavn Vedlikeholdsfri
Vekt Vekt 0.55kg
Sikkerhetsmerknader
+ Enheten ma ikke benyttes utenfor angitt bruksomrade, spesielt ikke i fly eller annen
& lufttransport.

» Utendgrs-applikasjon: kun mulig dersom (sjg)vann, sng, is, direkte sollys eller aggressive
gasser ikke pavirker enheten direkte, og at det er sikret at omgivelsesforholdene forblir
innenfor grenseverdiene til enhver tid i henhold til databladet.

+ Installasjon skal kun utfgres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover
og bestemmelser folges.

+ Enheten kan bare apnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller
repareres av bruker.

+ Kablene ma ikke fjernes fra enheten.

+ Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og ma derfor ikke kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser
og krav.

Produktegenskaper

Applikasjon  VAV-Compact-enheten benyttes for komfort-applikasjon til trykkuavhengig regulering av VAV-
enheter. Se teknisk brosjyre - VAV-Compact produktutvalg for luftmengde-applikasjoner.

Trykkmaling

Den integrerte differansetrykksensoren er ogsa egnet for registrering av sveert sma
luftmengder. Den vedlikeholdsfrie sensorteknologien muliggjer mange bruksomrader i
HVAC-komfortomradet, som boliger, kontorer, hoteller osv.

Aktuatorer

For de ulike applikasjonene og spjeldkonstruksjonene er ulike aktuatorvarianter med ulike
momenter, 5, 10 eller 20 Nm, tilgjengelig for produsenten av VAV-enheten.

Kontrollfunksjoner

Luftmengde (VAV/CAV) eller posisjonsregulering (apen-slgyfe)
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Produktegenskaper
Applikasjon variabel luftmengde (VAV)

Applikasjon konstant luftvolum (CAV)

Applikasjon posisjonsstyring (3pen)

Behovsstyrt ventilasjon (DCV)
Konfigurerbar enhet

Bus-drift

Driftsinnstillinger

Nominell verdi (OEM-innstilling) Nom
Justeringsomrade Min 1
Justeringsomrade Max 2

Tilbakemelding U 0...100 % Nom 3
Regulering Y Min...Max 4

Betjening- og serviceverktgy

Teknisk datablad LMV-D3-MOD

Regulering av variabel luftmengde i omradet V'min-V'max, behovsavhengig via en
modulerende referansevariabel (analog eller bus), f.eks. romtemperatur eller CO,-regulator
for energibesparende luftbehandling av individuelle rom eller soner.

V'nom, Ap @ Volm

Kalibreringsparamtere, egnet til VAV-enheten eller til pickup-enheten for differansetrykk som
brukes

Justeringsomrade Ap @ V'nom: 38-500 Pa

V'max (Max)

Maksimal volumstrgm, justerbar 20-100 % V'nom
V'min (Min)

Minimal volumstrgm, justerbar 0-100 % V'nom

Konstant luftmengderegulering. Hvis pakrevd, via trinnveksling (bryterkontakter) for
applikasjoner med konstant luftmengde.

Trinn: LUKK / Min / Max / APEN

Posisjonsregulering for integrasjon av VAV-Compact i en ekstern VAV-reguleringsslgyfe.
Sender- og aktuatorenhet.

Maks

Omrade: 20...100% rotasjonsomrade

Min

Omrade: 0...100% rotasjonsomrade

Utgang for kommandosignalet (spjeldposisjon) til automasjonssystemet pa hgyere niva -
DCV-funksjon.

The factory settings cover the most common applications. Single parameters can be modified
with Belimo Assistant 2.

Takket vaere multibus-funksjonen kan VAV-Compact enkelt integreres i et bus-system.
Kommunikasjonsgrensesnittet defineres pa systemet ved hjelp av serviceverktgyet ZTH EU:
BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus.

Du kan eventuelt velge en hybridmodus for BACnet MS/TP og Modbus RTU, bus-kopling
kombinert med analog styring.

I busmodus kan det kobles til en sensor (0-10 V), f.eks. en temperatursensor eller en
bryterkontakt for integrasjon i bus-systemet pa hgyere niva.

Kontrollfunksjoner
Luftmengde (VAV/CAV) eller posisjonsregulering (apen-slgyfe)

Driftsinnstillinger: min/maks/nom

Min Max

A 100% Nom

PILR A — -V 20%

0% Y

-0% Y

Belimo Assistant 2 ZTH EU - kan plugges inn i servicekontakten lokalt eller eksternt via MP-
tilkobling.
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Tilbeher
Verktey Beskrivelse Type
Serviceverktgy for kablet og tradles konfigurasjon, drift pa stedet og Belimo Assistant 2
feilsgking.

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer LINK.10
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for ZK1-GEN
Belimo-enhet

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling ~ ZK2-GEN
til MP/PP terminal

Elektrisk tilbehgr  Beskrivelse Type
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for ZK1-GEN
Belimo-enhet

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling  ZK2-GEN
til MP/PP terminal

Elektrisk installasjon

Forsyning fra skilletransformator.
& Kablingen av linjen for BACnet MS/TP / Modbus RTU ma utferes i henhold til gjeldende
RS-485-bestemmelser.

Modbus / BACnet: Forsyning og kommunikasjon er ikke galvanisk isolert. COM og jording av
enhetene ma vare koblet til hverandre.

Ledningsfarger: Funksjoner:
1=sort C1 = D- (ledning 6)
2=rgd C2 =D+ (ledning 7)
3 = hvit

5=orange

6 =rosa

7=gra

BACnet MS/TP / Modbus RTU

-+ - 4+
L~ 1~
Com-F | | _——
D- P
D+ =S
T T T T T T
1 2 3 5 6 7 1T 2 3 5 6 7
] | | | | | ] | | | | |
add——T——T1T—"1T" d—FT——T1T—"1T"™
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C1 C2 C1 C2
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Elektrisk installasjon

Omformer for sensorer

Tilkobling med bryterkontakt, f.eks. differansetrykkbryter

5 &

CoDm =

D+ g X<
T 0 T T T
1 I2 ? %IS 6 Z Veksle kontaktkrav:
qa——T—TTD Bryterkontakten ma kunne bryte

c1 C2 en strgm pa 16 mA ved 24 V
noyaktig.

1%
Com -
D+ 1>
[/j
T T T T T
1T 2 3 5 6 7
| | | | | |
¢ o e e
c1 C2 Mulig spenningsomrade: 0...32 V

opplgsning 30 mV

Videre elektriske installasjoner

Funksjoner med basisverdier (konvensjonell modus)

MP-Bus

e+

)

Y— (+)}—<— Sensor
U—a> MP
|_
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Videre elektriske installasjoner
Funksjoner med spesifikke parametre (konfigurasjon kreves)

Lokal overstyring med AC 24 V (busmodus)
L~ g

X 5§ o
s 283
CoDm a
D+ KXD()TT(
N
] I2 ? ? ? I7 Merknad:
a—1— [ TD Den lokale overstyringen
Y U C1cC2 —+K— fungerer kun med AC 24 V-
e.g. 1N 4007 forsyning.

Modbus RTU / BACnet MS/TP med analogt settpunkt (hybridmodus)

Com
D

)
Y— (+)}—<- 2.10V
| U 2.10V
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Teknisk datablad LMV-D3-MOD

Parameter- og verktayoversikt

Settings and tool functions

Tool
2 3
T [
Designation Setting values, limits, explanations Units R g Remarks
System-specific data
Position 16 characters, e.g. office 4 6th floor SUP String ror/w
Designation 16 characters: unit designation etc. String roor/w
Modbus address 1..247 r/w - Modbus adressing
Address (MP) PP r/w r/w For Modbus applications: PP
Vi ax 20..100% [V' ol ms/h /1/s /cfm wWor/wo >/=V'
Vi Vi Mo m¥h /1/s /cfm W r/w
Vi 0..100% [V' ol mé/h /1/s / cfm W /W </=V' .
Altitude of installation ~ 0...3000 m r/w r/w Adaptation of Ap sensorto
altitude (meters above sea level)

Controller settings
Control function Volumetric flow / Position control (Open Loop) = =
Mode 0.10/2.70 \ r/w? r/w For Modbus applications: 2...110
CAV function? CLOSE/V' i/ V' s Shut-off level CLOSE 0.1 — r/w For analogue control only

CLOSE/V' i/ V' aw Shut-off level CLOSE 0.5

V'min/V' g/ V'mes (NMV-D2M-comp.)
Positioning signal Y Start value: 0...8; stop value: 2...10 \ r r/w Foranalogue control only
Feedback U Volume / damper position / Ap - r/w Foranalogue feedback
Feedback U Start value: 0...8; stop value: 2...10 \Y - r/w Foranalogue feedback
Behaviour when No action / adaptation / synchronisation - r/w
switched on (Power-on)
Synchronisation Y=0% - r/w Synchronisation at
behaviour Y=100% damper position 0 or 100%
Bus fail position Last setpoint / damper CLOSE - 1w

V'iin/ Ve / damper OPEN
Unit-specific settings
Vi 0...60°000 m%/h m3h /1/s /cfm rr/(w)” Unit-specific setting value
Ap@V' 38..500 Pa r_1r/(w)” Unit-specific setting value
Direction of rotation cw/cew r/w? r/w Unit-specific setting value
(for Y=100%)
Range of rotation Adapted # / programmed 30..95 ° - r/w
Torque 100/75/50/25 % r/w_ % of nominal torque

" Write function accessible only for VAV manufacturers

2 Access only via servicing level 2

3 Within the mechanical limitation

4 The first time the supply voltage is switched on, i.e. at the time of initial commissioning, the actuator carries out an adaption, which is when the operating range and position feedback
adjust themselves to the mechanical setting range. The actuator then moves into the required position in order to ensure the volumetric flow defined by the control signal.
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Parameter- og verktayoversikt
Settings and tool functions

Tool
2 °
z B

Designation Setting values, limits, explanations Units ] 8 Remarks
Operating data
Setpoint / Actual value mé/h /1/s /cfm r r T (trend) display with print function
Damper position Pa/% T  and data saving to HD
Simulation Damper OPEN/CLOSE wow

V'min / V'mid / V'max / Motor Stop
Running times Operating time, running time - r

Ratio (relation)
Alarm messages Setting range enlarged, mech. overload, - r/w

Stop&Go ratio too high
Serial number Device ID r r Incl. production date
Type Type designation r r
Version display Firmware, config. table ID r r
Configuration data
Print, send - yes
Backup in file = es
Log data / Logbook Activities log - yes
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Regulering og indikatorer

— ~
) O ﬂ Trykknapp og LED-display grent
q 0 Av: Ingen stremforsyning, eller funksjonsfeil
: Adaption - (@) . Pa: I drift
Power o . . L. . .
) Address —». o Trykk pa knappen: Istandardmodus: Utlgser dreievinkeltilpasning
Status I adressemodus: Bekrefter innstilt adresse (1...16)
{ 9 I Blinker: I adressemodus: Pulserer tilsvarende den innstilte adressen (1...16)
Ved start: Tilbakestilling til fabrikkinnstilling (kommunikasjon)
a @ Trykknapp og LED-display gult
Av: Standardmodus
Pa: Adapsjon eller synkronisering aktiv
Eller aktuator i adressemodus (LED-display blinker)

Flimrer: BACnet/Modbus-kommunikasjon aktiv
Trykk pa I drift (>3 s): Slar adressemodus pa og av
knappen:

I adressemodus: Stiller inn adressen ved & trykke flere ganger
Ved start (>5 s): Tilbakestilling til fabrikkinnstilling (kommunikasjon)

e Knapp for manuell overstyring

Trykk pa knappen: Girutkobling, motor stopper, manuell overstyring mulig

Slipp knappen: Girinnkobling, synkronisering starter, standardmodus

Q Serviceplugg
For tilkobling av konfigurasjons- og serviceverktay

Kontroller stremforsyning 24 V

0 Avog Q Pa Mulig kablingsfeil i stremforsyningen

Installasjons-notater

Installasjonssituasjon ~ Montering av VAV-Compact-reguleringsutstyr:
Produsenten av VAV-enheten monterer, konfigurerer og kalibrerer VAV-Compact i fabrikken.

Installasjon av VAV-enheten:
VAV-enheten ma installeres i henhold til spesifikasjonene fra produsenten av VAV-enheten.

Spesifikasjon for installasjon av Ap-sensor:

Ingen restriksjoner, men det ma unngas at kondens kommer inn i sensoren og blir vaerende
der.

Tilgjengelighet for reguleringsutstyr:

Tilgjengeligheten for reguleringsutstyret ma vere garantert hele tiden.
Trykkslangetilkoblinger:

Trykkslangetilkoblingene mé ikke komme i kontakt med veesker eller smgremidler, uavhengig
av type, dette inkluderer rester inne i eller pa overflaten av trykkslangene.
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Installasjons-notater

Service

Utfarer service

Kablet tilkobling

Teknisk datablad LMV-D3-MOD

Rengjgringsarbeid under installasjon, igangkjgring eller vedlikehold

Belimo VAV-enheter er vedlikeholdsfrie. Vi anbefaler terr fjerning av stev fra utsiden av
kapslingen om ngdvendig.

Luftkanalsystemet og VAV-enhetene vedlikeholdes ved rengj@ringsintervallene som kreves
ved lov eller det spesifikke systemet. Vaer oppmerksom pa fglgende punkter.
Rengjeringsarbeid pa spjeldet, differansetrykkgkningsenheter og trykkslanger

Ved rengjering av luftkanalsystemet eller VAV-enheten ma trykkslangene pa VAV-regulatoren
fiernes slik at de ikke blir pavirket.

Med trykkluft, f.eks. blase ut av differansetrykkekningsenheter eller trykkslanger
For dette arbeidet, koble fra differansetrykkgkningsenhetene eller trykkslangene fra
differansetrykksensoren.

Tilkobling av trykkslangene

For & sikre riktig installasjon av trykkslangene anbefaler vi 8 merke dem med + eller - fer
demontering.

Enhetsparameterne kan modifiseres med Belimo Assistant 2. Belimo Assistant 2 kan kjgres pa
en smarttelefon, et nettbrett eller en PC. Tilgjengelige tilkoblingsmuligheter varierer avhengig
av maskinvaren som Belimo Assistant 2 er installert pa.

For informasjon om Belimo Assistant 2, se hurtigveiledningen for Belimo Assistant 2.

Belimo devices can be accessed by connecting Belimo Assistant Link to the USB port on a PC
or laptop and to the Service Socket or MP-Bus wire on the device.

— 2+

H o -

Tilkobling Belimo Assistant 2

1 A Com
MP BELIO
T T T T
1 2 3 5 6 7
1 | | | | |
d——T—1—/—>
1 1 1 1 | 1
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Service
Hurtigadressering  BACnet MS/TP - Modbus RTU

1. Trykk pa «Address»-knappen til den grenne «Power»-LED-en ikke lenger lyser. Den grenne
«Power»-LED'en blinker i samsvar med den tidligere innstilte adressen.

2. Still inn adressen ved a trykke pa «Address»-knappen tilsvarende antall ganger (1...16).

3. Den grgnne LED'en blinker i samsvar med adressen som har blitt lagt inn (1-16). Hvis
adressen ikke er riktig, kan dette tilbakestilles i henhold til trinn 2.

4. Bekreft adresseinnstillingen ved a trykke pa den grenne «Adaption»-knappen.

Hvis adressen ikke bekreftes innen 60 sekunder, avsluttes adresseprosedyren.
Adresseendringer som allerede har blitt startet, vil bli forkastet.

BACnet MS/TP- og Modbus RTU-adressen som resulterer ut fra dette, er sammensatt av de
innstilte grunnadressene pluss den korte adressen (for eksempel 100+7=107).

Dimensjoner

-
(-]

| oH|——

g

116
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ﬁ

22 116 ud

A
A
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A
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Ytterligere dokumentasjon

* VAV-Compact-produktutvalg for komfort-applikasjoner

* Verktaykoblinger

* Beskrivelse av BACnet-grensesnitt

* Beskrivelse av Modbus-grensesnitt

* Oversikt over MP-samarbeidspartnere

* Introduksjon for MP-bus-teknologi

* Beskrivelse av VAV-Universal-applikasjon

* Volumstrem og trykkregulering fra Belimo, oversikt over produktutvalg
* Hurtigveiledning - Belimo Assistant 2
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