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Modulerende aktuator med sikkerhetsfunksjon
for justering av spjeld i tekniske
bygningsinstallasjoner

* Starrelse spjeld opp til ca. 4 m?

* Moment motor 20 Nm

* Nominell spenning AC/DC 24 V

* Regulering modulerende 2...10 V

* Tilbakemelding posisjon 2...10V

* Med 2 integrerte hjelpebrytere

* Optimal vaerbeskyttelse for bruk utenders (for
bruk i omgivelsestemperaturer opp til -40 °C,
det finnes en separat tilgjengelig aktuator med
integrert varmeelement)

Tekniske data

Elektriske data

Funksjonsdata

Sikkerhetsdata

Teknisk datablad SF24G-SR-S2-L

Bildet kan avvike fra produktet

Nominell spenning AC/DC24V

Nominell frekvens 50/60 Hz

Nominelt spenningsomrade AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Strgmforbruk i drift 45W

Effektforbruk ved stillstand 1.5W

Effektforbruk for kabeldimensjonering 6.5 VA

Hjelpebryter

2x SPDT, 1x10% / 1x 11...100%

Brytekapasitet hjelpebryter

1 mA..3 A(0.5Ainduktiv), DC5V...AC250 V

Tilkopling tilfarsel / requlering

Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?, FRNC (halogenfri)

Tilkopling hjelpebryter

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm?, FRNC (halogenfri)

Parallell drift Ja (merk ytelsesdata)
Moment motor 20Nm

Moment sikkerhetsfunksjon 20 Nm
Arbeidsomrade Y 2.0V
Inngangsimpedanse 100 kQ

Posisjon tilbakemelding U 2..10V

Posisjon tilbakemelding U, merknad Maks. 0.5 mA
Posisjoneringsngyaktighet +5%

Rotasjonsretning motor

kan velges med bryter L/R

Bevegelsesretning sikkerhetsfunksjon

L (mot urviseren)

Manuell overstyring

ved hjelp av hadndsveiv og lasebryter

Dreievinkel

Max. 95°

Dreievinkel

justerbar fra 33 % i trinn pa 2,5 % (med
mekanisk endestopper)

Gangtid motor 150 s /90°
Gangtid til sikkerhetsfunksjon <20 s @-20...50°C, <60 s @ -30°C
Lydeffektniva motor 40 dB(A)

Mechanical interface

Universalklemme 12...26.7 mm

Posisjonsindikator

Mekanisk, pluggbar

Levetid

Min. 60 000 sikkerhetsposisjoner

Beskyttelsesklasse IEC/EN

I11, Sikkerhet ekstra lav spenning (SELV)

Stremkilde UL

Class 2 Supply

Beskyttelsesklasse hjelpebryter IEC/EN

I1, forsterket isolasjon

Beskyttelsesgrad IEC/EN IP66/67

Beskyttelsesgrad NEMA/UL NEMA 4X

Kapsling UL Enclosure Type 4X

EMC CE i henhold til 2014/30/EU

Lavspenningsdirektiv

CE i henhold til 2014/35/EU
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BELIMO

Teknisk datablad SF24G-SR-S2-L

Tekniske data
Sikkerhetsdata  Sertifisering IEC/EN IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cULus i henhold til UL 60730-1A,
UL 60730-2-14 og CAN/CSA E60730-1
UL-merket pa aktuatoren avhenger av
produksjonssted. Enheten er uansett UL-
kompatibel.
Handlingstype Type 1.AA.B
Testspenning (puls) tilfersel / regulering 0.8 kv
Testspenning hjelpebryter 2.5kv
Forurensningsgrad 4
Omagivelsesfuktighet Maks. 100% RH
Omgivelsestemperatur -30...50°C [-22...122°F]
Omgivelsestemperatur, merknad -40...50 °C [-40...122°F] for aktuator med
integrert oppvarming
Oppbevaringstemperatur -40...80°C [-40...176°F]
Bygning-/prosjektnavn Vedlikeholdsfri
Vekt Vekt 4.5kg

Sikkerhetsmerknader

luftbehandlingssystemer og ma ikke brukes utenfor angitte bruksomrader, spesielt i fly eller

j » Denne enheten er designet for bruk i stasjonare varme-, ventilasjons- og

andre luftfartay.

+ Installasjon skal kun utferes av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover

og bestemmelser folges.

+ Koblingsbokser ma minst stemme overens med kapslingens IP-beskyttelsesgrad!

+ Dekselet pa kapslingen kan apnes for justering og service. Nar det lukkes etterpa, ma
dekselet tette fullstendig (se installasjonsveiledning).

* Enheten kan bare apnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller

repareres av bruker.
+ Kablene ma ikke fjernes fra enheten.

* For a beregne ngdvendig moment md det tas hensyn til spesifikasjonene fra
spjeldprodusenten angdende tverrsnitt, konstruksjon, installasjonssituasjon og

ventilasjonsforholdene.

+ De to bryterne integrert pa aktuatoren skal opereres enten med forsyningsspenning eller
sikker ekstra lav spenning. Kombinasjonen mellom forsyningsspenning / ekstra lav

spenning er ikke tillatt.

+ Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og ma derfor ikke kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser

og krav.

+ Enheten er ikke designet for bruk i applikasjoner hvor kjemisk pavirkning (gasser, vaesker)
er til stede, eller for bruk i korrosive miljger generelt.
+ Aktuatoren ma ikke brukes i plenumapplikasjoner (f.eks. nedsenkede tak eller oppforede

gulv).

+ Materialene som brukes, kan utsettes for eksterne pavirkninger (temperatur, trykk,
konstruksjonsfeste, effekt av kjemiske stoffer osv.), som ikke kan simuleres i
laboratorietester eller feltforsgk. Ved tvil anbefaler vi at det utferes en test. Denne
informasjonen medfgrer ingen juridiske rettigheter. Belimo kan ikke holdes ansvarlig og vil

ikke gi garanti.

* Fleksible kabelkanaler i metall eller gjengede kabelkanaler av samme kvalitet ma brukes for

UL (NEMA) type 4X-applikasjoner.

* Huvis brukt under hgy UV-belastning, f.eks. ekstremt sollys, anbefales det 3 bruke fleksible

metall- eller tilsvarende kabelkanaler.
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BELIMO

Produktegenskaper

Bruksomrader

Driftsmodus

Enkel direkte montering

Manuell overstyring

Justerbar dreievinkel
Hoy operativ sikkerhet

Innovativ motorisering

Fleksibel signalisering

Tilbehar

Elektrisk tilbehar

Mekanisk tilbeher

Kun valg ex works

Elektrisk installasjon

A\

Teknisk datablad SF24G-SR-S2-L

Aktuatoren passer spesielt for utendgrsapplikasjoner og er beskyttet mot falgende
vaerforhold:

- UV-straling

-Regn/Sng

- Smuss / Stev

- Luftfuktighet

- Skiftende klima/frekvente og alvorlige temperatursvingninger (anbefaling: bruk aktuatoren
med integrert fabrikkinstallert varmeelement som kan bestilles separat for a forhindre intern
kondens)

Aktuatoren reguleres med et standard reguleringssignal DCO0 ... 10 V (merk arbeidsomradet)
og flytter spjeldet til driftsposisjon samtidig som returfjeeren spennes. Spjeldet gar tilbake til
sikkerhetsposisjonen ved hjelp av energien i fizeren ved spenningsbrudd.

Enkel direkte montering pa spjeldakslingen med en universal akselklemme, i tillegg til den
vedlagte antirotasjonsmekanismen for a forhindre at aktuatoren dreier.

Ved & bruke handsveiven kan spjeldet aktiveres manuelt og festes med lasebryteren i enhver
posisjon. Frigjering utfgres manuelt eller automatisk ved a pafgre driftsspenning.

Dekselet ma fjernes for manuell overstyring.

Justerbar dreievinkel med mekanisk endestopper. Dekselet ma fjernes for a stille inn
dreievinkelen.

Aktuatoren er beskyttet mot overbelastning, trenger ingen endebrytere og stopper
automatisk nar den nar endestopperen.

Aktuatoren bruker den kraftfulle M600-mikrochippen fra Belimo i kombinasjon med INFORM-
metoden. Den gir fullt startmoment fra stillstand med hgy presisjon (sensorlgs INFORM-Driv
fra Prof.-Schrodl).

Aktuatoren har én hjelpebryter med fast innstilling og en justerbar hjelpebryter. Med disse
kan en 10 % eller 11...100 % dreievinkel signaliseres.

Beskrivelse Type

Signalomformer spenning/strem 100 kQ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24  Z-UIC
\Y

Stillingsgiver for veggmontering SGA24
Stillingsgiver for integrert montering SGE24
Stillingsgiver for frontmontering SGF24
Stillingsgiver for veggmontering CRP24-B1
Beskrivelse Type
Kabelmuffe for kabeldiameter @4...10 mm Z-KB-PG11
Beskrivelse Type
Oppvarming, med justerbar termostat HT24-FG
Oppvarming, med mekanisk hygrostat HH24-FG

Forsyning fra skilletransformator.

Parallellkobling av andre aktuatorer er mulig. Merk effektdata.

Kabeltverrsnittet (mm2) m3 fastsettes p& grunnlag av aktuatorens ytelsesdata (VA, W),
kabelmotstanden, antall aktuatorer og total kabellengde iht. elektrotekniske prinsipper.
Heyspenningsfall gjennom installasjonskablene kan pavirke aktuatorens funksjon hvis f.eks.

det nominelle spenningsomradet (AC/DC) ikke respekteres.

Heyspenningsfall gjennom alle ledninger for reguleringssignal og posisjonstilbakemelding (Y/
U) med tanke pa jording, pavirker signalverdiene (0,5/2...10 V) og kan endre aktuatorens

posisjon.
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Elektrisk installasjon

Ledningsfarger:
1=sort
2=rod

3 = hvit
5=orange
S1=fiolett
S2=rad

S3 = hvit

S4 = orange
S5=rosa
S6=gra

AC/DC 24V, modulerende Hjelpebryter
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Regulering og indikatorer

Teknisk datablad SF24G-SR-S2-L

Innstillinger for hjelpebryter

& Merknad: Innstillingene skal kun utferes nar aktuatoren er koblet fra
strammen.

Nar du vil foreta innstillingene av hjelpebryterens posisjon, utferer du trinnene

O til @ i rekkefaige.

0 Manuell overstyring
Vri handsveiven til gnsket bryterinnstilling er satt.

9 Spindelklemme
Kantlinje@ viser gnsket bryterinnstilling for aktuatoren pd skalaen.

Fest lasen
Vri lasebryteren til «last hengelds»-symbolet.

Hjelpebryter
Vri rattet til hakket peker mot pilsymbolet.

Las opp lasen
Vri lasebryteren til «ulast hengelds»-symbolet, eller |as opp med
handsveiven.

Kabel
Koble instrumentet til S4 + S5 eller til S4 + S6.

Manuell overstyring
Roter handsveiven til gnsket bryterinnstilling er satt og kontroller om
instrumentet viser vekslingspunktet.
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Dimensjoner

Spindellengde
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