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Wyltgcznik réznicowopradowy

Do wykrywania wyciekdw cieczy. Przeznaczony
do realizacji funkcji alarmowych, sterowniczych i
monitorowania pojemnikéw, podtég
podniesionych, sufitdw podwieszanych lub
pomieszczeri w celu ich ochrony przed zalaniem.
Z zestykiem przetgcznym przekaZnika do
sterowania systemami sterowania i sygnalizacji
lub do szeregowego potgczenia z zaworem w
celu odcinania przeptywu zimnej wody
bezposrednio po wykryciu przeptywu wody.
Resetowanie odbywa sie automatycznie po
wyschnigciu stykéw. Obudowa IP65 / NEMA 4X.

WARRANTY

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
Typ Zestyk przetaczny Dodatkowe funkcje Dtugos¢ kabla detekcyjnego
22HL-102 SPDT, bezpotendjatowy, Maks. AC/DC Automatyczne kasowanie 2m
24V/1A
22HL-105 SPDT, bezpotendjatowy, Maks. AC/DC Automatyczne kasowanie 5m
24V/1A
22HL-120 SPDT, bezpotencjatowy, Maks. AC/DC Automatyczne kasowanie 20m
24V/1A
Dane techniczne
Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC/DC 24V
Zakres roboczy AC21.6..26.4V/DC13.5..26.4V
Pobdr mocy AC 1.5VA
Pobdr mocy DC 0.6 W

Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Potaczenie elektryczne

Wtykany blok zaciskéw sprezynowych maks.
2.5mm?

Wejscie kablowe

Dtawnica kablowa z odcigzeniem kabla
26...8 mm

Czynnik Woda

Mieszanina wody i glikolu do 50/50
Zestyk przetaczny SPDT, bezpotencjatowy

Maks. AC/DC24V /1A
Wskaznik LED, Zielony - zasilanie, OK

Czerwony - kondensacja

Wartosci pomiarowe

Przewodnos¢

Progi przetgczania

=10 pS

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP65

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 4
Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1
Norma jakosci IS0 9001

Rodzaj czynnosci Type 1.B
Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 0.8 kV

Stopien zanieczyszczenia 3

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

-20...50°C [-4...122°F]

Temperatura czynnika

-20...70°C [-4...158°F]
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Dane techniczne

Materialy Obudowa Pokrywa: PC, przezroczysta
Spod: PC, pomarariczowy
Uszczelka: NBR70, czarna
Odporny na promieniowanie UV

Przepust kablowy PAG6, czern

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktéry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

j Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,

Przed przystgpieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktéry jest podtaczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Uwagi

0Ogélne uwagi dotyczace czujnikdw  Najwieksze btedy pomiarowe wystepuja przy granicach zakresu pomiarowego, dlatego
przetworniki pomiarowe powinny zawsze pracowac w poblizu Srodka zakresu pomiarowego.
Uktady elektroniczne przetwornika powinny pracowac przy statej temperaturze otoczenia.
Przetworniki muszg pracowac przy statej warto$ci napiecia zasilania ( 0,2 V). Instalacja
elektryczna musi by¢ zabezpieczona przed powstawaniem przepie¢ spowodowanych
zatgczaniem/wytaczaniem zasilania.

Wskazéwki dotyczgce montazu

Montaz na powierzchni  Kabel detekcyjny pozwala na pokrycie wiekszych obszaréw. Jest on uktadany w meandry.
Podczas uktadania trzeba upewnic sie, czy kabel detekcyjny spoczywa bezposrednio na
podtozu. Do mocowania kabla detekcyjnego stuzg dostarczone w zestawie samoprzylepne
obejmy siodtowe. Dzieki izolacji miedzy skreconymi przewodami czujnika, kabel detekcyjny
moze by¢ réwniez uktadany na powierzchniach przewodzacych prad elektryczny, takich jak
stalowe wanny.

Montaz na rurociggu  Dzieki izolacji pomiedzy skreconymi przewodami czujnika, kabel detekcyjny moze by¢ réwniez
uktadany na powierzchniach przewodzacych prad elektryczny, takich jak rury stalowe lub
miedziane. Na rurach jest on montowany spiralnie opaskami kablowymi. Uwaga: Przetgcznik
reaguje na wode. Jezeli na powierzchni rury wystapi kondensacja, przetacznik zostanie

wyzwolony.
Czesci zawarte w zestawie
Opis Typ
Plyta montazowa Obudowa S A-22D-A09
Kotki rozporowe
Sruby

Obejmy siodtowe z klejem

Akcesoria
Akcesoria opcjonalne  Opis Typ
Adapter przytacza flex conduit, M20x1.5, do dtawnicy kablowej 1x 6 mm, A-22G-A01.1
Wielopak 10 szt.
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Schemat potaczen
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@ Czerwona kontrolka LED: wyciek
@ Zielona kontrolka LED: zasilanie OK
Application example - Alarm device (horn/light) Application example - Analogue modulating actuator
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Wymiary
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Dodatkowa dokumentacja

* Instrukcje montazu
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