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Sitownik ze sprezyng powrotng do klap
przeciwpozarowych i oddymiajgcych 90° w
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

* Moment obrotowy (jedn. anglosaska) 18 Nm /
12 Nm

* Napiecie znamionowe AC/DC 24V

* Sterowanie Zamknij/Otwérz

* Mechanical interface Potaczenie ksztattowe
12x12 mm, o$ wydrazona nieprzechodzgca

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Techniczna karta katalogowa

BF24

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Napiecie znamionowe AC/DC24V

Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz

Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Pobdr mocy - praca 7W

Pobdr mocy w stanie spoczynku 2W

Moc znamionowa 10 VA

Prad rozruchowy (Imax) 83A@5ms

Styk pomocniczy 2x SPDT

Obcigzalno$¢ styku pomocniczego

1mA...6 A (3 Aindukcyjny), DC 5 V...AC 250 V

Punkty przetaczania styku pomocniczego

5°/80°

Przytacze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 2x 0.75 mm? (bezhalogenowy)

Przytgcze styku pomocniczego

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm? (bezhalogenowy)

Moment obrotowy - silnik

18 Nm

Moment obrotowy - funkcja bezpieczeristwa

12Nm

Kierunek ruchu - silnik

mozliwo$¢ wybierania poprzez montaz L/P

Reczne przestawianie

z ogranicznikiem

Kat obrotu Maks. 95°
Czas ruchu - silnik <120s/90°
Czas ruchu - funkcja bezpieczerstwa 16s @ 20°C
Poziom mocy akustycznej - silnik 45 dB(A)
Poziom mocy akustycznej, funkcja 63 dB(A)

bezpieczenstwa

Mechanical interface

Potaczenie ksztattowe 12x12 mm, 0$
wydrazona nieprzechodzaca

Wskaznik potozenia

Mechaniczny ze wskazowka

Trwatos¢

Min. 60'000 pozycji bezpiecznych

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Kategoria ochronna styku pomocniczego IEC/
EN

I, Wzmocniona izolacja

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP54
Stopien ochrony IP we wszystkich pozycjach
montazu

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
niskonapieciowych

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14

Rodzaj czynnosci

Type 1.AA.B

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 0.8 kV

sterowanie

Stopien zanieczyszczenia
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BELIMO

Dane techniczne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Masa

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

A\

Cechy produktu

Tryb pracy
Przestawianie reczne

Sygnalizacja

Normy / przepisy

Techniczna karta katalogowa  BR4

Wilgotnos¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos$¢ wzgl., brak kondesac;ji

Temperatura otoczenia - praca normalna -30...50°C [-22...122°F]

Temperatura otoczenia - funkcja Potozenie bezpieczne klapy bedzie

bezpieczenstwa utrzymywane przy temperaturach
nieprzekraczajacych 75°C [167°F]

Temperatura przechowywania -40...50°C [-40...122°F]

Kategoria dokumentu bezobstugowy

Masa 2.6kg

Urzadzenia nie wolno stosowa¢ w dziedzinach innych niz wymienione w dokumentacji, w
szczegblnosci urzadzenie nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani innych srodkach
transportu powietrznego.

Dostosowanie oraz montaz sitownika na klapie odcinajgcej/wentylacji pozarowej sq
wykonywane przez producenta klapy. Z tego powodu sitownik ten jest dostarczany tylko
bezposrednio do producentdw klap przeciwpozarowych i oddymiajacych. Petnag
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe dziatanie klapy ponosi jej producent.

Dwa wbudowane styki pomocnicze sitownika mozna podtaczy¢ albo do napiecia sieciowego,
albo do napiecia bezpiecznego. Stykéw nie wolno podtacza¢ do dwdch réznych napiec
(napiecia sieciowego / bezpiecznego niskiego napiecia).

Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Sitownik ustawia przepustnice w potozeniu roboczym, jednoczes$nie napinajac sprezyne
powrotnga. Gdy wystapi przerwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia klape w pozycji
bezpiecznej.

Gdy zasilanie jest odtaczone, sitownik mozna przestawiac recznie oraz zablokowa¢ w zagdanym
potozeniu. Mozna go odblokowac recznie albo automatycznie poprzez podtaczenie napiecia
zasilania.

Sitownik jest wyposazony w dwa zamontowane na state mikroprzetaczniki do sygnalizowania
potozen krancowych przepustnicy. Zestyki tych mikroprzetgcznikdw sg ztocone/srebrzone, co
pozwala na podtaczanie do obwodéw o natezeniu pradu od pojedynczych mA do
pojedynczych A. Szczegétowe informacje o obcigzalnosci zamieszczono w danych
technicznych. Planujac zastosowanie stykdw trzeba pamietac, ze jezeli zostaty uzyte w
obwodzie z wiekszymi natezeniami pradu, to nie mozna juz ich uzywac do przetaczania
pradow z zakresu miliamperowego.

Potozenie skrzydta przepustnicy jest sygnalizowane przez wskaznik mechaniczny.

Konstrukcja sitownika spetnia wymagania nastepujacych Norm Europejskich:

- EN 15650 Wentylacja budynkéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajagce montowane w
przewodach

- EN 1366-2 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych

(Czes¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace)

- EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
(Czed¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej wyrobéw i
elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodo6w wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych)
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Cechy produktu

Czesci zawarte w zestawie

Akcesoria

Instalacja elektryczna

Kolory zyt:

1 =czarny

2 = bialy

S1 =fioletowy

S2 = czerwony

S3 = biaty

S4 = pomaranczowy
S5 =rozowy

S6 = szary

Zalecane zastosowanie

Akcesoria elektryczne

Akcesoria mechaniczne

Techniczna karta katalogowa  BR4

Regularne kontrolowanie dziatania (sterowania Zamknij/Otwérz klapy przeciwpozarowej
odcinajacej) pozwala utrzymac wyzszy poziom bezpieczeristwa ludzi, zwierzg, mienia oraz
Srodowiska. O ile nie podano innych wymagan, np. zamieszczonych w instrukgji obstugi
dostarczonej przez producenta klapy, firma Belimo zaleca kontrolowanie dziatania raz w
miesigcu. Konstrukcja sitownikéw Belimo do klap przeciwpozarowych odcinajacych pozwala
na regularne sprawdzanie dziatania przy jednoczesnym utrzymaniu trwatosci podanej w karcie
katalogowe]. Wskazéwki dotyczace regularnych kontroli dziatania zamieszczono w
Europejskiej Normie ,Wentylacja budynkdw -- Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane
w przewodach” (EN 15650) w czesci ,Informacje na temat konserwacji”.

Korba

Wskaznik

Torba ochronna

Wktadka ksztattowa 12/10 mm

Opis Typ
Styk pomocniczy 2x SPDT SN2-C7
Wyzwalacz termoelektryczny with test button, Temperatura wewnatrz ~ BAT72
kanatu 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnatrz kanatu 72°C,

Dtugos¢ sondy 65 mm

Wyzwalacz termoelektryczny with test button, Temperatura wewnatrz BAT72/9
kanatu 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnatrz kanatu 72°C,

Dtugos¢ sondy 90 mm

Wiazka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrzadu sygnalizujacego z ZST-BS
zasilaczem

Opis Typ
Konsola do SN2-C7 do BF ZSN-BF

Adapter, do potaczenia ksztattowego 12 mm na osi okragtej 18 mm, dt. = ZA18-BF
33 mm

Adapter, do potaczenia ksztattowego z zaciskiem do osi okragtej 10...20  ZK-BF
mm / kwadratowej 10...16 mm

Wskaznik 12x12 mm 7712-B
Korba 40 mm ZK1-B
Korba 70 mm ZK2-B
Torba ochronna z przewodem, Wielopak 100 szt. ZSD-B.1

Zasilanie poprzez transformator bezpieczeristwa.
Jest mozliwe réwnolegte potgczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.
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Instalacja elektryczna
24V AC/DC, Zamknij/Otwérz Styk pomocniczy
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Serwisowanie
Sitownik do klapy odcinajgcej 90°, AC/DC 24V, 18 Nm /12 Nm
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