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Sitownik obrotowy do zaworéw strefowych

* Moment obrotowy - silnik 1 Nm

* Napiecie znamionowe AC 100...240 V

* Sterowanie Zamknij/Otwoérz, 3-punktowe
* Zatrzaskowe mocowanie sitownika

* Regulowana nastawa natezenia przeptywu
* Czas ruchu - silnik 15 s

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Masa
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Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Napigcie znamionowe AC100..240V
Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz
Zakres roboczy AC85...265V
Pobdr mocy - praca 2W

Pob6r mocy w stanie spoczynku 0.7W

Moc znamionowa 3.5VA

Przytgcze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Moment obrotowy - silnik 1Nm

Reczne przestawianie z sitownikiem (odczepianym)
Czas ruchu - silnik 15s/90°

Poziom mocy akustycznej - silnik 55 dB(A)

Wskaznik potozenia Tak

Nastawa przeptywu patrz cechy produktu

Klasa ochronnosci IEC/EN

I, Wzmocniona izolacja

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP40

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
niskonapieciowych

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14

Rodzaj czynnosci

Type 1

Odpornosc¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 2.5 kV

sterowanie

Stopien zanieczyszczenia

2

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

5...40°C [41...104°F]

Temperatura przechowywania

-40...80°C [-40...176°F]

Kategoria dokumentu

bezobstugowy

Masa

0.21kg
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczeg6lnosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych Srodkach transportu powietrznego.

+ Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy przyrzad nie jest
bezposrednio narazony na dziatanie wody (morskiej), $niegu, promieni stonecznych,
agresywne gazy, ani na oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia muszg caty czas by¢ zgodne
z podanymi w karcie katalogowe;.

» Uwaga: napiecie sieciowe!

* Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

*+ Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

» Nie wolno odtaczac kabli od urzadzenia.

* Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

j + Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,

Cechy produktu

tatwy montaz bezposredni Mocowanie zatrzaskowe, bez uzycia narzedzi.

Sitownik mozna zamocowac na zaworze poprzez docisniecie reka. (Uwaga! Wykonywac tylko
pionowe ruchy). Kotki musza wsunga¢ sie w otwory kotnierza.

Potozenie wzgledem zaworu mozna zmieniac z krokiem 180°. (Mozna obréci¢ dwa razy.)
Przestawianie reczne  Odblokowac zatrzask mocujacy sitownik, a nastepnie trzymajac sitownik obréci¢ o$ zaworu.

Regulowany kat obrotu  Przestawiajac zacisk, kat obrotu sitownika mozna zmieniac ze skokiem 2,5° W ten sposéb
mozna ustawia¢ maksymalng warto$¢ natezenia przeptywu (maksymalne natezenie przeptywu
W zaworze).

Wysoka niezawodno$¢ dziatania  Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytgcznikdw krancowych i
zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

Nastawa przeptywu  Regulowane wartosci Kv (C2..Q-.., C4..Q-..) / wartosci V'max (C2..QP(T)-..) podano w kartach
katalogowych odpowiednich zaworéw strefowych.
Zawor 2-drogowy: zdjac zacisk ogranicznika i umiesci¢ go w zadanym potozeniu.
Zawor 3-drogowy: zdjac zacisk ogranicznika (zastosowanie z przetgczaniem).

[Pos[ 1 |2 ]3] a] 5] 6] nN]

Akcesoria
Akcesoria mechaniczne  Opis Typ
Przedtuzenie osi CQ ZCQ-E
Pokrywa obudowy CQ, Kolor: biaty (RAL 9010) ZCQ-W
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Akcesoria
Opis Typ
Zacisk ogranicznika, Wielopak 5 szt. 2CQ-C
Zacisk ogranicznika, Wielopak 20 szt. Z-ESCM

Instalacja elektryczna

Uwaga: napiecie sieciowe!
& Jest mozliwe réwnolegte potaczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.

Kolory zyt:
1 = niebieski
2 = brazowy
3 = biaty
AC 230V, Zamknij/Otwdrz AC 230V, 3-punktowy
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» Kompletny asortyment do zastosowania w instalacjach wodnych
« Karty katalogowe zawordw strefowych

* Instrukcje montazu zaworéw strefowych i sitownikéw

+ Informacje ogodlne dla projektantow

Dodatkowa dokumentacja
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