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Ogrzewanie z mechanicznym higrostatem w
celu zapobiegania kondensacji wody w
sitownikach ze sprezyng powrotng w obudowie
ochronnej IP66 / NEMA 4.

* Napiecie znamionowe AC/DC 24V

« Higrostat ustawiony na state (65% wilgotnosci
wzgl.)

» Wskazéwka: potaczenia grzatki i higrostatu nie
mozna zaméwi¢ jako wyposazenia
dodatkowego.

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC/DC 24V
Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Przytgcze zasilania / sterowania Zaciski (kabel 0,75...1,5 mm?, 2-zytowy)
Typ zestyku Zestyk normalnie rozwarty
Wyjscie ogrzewania 25W
Prad rozruchowy Maks. 1.25A
Potaczenie elektryczne Zaciski
Dane funkcjonalne  Doktadno$¢ przetaczania +5% RH

Element grzewczy Ogrzewanie omowe
Settings 65% wilg. wzgl., warto$¢ stata

Dane dotyczace bezpieczefistwa  Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Uwaga dotyczaca temperatury otoczenia zgodnie z IP66/NEMA4 (sitownik do

przepustnic)

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

urzadzeniu trzeba upewnic sie, czy zardwno urzgdzenie grzewcze, jak i sitownik sg odtgczone
od zasilania elektrycznego.

* Nie wolno wyjmowac grzatki. Podczas przeprowadzania napraw lub prac gwarancyjnych
trzeba wymieni¢ caty sitownik.

* W odniesieniu do niezaleznego, zewnetrznego okablowania trzeba uwzgledni¢ nastepujace
zalecenia:

* - unika¢ stycznosci miedzy prowadzonymi kablami lub przewodami a elementem grzewczym

» -w razie koniecznosci uzywac kabli o wystarczajacej liczbie zyt, tak aby oddzielnie
doprowadzic¢ napiecie np. do elementu grzewczego i sitownika (patrz ,Potaczenia
elektryczne”)

* - przestrzegac wszystkich obowiazujacych przepiséw i norm.

j * Przed przystgpieniem do konfigurowania ustawieri lub wykonywaniem innych pracy przy

Cechy produktu

Zastosowanie  Higrostat mierzy wilgotnos¢ powietrza wewnatrz obudowy sitownika i wtgcza grzatke, gdy
warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza przekracza 65%. (Nastawy higrostatu nie mozna
modyfikowac.) Zapobiega to kondensacji na podzespotach i elementach elektronicznych.
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Instalacja elektryczna
Funkcje:
A =sitownik
H [% RH] = higrostat
H = ogrzewanie
Schematy potgczen

Przyktad okablowania
zewnetrznego z sitownikami
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