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Sitownik do przepustnic do przestawiania
przepustnic w instalacjach budynkowych

* Przepustnice powietrza o powierzchni do
ok. 4 m?

* Moment obrotowy - silnik 20 Nm

* Napiecie znamionowe AC/DC 24V

* Sterowanie Zamknij/Otworz, 3-punktowe
* z zaciskami potgczeniowymi

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Technical data sheet SM24A-TP

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Napiecie znamionowe AC/DC24V

Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz

Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Pobdr mocy - praca 2W

Pobdr mocy w stanie spoczynku 0.2W

Moc znamionowa 4VA

Przytacze zasilania / sterowania

Zaciski 4 mm? (kabel g4...10 mm, 3-zytowy)

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Moment obrotowy - silnik

20Nm

Kierunek ruchu - silnik

mozliwo$¢ wyboru przetgcznikiem 0 (obrét w
lewo) / 1 (obrét w prawo)

Reczne przestawianie

przyciskiem, z mozliwoscig blokady

Kat obrotu

Maks. 95°

Uwaga dotyczaca kata obrotu

mozliwo$¢ zmniejszania po obu stronach przy
uzyciu nastawialnych ogranicznikéw
mechanicznych

Czas ruchu - silnik

150 s/90°

Poziom mocy akustycznej - silnik

45 dB(A)

Mechanical interface

Odwracalny uniwersalny zacisk montazowy
10...20 mm

Wskaznik potozenia

Mechaniczny, podigczany

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 2

Obudowa UL Enclosure Type 2

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz

CAN/CSA E60730-1

Oznaczenie UL na sitowniku zalezy od miejsca
produkgji, urzadzenie w kazdym przypadku
jest zgodne ze standardem UL

Badanie higieniczne

Zgodnie z VDI 6022 Cze$¢ 1 / SWKI VA 104-01,
przystosowane do mycia i dezynfekgji,
niskoemisyjne
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Dane techniczne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Masa

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

AN

Cechy produktu

tatwy montaz bezposredni
Przestawianie reczne

Regulowany kat obrotu

Wysoka niezawodno$¢ dziatania

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

Akcesoria mechaniczne

Technical data sheet SM24A-TP

Rodzaj czynnosci Type 1

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 0.8 kV
sterowanie

Stopien zanieczyszczenia 3

Wilgotnos¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesac;ji
-30...50°C [-22...122°F]
-40...80°C [-40...176°F]

bezobstugowy

Temperatura otoczenia

Temperatura przechowywania

Kategoria dokumentu

Masa 0.81 kg

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczeg6lnosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych srodkach transportu powietrznego.

Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy przyrzad nie jest
bezposrednio narazony na dziatanie wody (morskiej), Sniegu, promieni stonecznych,
agresywne gazy, ani na oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia musza caty czas by¢ zgodne
z podanymi w karcie katalogowe;.

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzgledni¢ dane dostarczone
przez producentdw przepustnic (przekroj, konstrukcja, warunki montazu), jak réwniez
warunki zwigzane z wentylacja.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

tatwy montaz bezposrednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku
montazowego, dostarczanego z zabezpieczeniem przed obracaniem sie sitownika.

Przestawianie reczne jest mozliwe po nacisnieciu przycisku (przektadnia pozostaje
wysprzeglona az do zwolnienia przycisku, wcisniety przycisk mozna zablokowac).

Kat obrotu regulowany przy uzyciu ogranicznikéw mechanicznych.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytgcznikdw krancowych i
zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

Opis Typ

Styk pomocniczy 1x SPDT naktadany S1A

Styk pomocniczy 2x SPDT naktadany S2A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 140 Q naktadany P140A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 1 kQ naktadany P1000A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 10 kQ naktadany P10000A
Opis Typ
Dzwignia przepustnicy do standardowego zacisku montazowego AH-20

(odwracalnego)
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Akcesoria

Instalacja elektryczna

AC/DC 24V, Zamknij/Otworz

- 4

L

s
\/

A\

AC/DC 24V, 3-punktowy

Technical data sheet SM24A-TP

Opis Typ
Przedtuzenie osi 240 mm 220 mm do osi przepustnicy (klapy) 212...21 AV12-25-1
mm CrNi

Przedtuzenie osi 240 mm 220 mm do osi przepustnicy (klapy) 28...22.7  AV8-25
mm

tacznik przegubowo-kulowy pasujacy do dZzwigni przepustnicy (klapy) KG8

KH8

tacznik przegubowo-kulowy pasujacy do dzwigni przepustnicy (klapy) KG10A
KH8/KH10

Dzwignia do osi przepustnicy Ze szczeling o szerokosci 8,2 mm, zakres KH8
regulacji zacisku ¢10...18 mm

Zacisk montazowy jednostronny, zakres regulacji zacisku @8...26 mm, K-ENSA
Wielopak 20 szt.

Zacisk montazowy jednostronny, zakres regulacji zacisku ¢12...26 mm,  K-ENSA-I
do osi CrNi (INOX), Wielopak 20 szt.

Zacisk montazowy odwracalny, zakres regulacji zacisku 10...20 mm K-SA
Zabezpieczenie przed obracaniem sie 180 mm, Wielopak 20 szt. Z-ARS180
Zabezpieczenie przed obracaniem sie 230 mm, Wielopak 20 szt. Z-ARS230
Wkiadka ksztattowa 10x10 mm, Wielopak 20 szt. ZF10-NSA
Wktadka ksztattowa 12x12 mm, Wielopak 20 szt. ZF12-NSA
Wkiadka ksztattowa 15x15 mm, Wielopak 20 szt. ZF15-NSA
Wkiadka ksztattowa 16x16 mm, Wielopak 20 szt. ZF16-NSA
Zestaw montazowy do taczenia z sitownikiem do montazu ptaskiego ZG-SMA
Wskaznik potozenia, Wielopak 20 szt. Z-PI
Przedtuzenie ptytki podstawy do SM..A do SM../AM../SMD24R Z-SMA
Zabezpieczenie zaciskéw IP54, Wielopak 20 szt. Z-TP

Zasilanie poprzez transformator bezpieczenstwa.

Jest mozliwe réwnolegte potgczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.
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Wymiary
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