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Stélldon med fjaderretur kombinerat med
extern termoelektrisk utlésningsanordning
BAT(72°C), fér brand- och brandgasspjall 90° i
ventilations- och luftbehandlingssystem

Tekniskt datablad BFN24-T/500
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* Vridmoment 9 Nm /7 Nm

* Nominell spanning AC/DC 24 V

» Styrning Oppna/sting

* Spindelforare Fyrkanthalaxel 12x12 mm,
kontinuerligt ihdlig axel
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Bilden kan avvika fran produkten

Tekniska data
Elektriska data Nominell spanning AC/DC24V
Nominell spanningsfrekvens 50/60 Hz
Nominellt spanningsomrade AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Effektforbrukning i drift 3.2W
Effektférbrukning i vilolage 1.2W
Effektférbrukning for ledningsdimensionering 4.3 VA
Inkopplingsstrém (Imax) 29A@5ms
Hjdlpbrytare 2x SPDT
Brytformaga hjalpbrytare 1 mA...3 A (0.5 Ainduktiv), DC5V...AC 250 V
Vaxlingspunkter hjdlpbrytare 5°/80°
Anslutningsforsérjning/styrning Kabel 5m, 2x 0.75 mm?, FRNC (halogenfri)
Anslutning hjalpbrytare Kabel 5 m, 6x 0.75 mm?, FRNC (halogenfri)
Kabellangd Termoelektriskt franslagningsdon 1 m
Funktionsdata  Vridmomentmotor 9Nm
Vridmoment sakerhetsfunktion 7Nm
Rérelseriktning av motor valbar med montering L/R
Manuell tvangsstyrning med ldgesstopp
Vridvinkel Max. 95°
Gangtid motor <60's/90°
Gangtid felséker 20s @-10...55°C, <60 s @ -30...-10°C
Motornljudeffektniva 55 dB(A)
Ljudnva, felsaker 67 dB(A)
Spindelférare Fyrkanthalaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihalig
axel
Lagesindikering Mekaniskt, med visare
Livslangd Min. 60 000 sakerhetslagen
Sdkerhetdata Svarstemperatur termisk sakring Duct outside temperature 72°C

Temperatur i kanal 72°C (farg svart)

Skyddsklass IEC/EN 11, sakerhetsklenspanning (SELV)
Skyddsklass hjalpbrytare IEC/EN I1, forstarkt isolering
Skyddsklass IEC/EN IP54

IP-skydd i alla monteringsriktningar
EMC CE i enlighet med 2014/30/EU
Lagspénningsdirektiv CE i enlighet med 2014/35/EU
Certifiering IEC/EN IEC/EN 60730-1 och IEC/EN 60730-2-14
Driftsatt Type 1.AA.B
Nominell impulsspanning férsorjning / 0.8 kv
styrning
Nedsmutsningsgrad 3
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BELIMO Tlostdatabld

Tekniska data
Sakerhetdata ~Omgivningsfuktighet Max. 95% RH, icke-kondenserande
Omgivningstemperatur (Normal drift) -30...55°C [-22...131°F]
Omgivningstemperatur (Safety drift) Sakerhetslaget uppnas upp till max. 75°C
[167°F]
Lagringstemperatur -40...55°C [-40...131°F]
Underhall underhéllsfri
Vikt  Vikt 2.0kg

Sakerhetsanvisningar

luftbehandlingssysten och far inte anvandas utanfor det specificerade applikationsomradet,
speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.

« Stalldonet ar anpassat och installerat pa brand- och brandgasspjallet av spjalltillverkaren. Av
den orsaken levereras endast stalldonet direkt till sakerhetsspjalltillverkaren. Tillverkaren
har sedan hela ansvaret for spjallets funktion.

+ De tva brytarna som ar integrerade i stélldonet ska anvandas antingen med
matningsspanning eller med sdkerhetsklenspdnning (SELV). Kombinationen av
matningsspanning/sakerhetsklenspanning (SELV) &r inte tillaten.

+ Utomhusapplikationer: Endast méjligt om enheten inte utsétts for direkt paverkan av
(havs)vatten, snd, is, solljus eller aggressiva gaser och om det sakerstalls att
omgivningsférhallandena alltid ligger inom de gransvarden som anges i databladet.

+ Kablar far inte tas bort fran enheten.

+ Enheten far endast 6ppnas pa tillverkarens plats. Den innehdller inte nagra delar som kan
kan bytas ut eller repareras av anvandaren.

+ Enheten innehdller elektriska och elektroniska komponenter och far inte kasseras med
hushallsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav maste observeras.

* Anvand endast den manuella forbikopplingen ndr strémmen ar avstangd.

j * Enheten har utformats fér anvandning i stationdra uppvdarmnings-, ventilations- och

Produktfunktioner

Driftldage  Stélldonet flyttar spjdllet till driftlaget samtidigt som returfjddern spanns. Spjallet roteras
tillbaka till sékerhetslaget med fjdderenergi nar matningsspanningen avbryts.

Safety Position Lock™  Safety Position Lock™ haller tillforlitligt brandspjéllet i sakerhetspositionenn i hdndelse av
brand och sdkerstaller darfor maximal sakerhet. Den tekniska I6sningen fér den har
funktionen hos BFL- och BFN-stdlladon &r patentsokt.

Termoelektriskt frdnslagningsdon  Uppfyller de specifika kraven i standarden ISO 10294-4

BAT har tva termiska sakringar: en for omgivningstemperaturen kanal, placerad i BAT-
kapslingen, och en for temperaturen i kanalen, placerad vid spetsen pa kanalsonden. Om
omgivningstemperaturen kanal dverstiger 72 °C kommer den termiska sakringen for
omgivningstemperatur kanal att reagera. Om temperaturen i kanal éverskrider 72 °C utldses
den termiska sakringen for temperatur i kanal. Nar en av de termiska sakringarna utléses
avbryts matningsspanningen permanent.

Lysdioderna ar tanda nar

- matningsspanningen ar tillganglig
- de termiska sakringarna ar OK och
- provknappen inte dr nedtryckt.

Om den tillatna omgivningstemperaturen kanal éverskrids utléses motsvarande sékring i
BAT-kapslingen och far stélldonet att oaterkalleligt flytta sig till felsékert lIdge. Den termiska
sakringen for omgivningstemperatur kanal kan inte bytas ut, sa stalldonet maste bytas ut.
Den termiska sékringen for temperatur i kanal kan bytas ut, se "Tillbehor”.

Systemets funktion (matningsspdnningen bryts) kan kontrolleras med testknappen.

Obs! Funktionen for de termiska sékringarna och kontrollnyckeln garanteras endast om
stélldonet &r anslutet till matningsspanningen (LED pa).
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Produktfunktioner

Manuell férbikoppling  Istromldst tillstdnd kan stalldonet mandvreras manuellt med en hand och fixeras i dnskat
ldge med lasbrytaren. Det kan lasas upp manuellt eller automatiskt genom att anbringa
matningsspanning.

Innovativ motorisering  Stélldonet anvander det kraftfulla mikrochipet Belimo M600 i kombination med INFORM-
metoden. Det ger hela startmomentet fran stillastdende med hog precision (givarlés INFORM-
Drive av Prof. Schrodl).

Signalering  Tvd mikrobrytare med fasta instéllningar dr installerade i stalldonet for att visa
spjallandlagena. De elektriska kontakterna hos dessa mikrokontakter ar utrustade med guld/
silverbeldggning som medger integrering i bade kretsar med 1ag stromstyrka (mA-omrade)
och i sddana med hég (-omrade) i enlighet med specifikationerna pa databladet. Det skall
emellertid noteras med den har applikationen att kontakterna inte langre kan anvandas i
milliampereomradet nar hdga streémstyrkor har applicerats pa dem, &ven om det bara dger
rum en gang.

Spjalibladets ldge kan lasas av pa en mekanisk lagesindikering.

Standarder/Regler  Stalldonets konstruktion baseras pa de specifika kraven i de europeiska standarderna:
- EN 15650 Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjall
- EN 1366-2 Provning av brandmotstand for installationer i byggnader
(Del 2: Brandspjall)

- EN 13501-3 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3:
Klassificering baserad pa provningsdata fran metoder som mater brandmotstand for
produkter for ventilationssystem och elektriska kablar

Rekommendation fér applikation  Den vanliga driftkontrollen (6ppna/stang-styrning av brandspjdllet) forbattrar sakerheten for
manniskor, djur, egendom och miljén. Om inte andra krav foreskrivs - exempelvis
spjalltillverkarens bruksanvisning - rekommenderar Belimo utférande av manadsvisa
driftkontroller. Sékerhetsstalldon for brandspjall fran Belimo &r utformade i enlighet med
livslangdsspecifikationerna i det tekniska databladet for regelbundna driftkontroller.
Anteckningar for regelbundna driftkontroller kan hittas i European Product Standard for Fire
Dampers (EN 15650) under "Maintenance information".

Delar som ingar

Handvev
Pekare
Skyddspase
Tillbehor
Elektriska tillbehdér ~ Beskrivning Typ
Hjalpbrytare 2x SPDT Kabelldangd 5 m SN2-C7/500

Termoelektriskt franslagningsdon Med testknapp, Temperatur i kanal ~ BAT72
72°C (farg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondldngd 65 mm
Termoelektriskt franslagningsdon Med testknapp, Temperatur i kanal BAT72/9
72°C (farg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlangd 90 mm

Slackskydd for BAT (utan termisk sakring for temperatur i kanal) ZBATO
Reservutlésningselement for BAT, Temperatur i kanal 72°C (férg svart), ~ZBAT72
Sondldngd 65 mm

Reservutlésningselement for BAT, Temperatur i kanal 72°C (farg svart),  ZBAT72/9
Sondldngd 90 mm

Reservutlésningselement for BAT, Temperatur i kanal 95°C (farg gra), ZBAT95
Sondlédngd 65 mm

Reservutlésningselement for BAT, Temperatur i kanal 95°C (farg gra), ZBAT95/9
Sondldngd 90 mm

Reservutlésningselement for BAT, Temperatur i kanal 120°C (férg ZBAT120
orange), Sondlangd 65 mm

Reservutldsningselement for BAT, Temperatur i kanal 140°C (farg réd),  ZBAT140
Sondldngd 65 mm

Kabelsats med stickkontakt 0.5 m for kommunikations- och ZST-BS
strémforsorjningsenhet
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BELIMO Teknisit datablad

Tillbehor
Mekaniska tillbehdr  Beskrivning Typ

Stativ for SN2-C7 for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE ZSN-B
Pekare 12x12 mm ZIN12-B
Handvev 40 mm ZKN1-B
Handvev 63 mm ZKN2-B
Handvey, flexible ZFHC-B
Forminsats 12/11 mm ZA11-B
Skyddspase med ledning, Multipack 100 st. ZSD-B.1

Elektrisk installation

Matning fran isolerande transformator.

& Parallellanslutning av andra stéalldon méjlig. Observera prestandadatan.
Kombinationen av matningsspénning/sékerhetsklenspéanning (SELV) r inte tillaten vid de tva
hjalpbrytarna.

Ledningsfarger:

1=svart

2=ro6d

S1 =violett

S2=rod

S3 =vit

S4 = orange

S5 =rosa

S6=gra

Tf = termisk sakring (se "Tekniska data")

AC/DC 24V, 6ppna/stang Hjdlpbrytare
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BELIMO

Dimensioner
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Tekniskt datablad BFN24-T/500
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