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Modulerande vridande stalldon med
sakerhetsfunktion for kulventiler

* Vridmomentmotor 20 Nm

* Nominell spénning AC/DC 24V

* Styrning modulerande 0.5...10 V
« Lagesaterforing 0.5...10 V

* Stromlés stangd (NC)

* Med 2 integrerade hjélpbrytare

Tekniska data

Elektriska data

Funktionsdata

Sdkerhetdata

Tekniskt datablad SRF24A-SZ-S2

Bilden kan avvika fran produkten

Nominell spanning AC/DC24V

Nominell spanningsfrekvens 50/60 Hz

Nominellt spanningsomrade AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Effektforbrukning i drift 45W

Effektférbrukning i vilolage 1.5W

Effektforbrukning for ledningsdimensionering 6.5 VA

Hjdlpbrytare

2x SPDT, 1x10% / 1x 11...100%

Brytformaga hjalpbrytare

1 mA..3 A(0.5Ainduktiv), DC5V...AC250 V

Anslutningsforsérjning/styrning

Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?

Anslutning hjalpbrytare

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm?

Parallelldrift Ja (observera prestandadata)
Vridmomentmotor 20 Nm

Vridmoment sakerhetsfunktion 20 Nm

Driftomrade Y 0.5...10V

Ingdngsmotstand 100 kQ

Lagesaterforing U 0.5..10V

Lagesaterforing U, anteckning Max. 0.5 mA
Lagesnoggrannhet +5%

Rérelseriktning av motor

Y=0(0V=A-AB=0%)

Rorelseriktning for sakerhetsfunktion

Stromlds NC, ventil stangd (A-AB = 0%)

Rorelseriktning, Anteckning

for ventiler med L-form (A-AB = 100%)

Manuell tvangsstyrning

med handvev och lasbrytare

Gangtid motor 90s/90°

Gangtid felsaker <20's @ -20...50°C, <60 s @ -30°C
Ljudniva, motor 45 dB(A)

Lagesindikering Mekanisk

Livslangd

Min. 60 000 felsdkra lagen

Skyddsklass IEC/EN

I1I, sakerhetsklenspanning (SELV)

Stromkalla UL Class 2 Supply

Skyddsklass hjalpbrytare IEC/EN II, forstarkt isolering

Skyddsklass IEC/EN IP54

Skyddsklass NEMA/UL NEMA 2

Kapsling UL Enclosure Type 2

EMC CE i enlighet med 2014/30/EU
Lagspanningsdirektiv CEienlighet med 2014/35/EU
Certifiering IEC/EN IEC/EN 60730-1 och IEC/EN 60730-2-14
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Tekniska data
Sakerhetdata

Vikt  Vikt

Sakerhetsanvisningar

A\

Produktfunktioner

Driftldge

Enkel direktmontering

Manuell férbikoppling

Justerbar vridvinkel

Hog funktionell palitlighet

Innovativ motorisering

Flexibel signalering

Tekniskt datablad SRF24A-SZ-S2

UL Approval cULus i enlighet med UL60730-1A,
UL60730-2-14 och CAN/CSA E60730-1
UL-markningen pa stalldonet beror pa
produktionsplatsen, men enheten dr UL-markt
i vilket fall

Driftsatt Type 1.AA.B

Nominell impulsspanning férsorjning / 0.8 kv

styrning

Nominell impulsspanning, hjalpbrytare 2.5kv

Nedsmutsningsgrad 3

Max. 95% RH, icke-kondenserande
-30...50°C [-22...122°F]

-40...80°C [-40...176°F]
underhallsfri

Omgivningsfuktighet

Omgivningstemperatur

Lagringstemperatur
Underhall

2.4kg

» Den hdr enheten har utformats fér anvandning i stationdra uppvarmnings-, ventilations-
och luftbehandlingssysten och far inte anvandas utanfor det specificerade
applikationsomradet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.

+ Utomhusapplikationer: Endast méjligt om enheten inte utsatts for direkt paverkan av
(havs)vatten, sné, is, solljus eller aggressiva gaser och om det sakerstalls att
omgivningsférhallandena alltid ligger inom de grénsvarden som anges i databladet.

+ Endast behoriga specialister far genomféra installationen. Alla applicerbara juridiska eller
institutionella installationsforeskrifter maste féljas under installation.

+ Enheten far endast 6ppnas pa tillverkarens plats. Den innehaller inte nagra delar som kan
kan bytas ut eller repareras av anvandaren.

+ Kablar far inte tas bort frdn enheten.

+ Enheten innehdller elektriska och elektroniska komponenter och far inte kasseras med
hushallsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav maste observeras.

+ De tva brytarna som ar integrerade i stalldonet ska anvandas antingen med
matningsspanning eller med sakerhetsklenspanning (SELV). Kombinationen av
matningsspanning/sakerhetsklenspanning (SELV) &r inte tillaten.

Stalldonet styrs med en styrsignal Y (observera driftomradet). Stalldonet flyttar ventilen till
driftlaget samtidigt som returfjadern spanns. Ventilen roteras tillbaka till sdkerhetsldget med
fjaderkraft ndr matningsspanningen avbryts.

Enkel direktmontering pa kulventilen med enbart en skruv. Monteringsriktningen i relation till
kulsventilern kan valjas i 90°-steg.

Genom att anvand handveven kan ventilen drivas manuellt och kopplas in med ldsbrytaren i
valfri position. Upplasning kan géras manuellt eller automatiskt genom att anbringa
driftspanningen.

Justerbar vridvinkel med mekaniska stoppklackar.

Stalldonet ar dverbelastningsskyddat, kraver inga andlagesbrytare och stoppar automatiskt
nar stoppklacken har natts.

Stalldonet anvander det kraftfulla mikrochipet Belimo M600 i kombination med INFORM-
metoden. Det ger hela startmomentet fran stillastaende med hég precision (givarlos INFORM-
Drive av Prof. Schrodl).

Stalldonet har en hjalpbrytare med en fast installning och en justerbar hjélpbrytare. De tillater
en 10 % eller 11...100 % vridvinkel att bli signalerad.
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N Tekniskt datablad SRF24A-SZ-S2

Elektrisk installation

Matning fran isolerande transformator.

& Parallellanslutning av andra stdlldon méjlig. Observera prestandadatan.
Kabeltvarsnittet (mm?) maste bestdmmas pa basis av stélldonets prestandadata (VA, W),
kabelresistansen, antalet stélldon och den totala kabelldngden enligt elektrotekniska

principer. Hoga spanningsfall 6ver installationskablarna kan paverka stélldonets funktion om
t.ex. det nominella spanningsomradet (AC/DC) inte respekteras.

Hoga spanningsfall dver styrsignalen och ldgesaterféringsledningarna (Y/U) i férhallande till
jord paverkar signalvardena (0.5/2...10 V) och kan andra stalldonets position.

Ledningsférger:
1 =svart
2=r6d

3 =vit
5=orange
S1 =violett
S2=réd

S3 =vit

S4 = orange
S5=rosa
S6=gra

AC/DC 24V, modulerande Hjalpbrytare
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N Tekniskt datablad SRF24A-SZ-S2

Driftstyrningar och indikatorer

Hjalpbrytarinstallningar

& Obs! Stéll bara in stalldonet ndr spdnningen ar avstangd.

Stéll in hjdlpbrytarens lagen genom att utféra steg o till 0 efter varandra.

0 Manuell férbikoppling
Vrid handveven tills ratt brytarlage har natts.

e Klamkoppling
Kantlinjeno anger ratt brytarldge for stélldonet pa skalan.

© Fist Iasenheten
Vrid lasbrytaren till symbolen med det lasta hanglaset.

o Hjélpbrytare

Vrid ratten tills hacket ar vid pilen.

9 Las upp ldsenheten
Vrid lasbrytaren till symbolen med det upplasta hanglaset eller 1as upp med handveven.

@ Kabel

Anslut kontinuitetstestaren till S4 + S5 eller S4 + S6.

0 Manuell forbikoppling
Vrid handveven tills rétt brytarldge har natts och kontrollera att kontinuitetstestaren
visar omkopplingspunkten.

Dimensioner
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M Tekniskt datablad SRF24A-SZ-S2

Ytterligare dokumentation

* Det kompletta produktsortimentet for vattenapplikationer
* Datablad for kulventiler

« Installationsanvisningar for stalldon och/eller kulventiler

* Allmant om projektering
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