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T-stycke PN 16

Bilden kan avvika fran produkten
Typoversikt
Typ DN PN
ZD7100 100 16
ZD7125 125 16
ZD7150 150 16
ZD7200 200 16
ZD7250 250 16
ZD7300 300 16
Tekniska data

Funktionsdata Medium Vatten, vatten med glykol upp till max. 50%
vol.
Temperatur pd medium -20...120°C [-4...248°F]
Réranslutning Flans

enligt ISO 7005-2

Material  Ventilkropp EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Karossfinish mattsvart finish

Sakerhetsanvisningar

luftbehandlingssysten och far inte anvandas utanfér det specificerade applikationsomradet,
speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.

+ Endast behdriga specialister far genomféra installationen. Alla applicerbara juridiska eller
institutionella installationsforeskrifter maste féljas under installation.

« Tillbehoret far inte kasseras som hushallsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav maste
observeras.

f * Den har tillbehoret utformats for anvdndning i stationdra uppvarmnings-, ventilations- och

Allménna anteckningar

Leveransanteckningar  Monteringsskruvar och brickor for montering av vridspjéllventiler pa T-stycket ar inkluderade
i leveransinnehallet for ZD7..
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Tekniskt datablad ZD7..
Dimensioner
Mattritningar
Type DN L B C D d K 0
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZD7100 100 360 180 21 220 8x19 180 23
ZD7125 125 400 200 23 250  8x19 210 32
ZD7150 150 440 220 26 285 8x23 240 38
ZD7200 200 520 260 30 340 12x23 295 59
ZD7250 250 600 300 32 400 12x28 355 84
ZD7300 300 680 340 32 455 12x28 410 109
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