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Sizinti anahtari

Sivi sizintilarinin tespit edilmesi icin.
Konteynerler, yiikseltilmis dégseme, aski tavanlar
veya odalarda istenmeyen sizintryr 6nlemeye
yonelik alarm, kontrol ve izleme uygulamalan
icin tasarlanmistir. Kontrol ve gésterge
sistemlerinin kontrolii icin veya su debisini
dogrudan kesmek amaciyla bir vana ile seri
baglanti icin gecis rélesi kontagi ile. Kontaklarin
kurumasindan sonra sifirlama otomatik olarak
gerceklesir. IP65 / NEMA 4 kaitesinde muhafaza.

Tip Genel Bilgileri

Tip Kuru kontak

Teknik katalog

Resim Uriinden farkl olabilir

Ek 6zellikler

WARRANTY

Algilama kablo uzunlugu

22HL-102

SPDT, kuru kontak, Maks. AC/DC 24

Otomatik reset

V/1A

2m

22HL-105

SPDT, kuru kontak, Maks. AC/DC 24

Otomatik reset

V/1A

5m

22HL-120

SPDT, kuru kontak, Maks. AC/DC 24

Otomatik reset

V/1A

20m

Teknik veriler

Elektriksel veriler

Fonksiyon verileri

Olgtim verileri

Glvenlik verileri

Nominal besleme

AC/DC24V

Nominal besleme gerilimi araligi

AC21.6..26.4V/DC135..26.4V

Gl tiiketimi AC

1,5VA

G tiiketimi DC

0.6 W

Elektrik baglantisi Gikarilabilir yayl klemens blogu maks. 2,5
mm?

Kablo girisi Gerginlik districuli kablo rakoru g6...8 mm

Akiskan Su

50/50'ye kadar su-glikol karigimi

Kuru kontak

SPDT, kuru kontak
Maks. AC/DC24V /1A

Gosterge

LED, Yesil - gti¢ kaynagi NORMAL
Kirmizi - yogusma

Olciilen degerler

Iletkenlik

Anahtarlama esigi

=10 pS

Koruma sinifi IEC/EN

III, GUvenlik Ekstra Dlstk Voltaj (SELV)

Koruma derecesi IEC/EN

IP65

Koruma derecesi NEMA/UL NEMA 4

AB Uygunlugu CE fsareti
Sertifikalandirma IEC/EN IEC/EN 60730-1
Kalite Standartlar IS0 9001
Hareket tipi Tip1.B
Nominal impals voltaji, besleme 0.8 kv

Kirliligi derecesi 3

Ortam nemi

Maks. %95 bagil nem, yogusmasiz

Ortam sicakhg

-20...50°C [-4...122°F]

Akiskan sicakhig

-20...70°C [-4...158°F]
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BELIMO Teknik katalog

Teknik veriler

Malzemeler  Govde Kapak: PC, seffaf
Alt: PC, turuncu
Conta: NBR70, siyah
Ultraviyole 1sinlara dayanikli

Kablo rakoru PAG, siyah

Guvenlik notlari

belirtilen uygulama alani disinda kullanilmamalidir. Yetkisiz adaptasyonlara izin verilmez.
Uriin, arizalanmasi halinde insanlar, hayvanlar ya da varliklar icin tehlike olusturabilecek
herhangi bir ekipmanla birlikte kullanilmamalidir.

j Bu cihaz sabit 1sitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak lizere tasarlanmistir ve

Montajdan énce tim glicun kesildiginden emin olun. Akim tasiyan/calisan ekipmanlara
baglamayin.

Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gerceklestirilebilir. Montaj sirasinda ilgili
tim yonetmeliklere uyulmalidir.

Cihaz elektrikli ve elektronik bilesenler icermekte olup evsel atik olarak atiimamalidir. Yerel
yonetmeliklere uyulmalidir.

Notlar

Sensorlerle ilgili genel notlar  Bir verici sinyali geviriciye sahip algilama cihazlari, 8l¢lim ug noktalarindaki sapmalardan
kacinmak icin her zaman &l¢iim araliginin ortasinda ¢alistinlmalidir. Verici sinyali geviricinin
elektronik sisteminin ortam sicakligi sabit tutulmalidir. Verici sinyali ceviriciler sabit bir
besleme voltajinda (0,2 V) calistirimalidir. Besleme voltajini agip/kapatirken sahadaki giic
dalgalanmalari 6nlenmelidir.

Montaj notlari

Bir yiizey lizerine montaj  Algilama kablosu daha genis alanlari kapsayabilir. Kivrimli bir sekilde yerlestirilmistir. Montaj
sirasinda, algilama kablosunun dogrudan zemine dayandigindan emin olun. Algilama
kablosu, birlikte verilen yapiskan baglanti parcalari ile tim uzunlugu boyunca sabitlenir.
Bukulmus sensor kablolar arasindaki yalitim sayesinde, algilama kablosu celik kivetler gibi
elektriksel olarak iletken yiizeylere de ddsenebilir.

Bir boruya montaj  Bikilmus sensor kablolar arasindaki yalitim sayesinde, algilama kablosu celik kuivetler veya
bakir borular gibi elektriksel olarak iletken ylzeylere de désenebilir. Borularda, kablo baglar
kullanilarak spiral bir dizende monte edilir. Dikkat: Anahtar suya tepki verir; boru ylzeyinde
yogusma olusursa anahtar tetiklenecektir.

Dahil olan parcalar

Agiklama Tip

Montaj plakasi S muhafaza A-22D-A09
Dibeller

Vidalar

Yapiskanli sele klipsleri

Aksesuarlar
Opsiyonel aksesuarlar  Ac¢iklama Tip
Baglanti adapt6ri esnek kanali, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru icin, A-22G-A01.1
10"l paket
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Kablo semalari
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@ LED kirmizi: sizinti O
@ LED yesil: gii¢ kaynagi normal
Application example - Alarm device (horn/light) Application example - Analogue modulating actuator
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Boyutlar
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Diger dékiimanlar

» Montaj talimatlari
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