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BELIM G Teknik katalog C2..QFLH-..

PI debi sinirlayici vana, 2 yollu, Igten disli

* Kapali su sistemleri igin
* Fan coiller, 1sitma ve tavandan sogutmalarin
su tarafi a¢/kapa kontrolii igin

Resim Uriinden farkl olabilir

Genel bilgiler
Tip DN Rp V'nom V'nom V'nom PN
[ [I/s] [I/h] [m*/h]
C215QFLH-C 15 172 0.08 290 0.29 25
C215QFLH-D 15 1/2 0.13 470 0.47 25
C215QFLH-E 15 172 0.18 650 0.65 25
C215QFLH-FO 15 172 0.26 940 0.94 25
C215QFLH-F 15 1/2 0.36 1300 1.3 25
C220QFLH-F6 20 3/4 0.33 1200 1.2 25
C220QFLH-GO 20 3/4 0.42 1500 1.5 25
C220QFLH-G 20 3/4 0.52 1900 1.9 25
C220QFLH-HO 20 3/4 0.65 2350 2.35 25
C225QFLH-H 25 1 0.81 2900 2.9 25
C225QFLH-J 25 1 1.00 3600 3.6 25
Teknik veriler
Fonksiyon verileri ~ Akiskan Su

Akiskan sicakhgi 2...80°C [36...176°F]

Fark basing 20...280 kPa

Kapatma basinci Aps 520 kPa

Fark basing Apmaks 280 kPa

Fark basing notu Dusuk girultuli calisma igin 50 kPa

Basing dengesi +%5 (100...280 kPa basing degeri ile)

Sizdirmazlik seviyesi tam sizdirmaz, sizdirmazlik seviyesi A

(EN 12266-1)

Debi ayari Montaj talimatlarina bakin

Dénme agisl 90°

Boru baglantisi icten disli

ISO 7-1 uyarinca
Montaj yoni dik ila yatay (mile gore)
Servis/Bakim bakim gerektirmez
Malzemeler Vana gévdesi Piring

Kapatma elemani krom kaplamali piring

Mil Piring

Mil contasi EPDM O-ring

Oturma halkasi PTFE, O-ring EPDM

Terimler  Kisaltmalar V'nom = vana tam agikken nominal akig
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Guvenlik notlari

Uriin 6zellikleri

Calisma modu

Sabit debi

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

Montaj notlari

Izin verilen montaj yonii

Ddnis hattinda montaj

Su kalitesi gereklilikleri

Tei aaog

* Vana sabit 1sitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak tizere tasarlanmistir ve
belirtilen uygulama alani disinda, ézellikle ucaklarda ve diger hava tasitlarinda
kullanilmamalidir.

* Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gergeklestirilebilir. Montaj sirasinda
ilgili tum yonetmeliklere uyulmalidir.

* Vananin kullanici tarafindan degistirilebilecek veya onarilabilecek hig bir parcasi yoktur.

» Vana geri yikandiginda, fark basing 150 kPa'yr asmamalidir.

* Vana evsel atik olarak atilmamalidir. Yerel yénetmeliklere uyulmalidir.

+ Kontrolli cihazlarin debi karakteristigini belirlerken, kabul edilmis yénetmeliklere
uyulmalidir.

Ac/kapa kiresel vana rotary motor tarafindan ayarlanir. Motor a¢-kapa sinyali ile kontrol
edilmektedir. Klresel vana saatin aksi yoniinde acilir ve saat yonunde kapanir.

20...280 kPa arahgindaki bir fark basing kullanildiginda, dahili debi sinirlayici yardimiyla sabit
bir debi elde edilir. Basing degisikliklerinde bile debi, 90°'lik bir aciyla acildiginda sabit kalir ve
stabil bir kontrole imkan tanir.

Aciklama Tip

Mil uzatmasi - CQ ZCQ-E
Boru baglanti elemani icten disli kiiresel vana icin DN 15 Rp 1/2" ZR2315
Boru baglanti elemani icten disli kiiresel vana icin DN 20 Rp 3/4" ZR2320
Boru baglanti elemant icten disli kiiresel vana icin DN 25 Rp 1" ZR2325

Kiiresel vana dik ila yatay arasi bir pozisyonda monte edilebilir. Kiiresel vana asil pozisyonda,
yani mili agsagi bakacak sekilde monte edilemez.

Geri doniise monte edilmesi énerilir.

VDI 2035'de belirlenmis su kalitesi gerekliliklerine uyulmalidir.

Belimo vanalar ayarlama cihazlaridir. Vanalarin uzun vadede dogru calismalari igin
kirlenmemelerine dikkat edilmelidir (6rn., montaj calismasi sirasinda kaynak capaklari). Uygun
bir stizgeg takilmasi énerilir.
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Montaj notlari
Servis

Akis yonii

Debi ayan

Tahdit klipsini ¢ikarin

Teknik katalog C2..QFLH-..

Kuresel vanalar ve rotary motorlar bakim gerektirmez.

Kontrol elemanina iliskin herhangi bir servis calismasi éncesinde, rotary motorun glig
kaynagindan izole edilmesi (elektrik kablosunun baglantisini keserek) temel neme sahiptir.
Tlgili boru sistemi béliimiindeki pompalar durdurulmali ve ilgili siirgiilii vanalar kapatiimalidir
(gerekiyorsa tim bilesenlerin sogumasi beklenmeli ve sistem basinci her zaman ortam basinci
seviyesine dusurilmelidir).

Kiiresel vana ve rotary motor talimatlar dogrultusunda dogru sekilde monte edilmeden ve
boru hatti profesyonel egitim personel tarafindan yeniden doldurulmadan sistem hizmete
geri alinmamalidir.

Muhafaza Uzerinde okla gosterilen akis yoniine uyulmalidir; aksi takdirde kiresel vana hasar
gorebilir. Lutfen kiirenin dogru pozisyonda oldugundan (milin Gzerindeki isaret) emin olun.
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DN15-25

CQ motorunda tahdit klipsi ¢ikariimalidir. Bu sayede, a¢/kapa fonksiyonu igin ihtiyag duyulan
90° dénme agisi elde edilir.
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Teknik katalog

C2..QFLH-..

Boyutlar
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L2: Maksimum vidalama derinligi.
Type DN Rp L L1 L2 H H1 D X1 Y ®
[ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
C215QFLH-C 15 172 100 29 13 24.5 69 44 110 35 0.34
C215QFLH-D 15 172 100 29 13 24.5 69 44 110 35 0.34
C215QFLH-E 15 172 100 29 13 245 69 44 110 35 0.34
C215QFLH-FO 15 172 100 29 13 245 69 44 110 35 0.34
C215QFLH-F 15 172 100 29 13 24.5 69 44 110 35 0.34
C220QFLH-F6 20 3/4 m 35 14 26.5 n 46 110 35 0.45
C220QFLH-GO 20 3/4 m 35 14 26.5 n 46 110 35 0.45
C220QFLH-G 20 3/4 111 35 14 26.5 Al 46 110 35 0.45
C220QFLH-HO 20 3/4 m 35 14 26.5 n 46 110 35 0.45
C225QFLH-H 25 1 128 44 17 46 130 49 200 75 0.76
C225QFLH-J 25 1 128 44 17 46 130 49 200 75 0.76
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