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Zon vanalari icin rotary motor

* Motor torku 1 Nm

* Nominal besleme AC 100...240 V
* Kontrol A¢/kapa, Yiizer kontrol

* Ge¢meli motor montaji

* Debi ayari degisken

* Calisma siiresi motor 15 s

Teknik veriler

Elektriksel veriler

Fonksiyon verileri

Glvenlik verileri

Agirhik

Resim triinden farkl olabilir

Teknik katalog CQD230A

——

Nominal besleme AC100..240V
Nominal besleme gerilimi frekansi 50/60 Hz
Nominal besleme gerilimi araligi AC85...265V
Gl tiiketimi, calisirken 2W

Gl tiiketimi, beklemede 0.7W

G tiiketimi, kablo boyutlandirmasi 3,5VA

Baglantilar besleme / kontrol

Kablo 1 m, 3x 0.75 mm?

Paralel calisma

Evet (performans verilerini not edin)

Motor torku 1Nm

Elle miidahale elemani motorlu (ayarlanabilir)
Calisma siiresi motor 15s/90°

Ses giicli diizeyi, motor 55 dB(A)

Konum gostergesi Evet

Debi ayari

Uriin ozelliklerine bakin

Koruma sinifi IEC/EN

I, gii¢lendirilmis izolasyon

Koruma derecesi IEC/EN IP40

EMC 2014/30/AB'ye uygun CE

Dusuk voltaj direktifi 2014/35/AB'ye uygun CE
Sertifikalandirma IEC/EN IEC/EN 60730-1 ve IEC/EN 60730-2-14
Hareket tipi Tip 1

Darbe gerilimi besleme / kontrol 2.5kv

Kirliligi derecesi 2

Ortam nemi

Maks. %95 bagdil nem, yogusmasiz

Ortam sicakhgi

5...40°C [41...104°F]

Depolama sicaklig

-40...80°C [-40...176°F]

Servis/Bakim

bakim gerektirmez

Agirlik

0.21kg
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Guvenlik notlari

Uriin 6zellikleri

Basit dogrudan montaj

Elle miidahale elemani

Ayarlanabilir dénme agisi
Guivenilir mekanizma

Debi ayari

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

Teknik katalog CQD230A

* Bu cihaz sabit isitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak Uzere tasarlanmigstir
ve belirtilen uygulama alani disinda, 6zellikle ucaklarda ve diger hava tasitlarinda
kullanilmamalidir.

* Acik hava uygulamasi: yalnizca su (deniz), kar, buz, glines 15131 veya asindirici gazlarin
dogrudan cihazla etkilesime girmedigi ve ortam kosullarinin herhangi bir anda daima teknik
katalogda belirtilen esik degerlerde kaldigi durumlarda miumkdnddr.

+ Dikkat: Besleme voltaji!

* Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gergeklestirilebilir. Montaj sirasinda
ilgili tum yonetmeliklere uyulmalidir.

+ Uriin sadece dretici tarafindan acilabilir. Kullanici tarafindan tamir edilebilecek hig bir
parcasi yoktur.

+ Kablolar cihazdan sokilmemelidir.

+ Cihaz elektrikli ve elektronik bilesenler icermekte olup evsel atik olarak atiimamalidir. Yerel
yonetmeliklere uyulmalidir.

Alet gerektirmeyen ge¢meli montaj.

Motor, vananin tzerine elle takilabilir (Dikkat! Yalnizca dikey hareketlere izin verilir). Pimler,
flans Gzerindeki deliklerle eslesmelidir.

Vanaya gore montaj yoni, 180° kademelerle secilebilir. (iki kez yapmak miimkiindiir)
Motoru disari ¢ekin ve vana milini motorun yardimiyla calistirin.

Motorun dénme agisi bir klips yardimiyla 2,5° kademelerle degistirilebilir. Bu, vananin
maksimum debisini ayarlamak icin kullanilir.

Vana motorlari mekanik sikismalara karsi korumalidir. Limit anahtarlarina ihtiyag duymadan
sona dayandiginda otomatik olarak durur .

Ayarlanabilir Kv degerleri (C2..Q- .., C4..Q-..) / V'max. degerleri (C2..QP (T) - ..), ilgili zon vanasi
katalogunda verilmistir.

2 yollu vana: Tahdit klipsini ¢ikarin ve istediginiz pozisyona yerlestirin.

3 yollu vana: Tahdit klipsini ¢ikarin (gegis uygulamasi).

[Pos| 1 ]2 [3]a]s|[s6]nN]

Agiklama Tip

Mil uzatmasi - CQ ZCQ-E
Muhafaza kapadi CQ, Renk: beyaz (RAL 9010) 2CQ-W
Tahdit klipsi, 5'l paket 2CQ-C
Tahdit klipsi, 20'li paket Z-ESCM
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Elektrik baglantilari

Dikkat: Besleme voltaji!
& Paralel olarak bagska motorlar baglanabilir. Performans verilerine dikkat edin.

Kablo renkleri:

1=mavi
2 = kahverengi
3 =beyaz
AC 230V, a¢/kapa AC 230V, yuzer kontrol
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* Su uygulamalari icin eksiksiz triin portfdyi

* Zon vanalari icin katalog

* Zon vanalari ve motorlar i¢in montaj talimatlari
* Proje planlamasi icin genel notlar

Diger dékimanlar
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