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2 yollu ve 3 yollu glob vanalar igin
6zellestirilebilir glob vana motoru

* Motor kuvveti 2500 N

* Nominal besleme AC/DC 24V

* Kontrol oransal 2...10 V degisken
* Strok 40 mm

Teknik veriler

Elektriksel veriler

Fonksiyon verileri

Resim Uriinden farkl olabilir

Teknik katalog EVC24A-MF

Nominal besleme AC/DC24V

Nominal besleme gerilimi frekansi 50/60 Hz

Nominal besleme gerilimi araligi AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Gl tiiketimi, calisirken 1MW

Gl tiiketimi, beklemede 1.5W

Gl tiiketimi, kablo boyutlandirmasi 18 VA

Baglantilar besleme / kontrol

Kablo 1 m, 4x 0.75 mm?

Paralel calisma

Evet (performans verilerini not edin)

Motor kuvveti motor 2500 N
Calisma arahgr Y 2..10V
Giris empedansi 100 kQ

Calisma araligi Y degiskeni

Baslangig noktasi 0.5...30 V
Bitis noktasi 2.5...32 V

Calisma modlari, opsiyonel

Ac/kapa
Yizer kontrol (yalnizca AC)
Oransal (DCO0...32 V)

Pozisyon geri bildirimi U

2.10V

Geri besleme sinyali U not

Maks. 0,5 mA

Pozisyon geri bildirimi U degiskeni

Baslangig noktasi 0.5...8 V
Bitis noktasi 2.5...10 V

Pozisyon hassasiyeti

+5%

Elle midahale elemani

duagmeli, kilitlenebilir

Strok 40 mm
Calisma siiresi motor 355/40 mm
Calisma surresi motor degiskeni 35..90s

Ses giicli diizeyi, motor 65 dB(A)

Adaptasyon ayar araligi

elle (ilk calistirmada otomatik)

Adaptasyon ayar araligi degiskeni

Hareket yok

Acildiginda adaptasyon

Manuel miidahale diigmesine bastiktan sonra
adaptasyon

Mudahale kontroli

MAKS (maksimum pozisyon) = %100
MIN (minimum pozisyon) = %0
ZS (ara pozisyon, yalnizca AC) = %50

Elle miidahale kontrolu degisken

MAKS = (MIN + %33)...%100
ZS = MIN...MAKS

Konum gdstergesi

Mekanik, 5...40 mm strok
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Teknik veriler

Guvenlik notlari

Uriin 6zellikleri

Glivenlik verileri

Koruma sinifi IEC/EN

Teknik katalog EVC24A-MF

ITI, Guvenlik Ekstra Dusuk Voltaj (SELV)

Gl¢ kaynagi UL Class 2 Supply

Koruma derecesi IEC/EN IP54

Koruma derecesi NEMA/UL NEMA 2

Govde UL Enclosure Type 2
EMC 2014/30/AB'ye uygun CE

Sertifikalandirma IEC/EN

IEC/EN 60730-1 ve IEC/EN 60730-2-14

UL Approval

UL 60730-1A, UL 60730-2-14 ve CAN/

CSA E60730-1 uyarinca cULus

Motordaki UL isareti Giretim sahasina gére
degisiklik gosterse de cihaz her durumda UL
uyumludur

Hareket tipi Tip 1
Darbe gerilimi besleme / kontrol 0.8 kv
Kirliligi derecesi 3

Ortam nemi

Maks. %95 bagil nem, yogusmasiz

Ortam sicakhgi

0...50°C[32...122°F]

Depolama sicakligi

-40...80°C [-40...176°F]

Servis/Bakim

bakim gerektirmez

Agirhk  Agirlik

A\

Calisma modu

Yapilandinlabilir Gnite

Basit dogrudan montaj

3.7kg

Bu cihaz sabit 1sitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak tizere tasarlanmistir
ve belirtilen uygulama alani disinda, 6zellikle ucaklarda ve diger hava tasitlarinda
kullanilmamalidir.

Acik hava uygulamasi: yalnizca su (deniz), kar, buz, glines 15141 veya asindirici gazlarin
dogrudan cihazla etkilesime girmedigi ve ortam kosullarinin herhangi bir anda daima teknik
katalogda belirtilen esik degerlerde kaldigi durumlarda mumkinddr.

Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gergeklestirilebilir. Montaj sirasinda
ilgili tim yonetmeliklere uyulmalidir.

Hareket yoni ve bu baglamda kapanis noktasi degistirme anahtari sadece yetkili uzmanlar
tarafindan ayarlanabilir. Hareket yén, 6zellikle donma koruma devleriyle baglantili
oldugunda son derece énemlidir.

Uriin sadece dretici tarafindan agilabilir. Kullanici tarafindan tamir edilebilecek hig bir
parcasi yoktur.

Kablolar cihazdan sokilmemelidir.

Cihaz elektrikli ve elektronik bilesenler icermekte olup evsel atik olarak atiimamalidir. Yerel
yonetmeliklere uyulmalidir.

Motor DC0...10 V (calisma aralidina dikkat edin) diizeyinde standart bir kontrol sinyali ile
kontrol edilir ve kontrol sinyali tarafindan belirlenen pozisyona ulasiimasini saglayacak sekilde
hareket eder. U élcim gerilimi, %0...100 aralhigindaki motor pozisyonunun elektriksel olarak
izlenmesini saglar ve diger motorlar icin kontrol sinyali olarak islev gérur.

Fabrika ayarlari tipik uygulamalarin cogunu kapsar. Ayri ayri parametreler Belimo Assistant 2
veya ZTH EU ile degistirilebilir.

Form-fit oyuk sikistirma ceneleri yardimiyla glob vanaya basit dogrudan montaj. Motor, vana
boynu Gizerinde 360° dénddrdlebilir.
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BELIMO Tk

Uriin 6zellikleri

Elle miidahale elemani  Bir diigmeye basilarak elle kumanda imkani (digmeye basildigi veya digme kilitli kaldigi
surece digli serbest kalir).

Motor strok konumu 5 mm'lik alyen anahtar ile motorun tepesinden elle istenen konuma
getirilebilir. Anahtar saat yoniinde dondirildiigiinde mil digari hareket eder.

Guvenilir mekanizma  Vana motorlari mekanik sikismalara karsi korumalidir. Limit anahtarlarina ihtiya¢c duymadan
sona dayandiginda otomatik olarak durur .

Konum géstergesi  Motorun hareketi braket tizerinde mekanik olarak izlenebilir. Gostergedeki strok araligi
otomatik olarak ayarlanmaktadir.

Baslangi¢c konumu  Fabrika ayari: Motor mili iceri ¢ekilmistir.

Vana-motor kombinasyonlari gdnderilirken hareket yoni vananin kapanis noktasina gore
ayarlanmistir.

Besleme voltaji ilk agildiginda, yani devreye alma sirasinda motor bir adaptasyon
gergeklestirir ve bu islem esnasinda ¢alisma araligi ve pozisyon geri bildirimi kendilerini
mekanik ayar araligina gére ayarlar.

Takiben, motor verilen kontrol sinyali oraninda damperi acar.

Adaptasyon ve senkronizasyon  Bir adaptasyon, “Adaptasyon” diigmesine basilarak manuel olarak veya Belimo Assistant 2 ile
tetiklenebilir. Adaptasyon sirasinda her iki mekanik tahdit de algilanir (tim ayar arahgs).

Elle miidahale elemani digmesine basildiktan sonra otomatik senkronizasyon yapilandirilir.
Senkronizasyon baglangi¢ pozisyonundadir (%0).

Takiben, motor verilen kontrol sinyali oraninda damperi acar.
Belimo Assistant 2 kullanilarak bir dizi ayar yapilabilir.

Hareket yoniinin ayarlanmasi  Calistirildiginda, strok yoni anahtari normal calismada hareket yoninu degistirir.
Aksesuarlar

Araclar  Agiklama Tip

Servis araci, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapilandirilabilir ve iletisim uyumlu  ZTH EU
Belimo motorlar, VAV kontrol6rii ve HVAC performans cihazlari igin
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde calistirma ve sorun giderme i¢in ~ Belimo Assistant 2

servis araci

Adaptdr ZTH Servis Araci igin MFT-C
Baglanti kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazi i¢in 6 pimli ZK1-GEN
servis soketi

Baglanti kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal ZK2-GEN

klemensine baglanti igin kablonun bostaki ucu
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a cevirici LINK.10
yapilandirilabilir ve haberlesme uyumlu Belimo urinleri icin

Elektrikli aksesuarlar ~ Aciklama Tip
Konum anahtari 2x SPDT ilave S2A-H

Elektrik baglantilar

Guvenlik izolasyon trafosundan besleme.
& Paralel olarak bagka motorlar baglanabilir. Performans verilerine dikkat edin.

Strok yoni anahtari fabrika ayari: Motor mili igeri gekili (4 ).

www.belimo.com EVC24A-MF « tr-tr » 2025-07-02 « Haber vermeden degistirilebilir 3/8


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V/ 4
BEL' M G Teknik katalog EVC24A-MF

Elektrik baglantilari

Kablo renkleri:
1 =siyah

2 =kirmizi

3 = beyaz

4 =pembe
5=turuncu

AC/DC 24V, oransal

I'I-

~

)

—(+)}—<— 2.10V
’7 |—U‘> 2.10V

Diger elektrik tesisatlar

Temel degerlere sahip fonksiyonlar (standart mod)

Réle kontaklari yardimiyla, AC 24 V'luk elle miidahale kontrolii

1l o~
| )
1 —(+))—Y0.10V
;a ;%J
1 2 a b c
N P ] P B Pl Ol gt 0%
J:T:T:T:TD || o | ot || ZS 50%
Y1 Y2 U 1 1| o—1| 1| o—=|—=| 100%
e.g. IN4007| |« L|e—L|—2|—Z|—1L Y
Doner dugme yardimiyla, AC 24 V'luk elle midahale kontrolu SG.. pozisyoner ile %0...100
uzaktan kontrol
5°
-
L~285 s
=z I o - o+ G
1< ~
== + |1 £ vz Ser4
% l 1151131 (2] SCE24
T T T T N
1T 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Y1 v2 U —X— Y1 Y2 U

e.g. IN 4007
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BELIMO Teknik katalog

Temel degerlere sahip fonksiyonlar (standart mod)

Pozisyoner SG.. ile minimum limit Birincil/ikincil caisma modu (pozisyona bagimli)
i i SGA24 1%
L 1 * Y1 z SGF24 -
T1151 3] (2] SGE24 O
l G) Y—(+)-|—4 2.10V
L (+)-|—Y0.10V Up 2.10V
Y[Vl

|} | | | | 1 | | | |
1 2 3 4 5 1T 2 3 4 5
| | | | | | | | | |
iv2 U e e s ¢ s
Y1 Y2 U Y1 Y2 U
0 100
Harici direng sayesinde 4 ... 20 mA ile kontrol Islevsel kontrol
-+
L~ "
| | 5000 Prosediir
) 1.1 ve 2 numarali baglantiya 24
L (+)| & 4.20mA - Vuygulayn -
L~ 2. Baglanti 3'0 kesin:
|_U'> 2.10V | | - yukari hareket yoniinde:
T T T T T kapanis noktasi Ustte
1.2 3 45 12 .3 4 5 - asag hareket yéniinde:
CI:':':':'D d:':':':b kapanig noktasi altta
Y1 Y2 U Y1 Y2 U 3. Kisa devre baglantilari 2 ve 3:
- Motor aksi yonde calisir
Ozel parametrelere sahip fonksiyonlar (yapilandirma gereklidir)
Réle kontaklari yardimiyla elle miidahale kontroll ve AC 24 V ile sinirlandirma Kontrol, a¢/kapa
J_ ~
()
—(+))—&Y0.10V -
112 |a|b|lc|d]e L~
); c /d —1|o—1|o—1 ||| || Close?
Lol | =] MIN | I—U'>
OO T T T || || ||| 28 T T T T
1 2 3 4 5 1T 2 3 4 5
| Lo L| | oL ||| -] MAX :I:':':':t
Y1 v2 U K ~ || |- |- [~ || Open YT Y2 U
e.g. 1N 4007 Lo =[] ¥
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BELIMO

Diger elektrik tesisatlar

Ozel parametrelere sahip fonksiyonlar (yapilandirma gereklidir)

Déner digme yardimiyla elle midahale kontroll ve AC 24 V ile sinirlandirma

>
L~ o ‘9
» = x 5
35@s8°¢
-+ Dikkat:
1 2 3 4 5 "Close" (kapat) fonksiyonu

CI:|:':|:|D yalnizca calisma araliginin

baslangi¢ noktasi minimum 0,5
e.g. 1N 4007 V olarak tanimlandiginda calisir.

<
=
<
N
c

J_ ~
A ﬂk
11 2| 3| 4
VI 09,
T T T T —tlo—t|o—t|—| ¥ | ¥
1 2 3 4 5
| | et t|o—t|o—t| ¥ | F
Y1 V2 U 1| 1| || stop | stop
—1t|o—t|—"|—1| ¥ | §
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BELIM G Teknik katalog EVC24A-MF

Galstirma kontrolleri ve gdstergeler

“ Strok y6nii anahtari

I:I @ I:I Gegis: Strok yénii degisir

= I @ Diigme ve LED gosterge yesil
Kapal: Gu¢ kaynagi yok veya ariza var
Acik: Calisiyor

Digmeye basiimasi:  Strok adaptasyonunu tetikler, ardindan standart mod etkinlesir

N\ @ / 9 Digme ve LED gosterge sari

%)

Kapalr: Standart mod
— Agik: Adaptasyon veya senkronizasyon islemi aktif
O Digmeye basilmasi: Fonksiyon yok

Q Elle miidahale elemani diigmesi

Adaption —
Power E Dligmeye Disli ayrilir, motor durur, elle miidahale elemaninin kullanimi
basilmasi: mimkiindir
Status
Digmenin Disli devreye girer, standart mod
D birakilmasi:
e Servis fisi

Yapilandirma ve servis araglarini baglamak icin
@ Elle midahale elemani

Saat yoniinde: Motor mili disari uzar
Saatin aksi yonde: Motor mili geri gekilir

Servis

Kablolu baglanti  Unite, servis soketi tizerinden ZTH EU ile 6zellegtirilebilir.

Genisletilmis bir yapilandirma icin Belimo Assistant 2 baglanabilir.

ZTH EU / Belimo Assistant 2 baglantisi

1 ~

3
BELIMO

Belimo
Assistant 2
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BEL' M G Teknik katalog EVC24A-MF

Boyutlar

- 233
53 - 140

Y

259
276

Diger dokimanlar

* Su uygulamalari icin eksiksiz triin portfoyi

* Glob vanalar icin kataloglar

*» Motorlar ve/veya glob vanalar i¢cin montaj talimatlari

+ 2 yollu ve 3 yollu glob vanalar icin proje planlamasi notlari
* Proje planlamast icin genel notlar

Hizli Kilavuz - Belimo Assistant 2
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