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Teknik bina tesisatlarindaki damperlerin
ayarlanmasi i¢in oransal damper motoru

* Yaklagik azami hava damperi boyutu 0.4 m?
* Motor torku 2 Nm

* Nominal besleme AC/DC 24V

* Kontrol oransal 2...10 V

* Geri besleme sinyali (U) 2...10V

* Calisma stiresi motor 35 s

* Mekanik arayiiz Kare-kesit 8x8 mm

Teknik veriler

Elektriksel veriler

Fonksiyon verileri

Glvenlik verileri

Teknik katalog TMC24A-SR-F

Resim Uriinden farkl olabilir

Nominal besleme AC/DC24V

Nominal besleme gerilimi frekansi 50/60 Hz

Nominal besleme gerilimi araligi AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Gl tiiketimi, calisirken 1.5W

Gl tiiketimi, beklemede 0.4W

Gl tiiketimi, kablo boyutlandirmasi 3VA

Baglantilar besleme / kontrol

Kablo 1 m, 4x 0.75 mm?

Paralel calisma

Evet (performans verilerini not edin)

Motor torku 2Nm
Calisma arahgr Y 2..10V
Giris empedansi 100 kQ
Pozisyon geri bildirimi U 2..10V
Geri besleme sinyali U not Maks. 1 mA
Pozisyon hassasiyeti +5%

Dénme y6nu, motor

anahtar ile segilebilir 0/1

Hareket yon, not

Y =0 V: Anahtar pozisyonu 0'da (saatin aksi
yonlinde dénme) / 1 (saat ydoniinde dénme)

Elle miidahale elemani

duagmeli, kilitlenebilir

D6énme agisi

Maks. 95°

Dénme aglisi notu

ayarlanabilir mekanik tahditler yardimiyla her
iki tarafta sinirlandirilabilir

Calisma suresi motor 35s5/90°

Ses guicti diizeyi, motor 40 dB(A)

Mekanik arayuiz Kare-kesit 8x8 mm
Konum gostergesi Mekanik, figli

Koruma sinifi IEC/EN

I1I, Guvenlik Ekstra Disuk Voltaj (SELV)

Gu¢ kaynagi UL Class 2 Supply

Koruma derecesi IEC/EN IP54

Koruma derecesi NEMA/UL NEMA 2

Govde UL Enclosure Type 2
EMC 2014/30/AB'ye uygun CE

Disuk voltaj direktifi

2006/95/EC 'ye uygun CE

Sertifikalandirma IEC/EN

IEC/EN 60730-1 ve IEC/EN 60730-2-14
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Teknik veriler

Glvenlik verileri

Agirhk  Agirlik

Guvenlik notlari

A\

Uriin 6zellikleri

Calisma modu

Basit dogrudan montaj

Elle miidahale elemani

Ayarlanabilir dénme agisi

Glvenilir mekanizma

Teknik katalog TMC24A-SR-F

UL Approval UL 60730-1A, UL 60730-2-14 ve CAN/
CSA E60730-1 uyarinca cULus
Motordaki UL isareti Giretim sahasina gore
degisiklik gosterse de cihaz her durumda UL
uyumludur

Hijyen testi VDI 6022 B6lim 1 / SWKI VA 104-01 uyarinca,
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, dusik
emisyon

Hareket tipi Tip 1

Darbe gerilimi besleme / kontrol 0.8 kv

Kirliligi derecesi 3

Ortam nemi Maks. %95 bagil nem, yogusmasiz
-30...50°C [-22...122°F]
-40...80°C [-40...176°F]

bakim gerektirmez

Ortam sicakhgi

Depolama sicakligi

Servis/Bakim

0.42 kg

Bu cihaz sabit 1sitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak tizere tasarlanmistir
ve belirtilen uygulama alani disinda, 6zellikle ucaklarda ve diger hava tasitlarinda
kullanilmamalidir.

Acik hava uygulamasi: yalnizca su (deniz), kar, buz, glines i51§1 veya asindirici gazlarin
dogrudan cihazla etkilesime girmedigi ve ortam kosullarinin herhangi bir anda daima teknik
katalogda belirtilen esik degerlerde kaldigi durumlarda mumkinddr.

Dikkat: Besleme voltaji!

Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gerceklestirilebilir. Montaj sirasinda
ilgili tum yonetmeliklere uyulmalidir.

Uriin sadece dretici tarafindan acilabilir. Kullanici tarafindan tamir edilebilecek hig bir
parcasi yoktur.

Kablolar cihazdan sokilmemelidir.

Gereken torku hesaplamak icin, damper ureticilerinin yiizey, kesit ve tasarim ve ayrica
montaj durumu ve havalandirma kosullarina iliskin saglamis oldugu tiim teknik 6zelliklere
uyulmalidir.

Cihaz elektrikli ve elektronik bilesenler icermekte olup evsel atik olarak atiilmamalidir. Yerel
yonetmeliklere uyulmalidir.

Motor DC0...10 V (calisma araligina dikkat edin) dlizeyinde standart bir kontrol sinyali ile
kontrol edilir ve kontrol sinyali tarafindan belirlenen pozisyona ulasiimasini saglayacak sekilde
hareket eder. U 6lciim gerilimi, %0...100 araligindaki damper pozisyonunun elektriksel olarak
gorintilenmesini saglar ve diger motorlar icin kontrol sinyali olarak islev gordr.

Form-fit ici bos safta sahip damper mili Gizerine basit ve dogrudan montaj. Motor, uygulamaya
vidayla baglanabilmesi icin her bir kisa tarafta bir tane olmak tizere iki sabitleme klipsiyle
donatilmig olarak gelir.

Bir digmeye basilarak elle kumanda imkani (diigmeye basildigi veya diigme Kkilitli kaldigi
surece digli serbest kalir).

Mekanik tahditlerle ayarlanabilir dénme agisi.

Vana motorlari mekanik sikismalara karsi korumalidir. Limit anahtarlarina ihtiyag duymadan
sona dayandiginda otomatik olarak durur .
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BEL' M G Teknik katalog TMC24A-SR-F

Aksesuarlar

Elektrikli aksesuarlar ~ Agiklama Tip
Konum anahtari 1x SPDT ilave S1A
Konum anahtari 2x SPDT ilave S2A
Geri bildirim potansiyometresi 140 Q ilave P140A
Geri bildirim potansiyometresi 1 kQ ilave P1000A
Geri bildirim potansiyometresi 10 kQ ilave P10000A
Sinyal cevirici voltaj / akim 100 kQ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme Z-UIC
Konumlandirici duvara montaja uygun SGA24
Konumlandirici ray tipi montaj igin SGE24
Konumlandirici yiizey tipi montaja uygun SGF24
Konumlandirici duvara montaja uygun CRP24-B1

Mekanik aksesuarlar ~ Agiklama Tip
Mil uzatma parcasi 1770 mm @10 mm @6...16 mm damper mili igin AV6-20

Mil kelepgesi, L 13...30 mm damper milleri icin, kelepce araldi 8...12 K5A
mm, 180 mm dénme 6nleyici mekanizma ve 2 vida dahil

Mil kelepgesi, tek tarafli, kelepge araligi @6...20 mm, 20'li paket K-ELA

Mil kelepcesi, tek tarafli, kelepce araligi @6...10 mm, 20'li paket K-ELA10

Mil kelepgesi, tek tarafli, kelepce araligi g6...13 mm, 20'li paket K-ELA13

Mil kelepgesi, tek tarafli, kelepce araligi g6...16 mm, 20'li paket K-ELA16
D6nme dnleyici mekanizma 180 mm, 20'li paket Z-ARS180
Kare-kesit 8x8 mm, 20'li paket ZF8-LMA
Kare-kesit 10x10 mm, 20'li paket ZF10-LMA
Kare-kesit 12x12 mm, 20'l paket ZF12-LMA
Kare-kesit 8x8 mm, dénme agisi sinirlayici ve pozisyon géstergesi ile, ZFRL8-LMA
20'h paket

Kare-kesit 10x10 mm, dénme agisi sinirlayici ve pozisyon gostergesiile, ZFRL10-LMA
20'li paket

Kare-kesit 12x12 mm, dénme agisi sinirlayici ve pozisyon gostergesiile,  ZFRL12-LMA
20'h paket

Pozisyon gostergesi, 20'li paket Z-PI

Elektrik baglantilari
Guvenlik izolasyon trafosundan besleme.
& Paralel olarak bagka motorlar baglanabilir. Performans verilerine dikkat edin.
Kablo renkleri:
1 =siyah
2 =kirmizi

3 = beyaz
5=turuncu

AC/DC 24V, oransal
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BEL'MG Teknik katalog TMC24A-SR-F
Boyutlar
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