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BELIMO

* D6.. kelebek vanalarin manuel olarak
calistinlmasi igin.

Tip Genel Bilgileri

Tei aaog

Resim Uriinden farkl olabilir

Tip DN
ZD6N-5100 25..100
ZD6N-5150 125..300
ZD6N-5350 350
ZD6N-5400 400
ZD6N-5450 450
ZD6N-5500 500
ZD6N-S600 600
ZD6N-5700 700

Teknik veriler

Fonksiyon verileri

Uriin dzellikleri

Servis/Bakim

bakim gerektirmez

Uygulama dis ortam uygulamalari icin uygun degildir
Montaj notlari
Motorizasyon
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ZD6N-S100 25.100 [ x | x| x| x X
ZD6N-S150 125...300 X | x X[ x| x|x
ZD6N-S350 350 X
ZD6N-5400 400 X
A) Standart motorlar  [ZDeN-S450 450 X
B) Acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar  [ZD&N-S500 500 X
C) Adaptér | ZD6N-S600 600 X
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Boyutlar
Type A A1 A2 L S oF  SpR F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka\
ZD6N-5100 1645 76 170 71 107 146 24:1F05,14x14 46
ZD6N-5150 1645 76 170 71 107 146 24:1F07,17x17 46
ZD6N-5350 228 113 3015 82 160 285  50:1F10,22x22 11.8
ZD6N-5400 260 155 4395 98 254 385  80:1F14,36x36 16.5
ZDG6N-5450 260 155 4395 98 254 385  80:1F14,36x36 21.8
ZD6N-5500 280 110 390 124 220 285 560:1F14,36x36 34.5
ZD6N-5600 306 136 442 129 272 385 560:1F16,36x36 49
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