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图片可能与实际产品不同

电压/电流信号转换器

• 4...20 mA, 电源AC/DC 24 V

技术参数

电气参数 额定电压 AC/DC 24 V
额定电压频率 50/60 Hz
额定电压范围 AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
额定功耗DC 0.2 W
额定功耗AC 0.2 VA
额定电阻 100 kΩ
线性度 最大 1%
连接方式 接线端子 1.5mm²铜线或1.0mm²铜绞线(电缆

5 ... 9.5mm，4线）
控制器信号 应用可切换跳线控制调节器

- 跳线设置：0...20 mA → 0...10 V (出厂设置)
- 跳线移除：0...20 mA → 0...20 mA

输出负荷 4...20 mA 输出端：0...600 Ω
（导线电阻+控制器输入电阻）

安全参数 防触电保护等级IEC/EN III，安全特低电压 (SELV)
电气防护等级IEC/EN IP66
EMC CE 遵循 2014/30/EU
运行方式 类型 1
额定冲击电压 — 供电 0.8 kV
污染等级 3
环境湿度 最大 95% 相对湿度，无结露
环境温度 -30...50°C [-22...122°F]
存储温度 -40...80°C [-40...176°F]
维护 免维护

重量 重量 0.23 kg

外壳颜色 外壳盖 灰色 RAL 7035
外壳底座 灰色 RAL 7035
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安全注意事项

电源和控制之间并非电气隔离。
该设备不得用于指定范围以外的应用, 特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
户外应用：只能在没有 (海) 水、雪、冰、阳光或腐蚀性气体直接干扰执行器的情况下，并
且确保环境条件在任何时候都保持在数据表规定的阈值内。
只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构
的安装规定。
此设备含有电子元件，不得作为普通家庭垃圾处理，必须按照所在地的相关法令法规处
理。

•

•

电气安装

有关最大信号电缆长度的限制，请参见执行器数据表

接线图

接线图

信号流

带跳线用于-SR, -MF和-MP执行
器 (上图)
不带跳线用于SM24A-MA 执行
器 (下图)
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尺寸

型号 重量
Z-UIC 0.23 kg

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

