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ZD6N-S.. / ZD6W-S..

ZD6N-S100: M6
ZD6N-S150: M8
> ZD6N-S200: M8
ZD6N-S250: M10
ZD6N-S350: M10
ZD6W-S350: M12
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ZD6N-S100: 14 mm

ZD6N-S150: 17 mm
ZD6N-S200: 17 mm
ZD6N-S250: 22 mm
ZD6N-S350: 22 mm
ZD6W-S$350: 27 mm

ZD6N-S100: OM6 /4 Nm
ZD6N-S150: OM8/10 Nm
ZD6N-S200: OM8/10 Nm
ZD6N-S250: OM10/25Nm

ZD6N-S350: OM10/25Nm
ZD6W-S350: OM12/45 Nm
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